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Q�全長指定 
紐扣頭螺栓型

SCREWS  FOR  COVER

護蓋螺栓
－全長指定型－

SCREWS  FOR  COVER

護蓋螺栓
－十字孔型/長壓紋型/壓紋型－

 CAD資料夾名稱：34_Screws

Q��全長指定 
內六角孔型
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Q��全長指定 
壓紋型

Q�十字孔型
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（粗螺紋）

Order
訂購範例

型式 － l － L

FRNCS6 － 8 － 20

 CAD資料夾名稱：34_Screws

Type M材質 強度區分

FCBBS 相當於
SUS304 相當於A2－50

Type M材質 S表面處理 強度區分

FGUTM SCM435 鍍無電解鎳 相當於8.8

FGUTS 相當於SUS304 － 相當於A2－70

Type M材質

FRNCS SUS303

M3 1390
M5 4300

參考 拉伸斷裂荷重（N）

※ 上述為參考值，並非保
證值。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
l L A E d

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M 1～29 pcs 30～300 pcs

GUTBJ

3
2 5 8 10

6.9 1.9 2.23.5 6 8 10
4 8 10 12

4
3 6 8 10 12 16

9.4 2.5 3
5 10 16

5
3 8 10 12

11.8 3.1 3.9
6 12 16 20

6
4 10 12 16 20

14 3.7 4.5
8 12 16 20 25 30

8
5 16

17.8 4.8 6.3
10 40

Q�長壓紋型
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Q�壓紋型

M 材質 SUS303
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Order
訂購範例

型式 － l － L

GUTBJ3
GUTBR4
RNCB4
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－
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－
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16
16

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
l L D A d

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M 1～29 pcs 30～300 pcs

GUTBR

3
2 6 8 10 12

5.5 10 2.23.5 6 8 10 12
4 8 10 12

4
3 6 8 10 12 16

7 16 3
5 10 12 16

5
3 8 10 12 16 20

8.5 20 3.9
6 12 16 20

6
4 8 10 12 16 20

10 30 4.5
8 12 16 20 25

8
5 10 12 16 20

13 36 6.3
10 20 25 30

M A A1 A2 E E1
E2 

（最大） B B2
C 

（最小） d d2

3 5.5 12 5.5 3 2.5 1.6 2.5 2 1.04 2.2 6

4 7 16 7.5 4 3.5 2.2 3 2.5 1.3 3 8

5 8.5 20 9.5 5 4 2.7 4 3 1.56 3.9 10

6 10 24 10.5 6 5 3.3 5 4 2.08 4.5 12

8 13   30 14   8 6 4.4 6 5 2.6 6.3 16

型式 指定單位1mm NT$基準單價

Type M
L L

l・L 
加工條件 FGUTM FGUTS FRNCS FCBBSFGUTM 

FGUTS FRNCS FCBBS FGUTM 
FGUTS FRNCS FCBBS

FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS

3 2～18 5～16 5～20 4～20 6～20 6～25

l≦L
E

4 3～18 5～16 5～25 6～20 6～20 6～30

5 3～23 5～20 5～25 8～25 8～25 8～30

6 4～28 8～20 8～30 8～30 8～25 8～35

8 5～38 10～20 10～45 8～40 10～25 10～50
El＝L時,軸頸以下會有不完全螺牙部（Max.2牙距）。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
l L A d1 d2 E

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M 1～29 pcs 30～50 pcs

RNCB

3
2 4 6 8 10

12 2.2 6 2.53.5 6 8 10 12 15
4 8 10 12 15 20

4
3 6 8 10 12 15

16 3 8 3.5
5 10 12 15 20

5
3 8 10 12 15

20 3.9 10 4
6 12 15 20 25

6 8 12 15 24 4.5 12 5
8 10 15 20 30 6.3 16 6 Price

價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格


