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HEXAGON  SOCKET  SCREWS  –CUP POINT TYPE/FLAT POINT TYPE/CONE POINT TYPE–

內六角孔止迴螺絲
－杯尾・平尾・尖尾・單品販售－

※MSST、MSSTS的M＝L與下表規格的尖尾角度為60゜。
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 CAD資料夾名稱：34_Screws

型式

MSSF5 － 10 

Order
訂購範例

EMSSF・MSSFS・MSSK・MSSU備有划算的盒裝販售品。W P.237・238

Order
訂購範例

型式 － L

SBPP10 － 50

型式
L A E S d B（e）

CBPP CBCP CBPPS CBCPS

Type M 
（粗螺紋）

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
1～99 pcs 100～500 pcs 1～99 pcs 100～500 pcs 1～99 pcs 100～500 pcs 1～99 pcs 100～500 pcs

CBPP　（樹脂墊片）
CBPPS

CBCP　（黃銅墊片）
CBCPS

3 10 15 20 5.5 3 0.5 1.5 2.5 0.5
4 10 15 20 7 4 1 2 3 0.6
5 15 20 30 8.5 5 1 3 4 0.6
6 15 20 30 10 6 1 4 5 0.7
8 20 30 40 13 8 2 6 6 1.0

Type M材質
螺牙部

S表面處理
M材質
墊片

CBPP
SCM435 染黑處理

工程塑膠（POM）（白色）
CBCP 快削黃銅（C3604BD）
CBPPS 相當於

SUS304 －
工程塑膠（POM）（白色）

CBCPS 快削黃銅（C3604BD）

SE

A d

L

M

B （e）

Example
使用範例

E  可用於固定導桿。

型式 d t C
NT$基準單價 1～100 pcs 
（單品）

PACK－SEPN・PACK－SEPNS
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 適用M SEPN SEPNS SEPN・SEPNS 1～3袋 4～100袋

SEPN
SEPNS
PACK－SEPN
（1袋50 pcs入）
PACK－SEPNS
（1袋50 pcs入）

＊3 2.2 2.0 0.5

※0.2
＊4 3.0 2.5 
＊5 3.9 3.0 1.0 ＊6 4.7 3.5 
8 6.4 4.5 －

10 8.2 5.5 － 0.312 9.9 6.5 －
E＊SEPNS僅限M3～6。※SEPNS為C＜0.1。E＊PACK－SEPNS僅限M3～6。
E訂購PACK－SEPN・PACK－SEPNS時請以袋為單位。  訂購數量為1時將以1袋（50 pcs入）出貨。

E 鎖緊固定螺絲、止迴螺絲時,可用於防止
損傷對應材料。

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式

CBPP3－ 10
SEPN5

PACK－SEPN4

HEXAGON  SOCKET  SCREWS  –SOFT  TYPE / CAP  SCREW  TYPE– / SET  PIECES

內六角孔止迴螺絲/銅墊片
－軟頂型/螺栓型－

Q銅墊片

Q內六角孔止迴螺絲
　－螺栓型－

Q內六角孔止迴螺絲
　－軟頂型－

t

2－C

0 
  

d －
0.

3

SEPN
SEPNS（薄型）

（1袋50pcs入）
PACK－SEPN
PACK－SEPNS

E1袋50 pcs入 M材質 C3604BD

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Type M材質 H硬度 S表面處理
MSSK 相當於

SCM435
45HRC～ 染黑處理MSSF

MSST
MSSU 相當於

SUS304
－ －MSSFS

MSSTS

型式 L 
E（ ）尺寸僅適用於SBPP、SBCP。 S d B

C 
（最小）Type M（粗螺紋）

SBPP
SBPPS

SBCP
SBCPS

3 5 6 8 10 12 16 20 0.5 1.5 1.5 2.0 
4 6 8 10 12 16 20 1 2 2 2.5 

SBPP
SBPPS

SBCT
SBCTS

SBCP
SBCPS

5 8 10 12 16 20 25 1 3 2.5 3.0 
6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 1 4 3 3.5 
8 10 12 16 20 25 30 40 50 （60） 2 6 4 5.0 

10 12 16 20 25 30 40 50 （60）（80） 2 8 5 6.0 
12 16 20 25 30 40 50 （60）（80）（100） 2 10 6 8.0 

M
（粗螺紋）

NT$基準單價
SBPP SBCP SBCT SBPPS SBCPS SBCTS

3 － －
4 － －
5
6
8

10
12

Type M材質 
螺牙部

S表面處理
M材質 
墊片

SBPP
SCM435 染黑處理

工程塑膠（POM）（白色）
SBCP 快削黃銅（C3604BD）
SBCT 優力膠（蕭氏硬度A70・黑色）
SBPPS

相當於
SUS304

－
工程塑膠（POM）（白色）

SBCPS 快削黃銅（C3604BD）
SBCTS 優力膠（蕭氏硬度A70・黑色）

型式
MSSK（杯尾） MSSF（平尾） MSST（尖尾） MSSU（杯尾） MSSFS（平尾） MSSTS（尖尾）

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M － L 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs 1～9 pcs 10～199 pcs 200～500 pcs

M×P
（粗螺紋） B C

（最小）
ｄ（最大）

平尾 尖尾 杯尾
2×0.4 0.9 0.8 1 0.8 1

2.6×0.45 1.3 1.2 1.5 1.2 1.2
3×0.5 1.5 1.2 2 0.75 1.4
4×0.7 2 1.5 2.5 1 2
5×0.8 2.5 2 3.5 1.25 2.5
6×1.0 3 2 4 1.5 3
8×1.25 4 3 5.5 2 5
10×1.5 5 4 7 2.5 6

12×1.75 6 4.8 8.5 3 8

MSSK
MSSF
MSST

（不鏽鋼）
MSSU
MSSFS
MSSTS

2－ 2
3
4

2.6－ 3
4
5

3－ 2.5 － － － － － －
3
4
5
6
8

10
12

4－ 3 － － － － － －
4
5
6
8

10
12
15 － － － － － － － － － － － － － － －
16 － － －

5－ 4 － － －
5
6
8

10
12
15 － － － － － － － － － － － － － － －
16 － － －
20

6－ 5 － － －
6
8

10
12
15 － － － － － － － － － － － － － － －
16 － － －
20
25

8－ 6 － － －
8

10
12
15 － － － － － － － － － － － － － － －
16 － － －
20
25
30

10－ 12 － － － － － － － － － － － －
15 － － － － － － － － － － － －
20 － － － － － － － － － － － －
25 － － － － － － － － － － － －
30 － － － － － － － － － － － －

12－ 15 － － － － － － － － － － － －
20 － － － － － － － － － － － －
25 － － － － － － － － － － － －
30 － － － － － － － － － － － －

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

  M－L
2－3 3－4 4－5 5－6


