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WASHERS / WASHERS  FOR  LONG  HOLE / WASHERS  

墊圈/長圓孔用墊圈/金屬墊圈
－單品販售－　－袋裝販售－

Q平墊圈

PWF SPWF
M 材  質 相當於SPCC SUS304
S 表面處理 三價鉻酸鹽 －

JIS B 1256

d D 

t

PWF
SPWF

 CAD資料夾名稱：34_Screws

E平墊圈・彈簧墊圈備有划算的盒裝販售品。WP.264

型式
d

D
t

PWF SPWF
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. PWF SPWF 1～24 pcs 25～199 pcs 200～499 pcs 500～1000 pcs 1～24 pcs 25～199 pcs 200～499 pcs 500～1000 pcs

PWF

SPWF

2 2.2 4.3 5 0.3

2.5 2.7
5 6.5 0.5

2.6 2.8

3 3.2 6.0 7.0 0.5

4 4.3 8.0 9.0 0.8

5 5.3 10.0 10.0 1.0

6 6.4 12.5 12.5
1.6

8 8.4 15.5 17.0

10 10.5 18.0 21.0 2.0

12 13.0 21.0 24.0 2.5

16 17.0 28.0 30.0
3.0

20 21.0 34.0 37.0

24 25.0 39.0 44.0 4.0

Q彈簧墊圈

SLW SSLW
M 材  質 SWRH SUS304N1
S 表面處理 三價鉻酸鹽 －

JIS B 1251

d D 

t 

約2t 

SLW
SSLW

型式

PWF3
Order
訂購範例

Q長圓孔用墊圈
Type M材質 S表面處理

PACK－PWFN SPCC 三價鉻酸鹽

PACK－SPWFN SUS304 －

t

Dd

36_37別紙1

■特長
・ 比普通的平墊圈厚，可防止在長圓孔使用時下陷。

型式

PACK－PWFN3
LOWA5

Order
訂購範例

Q金屬墊圈

dH7

t

4－C0.5

6.36.3

D－0.2
0

－0.1
0

1.6

6.325 1.6LOWA

 CAD資料夾名稱：34_Screws

NLDF

t

Dd

36_36PACK-NLDF

M材質 相當於SUS316L     H硬度 51HRC

Order
訂購範例

型式

NLDF3

容克 (Junker)震動測試結果
螺栓  Ｍ８  （Ａ4－80）  緊固長度 25ｍｍ

軸
向
力【

kＮ
】 解除時

降伏點70%時，緊固8mm的
標準螺帽與NORD-LOCK

8mm的標準螺帽，
緊固時以50mm的長度緊固
尼龍樹脂螺帽
彈簧墊圈
8mm的標準螺帽
降伏點25%時，緊固8mm的
標準螺帽與NORD-LOCK

震動數

15

10

5

100 200 300 400

15

10

5

Q防鬆脫墊圈的原理
　 防鬆脫墊圈是2 pcs 1組的墊圈，內側有楔形的凸輪，外側做成放射狀凸紋。
　 凸輪的角度（@）設計的比螺牙的導引角（β）來的大。
　 若想鬆開螺栓，一邊墊圈的凸輪會以能夠舉起另一邊凸輪的力量推動，但
由於楔形效果，移動的距離並不會超過螺絲牙距。

Q正確組合方法
　以2 pcs 1組黏在一起的狀態出貨。
　 若欲重複使用，請先確認螺紋是否損毀、裂紋，再依右圖的正確組合方法使
用。使用時請拔除其他墊圈。

Q重複使用時的注意事項
　 NLDF可重複使用。重複使用時請加潤滑油。

Q耐熱溫度
　 NLDF的耐熱溫度為500℃。
　請勿在超過耐熱溫度的情況下使用。

Example
使用範例

無須放大螺栓頭部的沉頭孔
徑即可使用。

@

@＞b 

b

正確 錯誤 錯誤

Q關於固定材
　 在固定材上會留下墊圈外側凸紋形狀的痕跡。 
另外，請使用低於防鬆脫墊圈硬度的固定材。

EＧＦ：降伏點係數　μg：螺紋峰部的摩擦係數　μw：墊圈的摩擦係數

使用防鬆脫墊圈時的螺栓緊固扭矩及建議緊固力
（潤滑油　GTP600）

ＮＬＤＦ 適用螺栓 
Ｍ×Ｐ

螺栓強度區分 
Ａ2－70・Ａ4－70 
ＧＦ＝0.65 

μg＝0.14　μw＝0.14

螺栓強度區分 
Ａ2－80・Ａ4－80 
ＧＦ＝0.65 

μg＝0.14　μw＝0.14

扭矩Ｎｍ 緊固力ｋＮ 扭矩Ｎｍ 緊固力ｋＮ
3 3×0.5 0.9 1.5 1.2 2
4 4×0.7 2 2.6 2.7 3.4
5 5×0.8 3.9 4.1 5.3 5.5
6 6×1.0 6.9 5.9 9.2 7.8
8 8×1.25 17 11 22 14

10 10×1.5 33 17 43 23
12 12×1.75 56 25 75 33

Q建議緊固扭矩及建議緊固力
　 使用防鬆脫墊圈鎖緊螺栓時，請參考下表的建議值。 
若是小於建議值過多，會無法發揮防鬆脫效果。 
要是大於建議值的情況下，請注意可能會發生螺栓不易拆卸或是防鬆脫墊
圈斷裂的情況。

Q碟形彈簧墊圈

M 材 質 SUS304ーCSP
H 硬 度 37～46HRC

相當於JIS B 1251 2級

SSRBW

t

d

H

D

Q�鋸齒狀碟形
彈簧墊圈

M材  質 S50C～S70C
H硬  度 40～48HRC
S表面處理 退火色

t 

D d 

H

GTSQ單榫舌墊圈
Q雙榫舌墊圈

M 材  質 SUS304

t l

b D
D 1

d

d

b

b1
l

PACK－ZAST

PACK－ZATT

E1袋10 pcs入。

型式

PACK－ZAST3
GTS10
SSRBW8

Order
訂購範例

型式 D d Ｈ t NT$基準單價 NT$折扣單價 *數量Type No. ＊未達數量＊數量以上

GTS

3 5.5 3.2 0.6 0.45 15000
4 7 4.25 0.7 0.5 10000
5 8.5 5.25 0.85 0.6 5000
6 10 6.4 1.25 1.0 6000
8 13 8.4 1.55 1.2 3000

10 16 10.6 1.90 1.5 2000
12 18 12.6 2.20 1.8 1000
16 24 16.9 2.80 2.3 500
20 30 20.9 3.55 2.8 250
24 36 25.4 4.25 3.5 150

ENo.3～5 輕荷重用、No.6～24 重荷重用

LOOSENING  PREVENTION  WASHERS / WASHERS  OF  TONGUE / WASHERS  OF  DISK  SPRING

防鬆脫墊圈（NORD-LOCK®）/榫舌墊圈/碟形彈簧墊圈

E此商品請2 pcs 1組一起使用。

型式 適用
螺栓 D ｄ t NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～200 pcs

NLDF

3 M3 7 3.4

2.24 M4 7.6 4.4
5 M5 9 5.4
6 M6 10.8 6.5
8 M8 13.5 8.7

2.010 M10 16.6 10.7
12 M12 19.5 13

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 PACK－PWFN PACK－SPWFN
數
量

PACK－
PWFN

PACK－
SPWFN

NT$
基準 
單價

NT$
折扣 
單價

NT$
基準 
單價

NT$ 
折扣 
單價

Type No. d D T d D T 1～2
袋

3袋
以上

1～2
袋

3～500
袋

PACK
－PWFN

PACK
－SPWFN

3 3.4 8 1 3.3 8 1 50

4 4.5 10 1.6 4.5 10 1.5 50

5 5.5 16 2 5.5 12 2 20

6 6.5 16 3.2 6.5 13 3 20

8 8.5 20 3 8.5 22 3 20

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

dH7

3 ＋ 0.010
 0

4
＋ 0.012
 05

6
8 ＋ 0.015

 010
12 ＋ 0.018

 016

型式
D t

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type d 1～49 pcs 50～99 pcs 100～200 pcs 201～300 pcs

LOWA

3 6

54
10

5

6 14

88 18

10 22

12 25
10

16 32

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 d D D1 t l l1 b NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～30袋

PACK－
ZAST
PACK－
ZATT

3 3.2 12 7 0.29 13 5 4
4 4.3 14 9 14 7 5
5 5.3 17 10

0.5 15 8 66 6.5 18 13 9
8 8.5 22 16 20 13 7
10 10.5 26 20 0.8 22 14 9
12 12.5 30 24 27 19 10
16 17 38 30

1.2
32 24 12

20 21 45 38 36 28 15
24 25 52 44 44 35 17
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 D d Ｈ t NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～49 pcs 50～69 pcs 70～99 pcs 100～500 pcs

SSRBW

4 7.5 4.3 0.7 0.45
5 9.0 5.3 0.85 0.55
6 10.5 6.4 0.95 0.60
8 13.5 8.4 1.3 0.90

10 16.5 10.5 1.6 1.10
12 19.0 13.0 1.75 1.20

E輕荷重用

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

E也販售鐵製「NLDP」系列商品。詳細資訊請至本公司網站確認。

M材質 一般造用鋼

型式
d D t

SLW SSLW
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～24 pcs 25～199 pcs 200～499 pcs 500～1000 pcs 1～24 pcs 25～199 pcs 200～499 pcs 500～1000 pcs

SLW

SSLW

2 2.1 4.4 0.5

2.5 2.6 5.2
0.6

2.6 2.7 5.3

3 3.1 5.9 0.7

4 4.1 7.6 1.0

5 5.1 9.2 1.3

6 6.1 12.2 1.5

8 8.2 15.4 2.0

10 10.2 18.4 2.5

12 12.2 21.5 3.0

16 16.2 28.0 4.0

20 20.2 33.8 5.1

24 24.5 40.3 5.9

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

Price
價格


