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STAINLESS  PIPES  –FEMALE・MALE  TYPE–

不鏽鋼研磨厚管
－內螺牙・外螺牙型－

 CAD資料夾名稱：36_Rods

Order
訂購範例

型式 － L － M

PSTT20 － 184 － 12
PSWN20 － 320 － 16

Delivery
出貨日

Price
價格

Q內螺牙型

Q外螺牙型

M材質 SUS304
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PSTT（一端內螺牙）

EL尺寸公差以PSTS（P.343）為準。
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PSWN（兩端外螺牙）

ED＞M時，如上圖所示。
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EL尺寸公差以PSTS（P.343）為準。
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（一端外螺牙）PSTN

EPSTN為L≧M×3，PSWN為L≧M×6

型式 L 
指定單位1mm M（粗螺紋）選擇 （d＋0.5

0 ）Type D ｈ8

PSTN
PSWN

8  0
－ 0.022 50～600

8 4
10 10 6
12  0

－ 0.027
60～800 10 12 6

15

70～1000

12 8
20

 0
－ 0.033

16 20 10
25 20 24 13
30 24 30 16

EPSTT為L≧M×3，PSWT為L≧M×6

型式 L 
指定單位1mm M（粗螺紋）選擇 （d＋0.5

0 ）Type D ｈ8

PSTT
PSWT

6  0
－ 0.018

30～600
4 3

8  0
－ 0.022

5 6 4
10 8 6
12  0

－ 0.027
30～800 8 6

15

30～1000

10 12 8
20

 0
－ 0.033

12 16 10
25 16 20 13
30 20 24 16

QPSTN・PSWN

D PSTN NT$基準單價 PSWN NT$基準單價
最短L～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000 最短L～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

8 － － － －10
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QPSTT・PSWT

D PSTT NT$基準單價 PSWT NT$基準單價
L30～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000 L30～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000

6
－ － － －8

10
12
15
20
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Alteration
追加工

型式 － L － M －（LKC）
PSTT15 － 173 － 10 － LKC

Alteration 變更L尺寸公差
Code LKC

Spec.

指定方法  LKC

變更L尺寸公差
L L 公差

 30～ 200  ＋0.05
0

201～ 500  ＋0.2
0

501～ 800  ＋0.5
0

801～1000  ＋0.8
0

LKC

STAINLESS  PIPES

不鏽鋼研磨厚管
－直柱型－

 CAD資料夾名稱：36_Rods

M材質 SUS304

型式 L 
指定單位1mm t （d＋0.5

0 ）
NT$基準單價

Type D ｈ8 L10～200 L201～400 L401～600 L601～800 L801～1000 L1001～1200

PSTS

6  0
－ 0.018

10～600

1.5 3

－

－

－

8A
 0
－ 0.022

1.5 5
8 2 4

10A 1.5 7
10 2 6

12A

 0
－ 0.027

10～800
2 8

12 3 6
12B 4 4
15B

10～1000

1.5 12
15A 2 11
15 3 9
16 3 10

20A

 0
－ 0.033

2.5 15
20 4 12

20B 6 8
25A 3 19
25 5 15

30A 3 24
30 5 20
35

 0
－ 0.039 10～1200

5 25
40 5 30
45 5 35
50 8 34

PSTS 6.3 1.6
G

L

（
d）

t 1.6
G

D
h8

QL尺寸公差
以上 以下 公差

10 30 ±0.2
31 120 ±0.3

121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

1001 1200 ±1.2

Order
訂購範例

型式 － L

PSTS15 － 173

Alteration
追加工

型式 － L －（MF・WF・VC・LKC）
PSTS15 － 173 － WF17

Alterations 側面攻牙追加工 V溝槽追加工 變更L尺寸公差
Code MF WF VC LKC

Spec.
MF・WF＝指定單位1mm
指定方法  MF12
XD6・8A・10A・15B不適用

D 側面攻牙徑
8・10・12・12A・12B・

15・15A・16 M3

20・20A・20B・25・25A・
30・30A M4

35・40・45・50 M5

VC=指定單位1mm
指定方法  VC15
XD6・8A・10A・15B不適用

D h d
8

4
0.75

10
12・12A

1.015・15A・16
20・20A・20B 5

25・25A・30・30A 6
1.5

35・40 8

45・50 12 2.0

變更L尺寸公差
指定方法  LKC

L L 公差

 10～ 200  ＋0.05
0

201～ 500  ＋0.2
0

501～ 800  ＋0.5
0

801～1200  ＋0.8
0

2-M

4-M

MF

WF WF VC

h

d

LKC

Delivery
出貨日

Price
價格


