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 CAD資料夾名稱：37_Springs  CAD資料夾名稱：37_Springs

POSTS  FOR  TENSION  SPRINGS  –HOLE  TYPE–

拉伸彈簧用支柱
−圓孔型・切口型−

POSTS  FOR  TENSION  SPRINGS

拉伸彈簧用支柱
−L字型・內六角孔型・六角型−

Order
訂購範例

型式 － L
ASPO5 － 20
AIPOK8 － 40

Type M材質 S表面處理 A附屬品・材質

ASPO
AIPO
AIPOZ

相當於

S45C
染黑處理

螺帽1 pcs
相當於SWCH
（JIS1級）

SASPO SUS303
－

螺帽1 pcs
相當於SUS304
（JIS1級）

SAIPO
SAIPOZ SUS304

型式 L M 
（粗螺紋） K l A F d

ASPL SASPL BSPL SBSPL
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D ASPL 
SASPL

BSPL 
SBSPL

ASPL 
SASPL

BSPL 
SBSPL 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

L字型
圓孔型 ASPL
 SASPL

（不鏽鋼）
溝槽型 BSPL
 SBSPL

（不鏽鋼）

3 10 15 M3

20 10 
1.0 

3 
1.5 1.5 1.8 

4 15 20 25 M4 1.2 3 
2.0 

2.0 
5 20 25 30 M5 2.0 

5 

4 

3.0 
6 20 25 30 M6 30 16 

3.0 
3.6 

8 25 30 M8 40 20 6 3.0 5.0 
10 30 40 M10 50 25 7 4.0 6.0 － －
12 30 40 M12 60 30 4.0 9 6.0 6.5 － －

型式 － L
ASPL4 － 15
ARPO6 － 20
DSPO8 － 25

Order
訂購範例

型式
L M 

（粗螺紋） d W G E F h
AIPO SAIPO

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

二面寬度型

AlPO
SAlPO

（不鏽鋼）

3 15 20 25 30 M3
1.5

1.5 3 3.0 1.5 0.2
4 15 20 25 30 35 M4 2.5 

5 

3.5 1.75 0.3 
5 15 20 25 30 35 40 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 

6 20 25 30 35 40 50 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 
8 20 25 30 35 40 50 60 70 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0 
10 30 35 40 50 60 70 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 
12 35 40 50 60 70 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4 

型式
L M 

（粗螺紋） d W E F h
AIPOZ SAIPOZ

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

軸頸部全螺牙型

AIPOZ
SAIPOZ
（不鏽鋼）

3 10 15 20 25 M3
1.5

1.5 3.0 1.5 0.2 
4 10 15 20 25 30 M4 2.5 3.5 1.75 0.3 
5 10 15 20 25 30 35 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 

6 15 20 25 30 35 45 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 
8 15 20 25 30 35 45 55 65 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0 

10 25 30 35 45 55 65 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 
12 45 55 65 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4 

型式
L M 

（粗螺紋） l＊ F Ｈ T d
ASPO SASPO

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

l尺寸固定型

ASPO
SASPO
（不鏽鋼）

3 ＊10 15 20 25 30 35 40 M3
10

3 1.0 

1.2

1.5
4 15 20 25 30 35 40 50 M4

2.0 5 ＊15 20 25 30 35 40 50 M5
5 2.0 

6 ＊20 25 30 35 40 45 50 60 M6 16
8 ＊20 ＊25 30 35 40 45 50 60 70 M8 20 6

2.5
3.0 

10 ＊30 ＊35 40 45 50 60 70 M10 25 7 4.0 
12 ＊40 50 60 70 M12 30 9 1.8 6.0 

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

QL字型

Q切口型

Q圓孔型

二面寬度・軸頸部全螺牙型

AIPOZ　SAIPOZ（不鏽鋼）

（上圖為AIPOZ・
SAIPOZ共通）
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直柱・l尺寸固定型

ASPO　SASPO（不鏽鋼）

二面寬度型

AIPO　SAIPO（不鏽鋼）

E 規格表內＊符號的尺
寸，其l尺寸請參照右
表。

Type D－L l

ASPO

SASPO

3－10 5
5－15 8
6－20 12
8－20 11
8－25 16

10－30 17
10－35 22
12－40 20

圓孔型 ASPL
SASPL（不鏽鋼）

溝槽型 BSPL
SBSPL（不鏽鋼）
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Type M材質 S表面處理 A附屬品・材質
ARPO SCM435 染黑處理 螺帽1 pcs 相當於SWCH（JIS3級）

SARPO SUS304 － 螺帽1 pcs 相當於SUS304（JIS3級）

型式 L d D E F A B Ｈ
ARPO SARPO

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

內六角孔型
ARPO

SARPO
（不鏽鋼）

4 15 20 25 30 1.5 3.0 3 1.5 7 3 4 
5 15 20 25 30 35 40

2 
3.8 

4 2 
8.5 4 5 

6 20 25 30 35 40 4.5 10 5 6 
8 20 25 30 35 40 50 3 6.1 7 3.5 13 6 8 
10 30 35 40 50 60 4 7.8 10 4 16 8 10 
12 40 50 60 5 9.5 12 5 18 10 12 

Q內六角孔型 ARPO
SARPO（不鏽鋼） 25

25

25

25

B

A

H L

E

D

M
± 0.3

F± 0.3

－0.5
0 d

90°

型式
L M 

（粗螺紋） d d1 W G E F h
使用最大荷重N

AIPOK SAIPOK
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type D AIPOK SAIPOK 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

切口型

AIPOK
SAIPOK
（不鏽鋼）

4 15 20 25 30 M4 1.5
1.0 

2.5 

5 

3.5 1.75 0.3 80 50 
5 15 20 25 30 40 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 115 72 

6 20 25 30 40 50 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 179 113 
8 25 30 40 50 60 70 M8 3.0 1.5 5.0 7.0 3.5 1.0 300 189 
10 30 40 50 60 70 M10 4.0 2.0 6.0 10.0 4.0 1.2 433 273 
12 40 50 60 70 M12 5.0 2.5 7.0 12.0 5.0 1.4 590 － － －

kgf＝N×0.101972

Type M材質 S表面處理

DSPO
SUM材

染黑處理

PDSPO 鍍無電解鎳   

型式 L M 
（粗螺紋）（C） l A F d

DSPO PDSPO
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type B 1～49 pcs 50～100 pcs 1～49 pcs 50～100 pcs

DSPO

PDSPO

3 10 15 M3 3.5 6 1.0 
3 

1.8 
4 10 15 20 M4 4.6 8 1.2 2.0 
5 10 15 20 M5 5.8 10 2.0 

4 

3.0 
6 10 15 20 25 M6 6.9 12 

3.0 
3.6 

8 10 15 20 25 30 M8 9.2 16 5.0 
10 15 20 25 30 M10 11.5 20 6.0 
12 20 25 30 M12 13.9 24 4.0 6.5 

Q六角型 DSPO
PDSPO

d

F A
L L

M

B

（
C）

25 1.6

1.6

25

25
25

AIPOK
SAIPOK（不鏽鋼）

已取得新型專利
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Type M材質 S表面處理 A附屬品・材質
AIPOK 相當於S45C 染黑處理 螺帽1 pcs 相當於SWCH（JIS1級）
SAIPOK SUS304 － 螺帽1 pcs 相當於SUS304（JIS1級）

Type M材質 S表面處理 A附屬品
材質

ASPL
BSPL 相當於S45C 染黑處理

螺帽1 pcs
相當於SWCH（JIS1級）

SASPL
SBSPL SUS304 － 螺帽1 pcs

相當於SUS304（JIS1級）




