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 CAD資料夾名稱：37_Springs  CAD資料夾名稱：37_Springs

COIL  SPRINGS  −HEAVY  LOAD−  SWH

彈簧
−重荷重  SWH−

COIL  SPRINGS  −EXTRA  HEAVY  LOAD−  SWB

彈簧
−極重荷重  SWB−
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荷重N ±10％
直角度 2°以下
自由長度L 50以下±0.5mm
 55以上±1%
捲圈方向　右
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F

荷重N ±10％
直角度 2°以下
自由長度L 50以下±0.5mm
 55以上±1%
捲圈方向　右

●荷重的計算方法：荷重＝彈簧常數×壓縮量
 （國際單位） N＝N/mm×Fmm

kgf＝kgf/mm×Fmm
（kgf＝N×0.101972）

E彈簧的使用方法與注意事項 D P.356

E比D25大之尺寸刊載於沖壓模具用標準零件型錄。
E訂購範例・出貨日・折扣價格請參照左頁

M材質    彈簧用油回火線 M材質    彈簧用油回火線型式

SWH20－ 30
SWB22－ 60

Price
價格

D d L N/mm 
｛kgf/mm｝

F＝L×16% F＝L×18% F＝L×20% 型式 NT$基準 
單價Fmm N 

｛kgf｝荷重 Fmm N 
｛kgf｝荷重 Fmm N 

｛kgf｝荷重 Type D－L

16 8

20 245｛25.0｝3.2 

784
｛80｝

3.6 

882
｛90｝

4.0 

980
｛100｝

SWB 16－ 20
25 196｛20.0｝4.0 4.5 5.0 25
30 163｛16.7｝4.8 5.4 6.0 30
35 140｛14.3｝5.6 6.3 7.0 35
40 123｛12.5｝6.4 7.2 8.0 40
45 109｛11.1｝7.2 8.1 9.0 45
50 98.0｛10.0｝8.0 9.0 10.0 50
55 89.1｛9.1｝8.8 9.9 11.0 55
60 81.7｛8.3｝9.6 10.8 12.0 60
65 75.4｛7.7｝10.4 11.7 13.0 65
70 70.0｛7.1｝11.2 12.6 14.0 70
75 65.3｛6.7｝12.0 13.5 15.0 75
80 61.3｛6.3｝12.8 14.4 16.0 80
90 54.4｛5.6｝14.4 16.2 18.0 90
100 49.0｛5.0｝16.0 18.0 20.0 100

18 9

20 306｛31.2｝3.2 

980
｛100｝

3.6 

1103
｛113｝

4.0 

1225
｛125｝

SWB 18－ 20
25 245｛25.0｝4.0 4.5 5.0 25
30 204｛20.8｝4.8 5.4 6.0 30
35 175｛17.8｝5.6 6.3 7.0 35
40 153｛15.6｝6.4 7.2 8.0 40
45 136｛13.9｝7.2 8.1 9.0 45
50 123｛12.5｝8.0 9.0 10.0 50
55 111｛11.4｝8.8 9.9 11.0 55
60 102｛10.4｝9.6 10.8 12.0 60
65 94.2｛9.6｝10.4 11.7 13.0 65
70 87.5｛8.9｝11.2 12.6 14.0 70
75 81.7｛8.3｝12.0 13.5 15.0 75
80 76.6｛7.8｝12.8 14.4 16.0 80
90 68.1｛6.9｝14.4 16.2 18.0 90
100 61.3｛6.2｝16.0 18.0 20.0 100

20 10

20 392｛40.0｝3.2 

1254
｛128｝

3.6 

1411
｛144｝

4.0 

1568
｛160｝

SWB 20－ 20
25 314｛32.0｝4.0 4.5 5.0 25
30 261｛26.6｝4.8 5.4 6.0 30
35 224｛22.8｝5.6 6.3 7.0 35
40 196｛20.0｝6.4 7.2 8.0 40
45 174｛17.8｝7.2 8.1 9.0 45
50 157｛16.0｝8.0 9.0 10.0 50
55 143｛14.5｝8.8 9.9 11.0 55
60 131｛13.3｝9.6 10.8 12.0 60
65 121｛12.3｝10.4 11.7 13.0 65
70 112｛11.4｝11.2 12.6 14.0 70
75 105｛10.7｝12.0 13.5 15.0 75
80 98.0｛10.0｝12.8 14.4 16.0 80
90 87.1｛8.9｝14.4 16.2 18.0 90
100 78.4｛8.0｝16.0 18.0 20.0 100
125 62.7｛6.4｝20.0 22.5 25.0 125
150 52.3｛5.3｝24.0 27.0 30.0 150

22 11

25 382｛39.0｝4.0 

1530
｛156｝

4.5 

1721
｛175｝

5.0 

1912
｛195｝

SWB 22－ 25
30 319｛32.5｝4.8 5.4 6.0 30
35 273｛27.9｝5.6 6.3 7.0 35
40 239｛24.4｝6.4 7.2 8.0 40
45 212｛21.7｝7.2 8.1 9.0 45
50 191｛19.5｝8.0 9.0 10.0 50
55 174｛17.7｝8.8 9.9 11.0 55
60 159｛16.2｝9.6 10.8 12.0 60
65 147｛15.0｝10.4 11.7 13.0 65
70 137｛13.9｝11.2 12.6 14.0 70
75 127｛13.0｝12.0 13.5 15.0 75
80 120｛12.2｝12.8 14.4 16.0 80
90 106｛10.8｝14.4 16.2 18.0 90
100 95.6｛9.8｝16.0 18.0 20.0 100
125 76.5｛7.8｝20.0 22.5 25.0 125
150 63.7｛6.5｝24.0 27.0 30.0 150

25 12.5 

25 481｛49.0｝4.0 

1922
｛196｝

4.5 

2162
｛229｝

5.0 

2403
｛245｝

SWB 25－ 25
30 400｛40.8｝4.8 5.4 6.0 30
35 343｛35.0｝5.6 6.3 7.0 35
40 300｛30.6｝6.4 7.2 8.0 40
45 267｛27.2｝7.2 8.1 9.0 45
50 240｛24.5｝8.0 9.0 10.0 50
55 218｛22.3｝8.8 9.9 11.0 55
60 200｛20.4｝9.6 10.8 12.0 60
65 185｛18.8｝10.4 11.7 13.0 65
70 172｛17.5｝11.2 12.6 14.0 70
75 160｛16.3｝12.0 13.5 15.0 75
80 150｛15.3｝12.8 14.4 16.0 80
90 133｛13.6｝14.4 16.2 18.0 90
100 120｛12.2｝16.0 18.0 20.0 100
125 96.1｛9.8｝20.0 22.5 25.0 125
150 80.1｛8.2｝24.0 27.0 30.0 150
175 68.6｛7.0｝28.0 31.5 35.0 175
使用次數 100萬次 50萬次 30萬次

D d L 彈簧常數 
N/mm｛kgf/mm｝

F＝L×16% F＝L×18% F＝L×20% 型式 NT$基準 
單價Fmm 荷重 

N｛kgf｝Fmm 荷重 
N｛kgf｝Fmm 荷重 

N｛kgf｝Type D－L

6 3

15 59.0｛6.0｝2.4 

142
｛14｝

2.7 

159
｛16｝

3.0 

177
｛18｝

SWB 6－ 15
20 44.3｛4.5｝3.2 3.6 4.0 20
25 35.4｛3.6｝4.0 4.5 5.0 25
30 29.5｛3.0｝4.8 5.4 6.0 30
35 25.3｛2.6｝5.6 6.3 7.0 35
40 22.1｛2.3｝6.4 7.2 8.0 40
45 19.7｛2.0｝7.2 8.1 9.0 45
50 17.7｛1.8｝8.0 9.0 10.0 50
55 16.1｛1.6｝8.8 9.9 11.0 55
60 14.8｛1.5｝9.6 10.8 12.0 60

8 4

10 162｛16.5｝1.6 

258
｛26｝

1.8 

291
｛30｝

2.0 

323
｛33｝

SWB 8－ 10
15 108｛11.0｝2.4 2.7 3.0 15
20 80.8｛8.2｝3.2 3.6 4.0 20
25 64.6｛6.6｝4.0 4.5 5.0 25
30 53.8｛5.5｝4.8 5.4 6.0 30
35 46.1｛4.7｝5.6 6.3 7.0 35
40 40.4｛4.1｝6.4 7.2 8.0 40
45 35.9｛3.7｝7.2 8.1 9.0 45
50 32.3｛3.3｝8.0 9.0 10.0 50
55 29.4｛3.0｝8.8 9.9 11.0 55
60 26.9｛2.7｝9.6 10.8 12.0 60
65 24.8｛2.5｝10.4 11.7 13.0 65
70 23.1｛2.4｝11.2 12.6 14.0 70
75 21.5｛2.2｝12.0 13.5 15.0 75
80 20.2｛2.1｝12.8 14.4 16.0 80

10 5

10 221｛22.5｝1.6 

353
｛36｝

1.8 

397
｛41｝

2.0 

441
｛45｝

SWB 10－ 10
15 147｛15.0｝2.4 2.7 3.0 15
20 110｛11.2｝3.2 3.6 4.0 20
25 88.2｛9.0｝4.0 4.5 5.0 25
30 73.5｛7.5｝4.8 5.4 6.0 30
35 63.0｛6.4｝5.6 6.3 7.0 35
40 55.1｛5.6｝6.4 7.2 8.0 40
45 49.0｛5.0｝7.2 8.1 9.0 45
50 44.1｛4.5｝8.0 9.0 10.0 50
55 40.1｛4.1｝8.8 9.9 11.0 55
60 36.8｛3.7｝9.6 10.8 12.0 60
65 33.9｛3.5｝10.4 11.7 13.0 65
70 31.5｛3.2｝11.2 12.6 14.0 70
75 29.4｛3.0｝12.0 13.5 15.0 75
80 27.6｛2.8｝12.8 14.4 16.0 80
90 24.5｛2.5｝14.4 16.2 18.0 90

12 6

15 190｛19.3｝2.4 

455
｛46｝

2.7 

512
｛52｝

3.0 

569
｛58｝

SWB 12－ 15
20 142｛14.5｝3.2 3.6 4.0 20
25 114｛11.6｝4.0 4.5 5.0 25
30 94.8｛9.7｝4.8 5.4 6.0 30
35 81.3｛8.3｝5.6 6.3 7.0 35
40 71.1｛7.3｝6.4 7.2 8.0 40
45 63.2｛6.4｝7.2 8.1 9.0 45
50 56.9｛5.8｝8.0 9.0 10.0 50
55 51.7｛5.3｝8.8 9.9 11.0 55
60 47.4｛4.8｝9.6 10.8 12.0 60
65 43.8｛4.5｝10.4 11.7 13.0 65
70 40.6｛4.1｝11.2 12.6 14.0 70
75 37.9｛3.9｝12.0 13.5 15.0 75
80 35.6｛3.6｝12.8 14.4 16.0 80
90 31.6｛3.2｝14.4 16.2 18.0 90

14 7

20 184｛18.8｝3.2 

589
｛60｝

3.6 

662
｛68｝

4.0 

736
｛75｝

SWB 14－ 20
25 147｛15.0｝4.0 4.5 5.0 25
30 123｛12.5｝4.8 5.4 6.0 30
35 105｛10.7｝5.6 6.3 7.0 35
40 92.0｛9.4｝6.4 7.2 8.0 40
45 81.8｛8.3｝7.2 8.1 9.0 45
50 73.6｛7.5｝8.0 9.0 10.0 50
55 66.9｛6.8｝8.8 9.9 11.0 55
60 61.3｛6.3｝9.6 10.8 12.0 60
65 56.6｛5.8｝10.4 11.7 13.0 65
70 52.6｛5.4｝11.2 12.6 14.0 70
75 49.1｛5.0｝12.0 13.5 15.0 75
80 46.0｛4.7｝12.8 14.4 16.0 80
90 40.9｛4.2｝14.4 16.2 18.0 90
100 36.8｛3.8｝16.0 18.0 20.0 100
使用次數 100萬次 50萬次 30萬次

D d L 彈簧常數 
N/mm｛kgf/mm｝

F＝L×19.2% F＝L×21.6% F＝L×24% 型式 NT$基準 
單價Fmm 荷重 

N｛kgf｝Fmm 荷重 
N｛kgf｝Fmm 荷重 

N｛kgf｝Type D－L

6 3

15 38.1｛3.9｝2.9 

110
｛11｝

3.2 

123
｛13｝

3.6 

137
｛14｝

SWH 6－ 15
20 28.5｛2.9｝3.8 4.3 4.8 20
25 22.8｛2.3｝4.8 5.4 6.0 25
30 19.0｛1.9｝5.8 6.5 7.2 30
35 16.3｛1.7｝6.7 7.6 8.4 35
40 14.3｛1.5｝7.7 8.6 9.6 40
45 12.7｛1.3｝8.6 9.7 10.8 45
50 11.4｛1.2｝9.6 10.8 12.0 50
55 10.4｛1.1｝10.6 11.9 13.2 55
60 9.5｛1.0｝11.5 13.0 14.4 60

8 4

10 85.8｛8.8｝1.9 

165
｛17｝

2.2 

185
｛19｝

2.4 

206
｛21｝

SWH 8－ 10
15 57.2｛5.8｝2.9 3.2 3.6 15
20 42.9｛4.4｝3.8 4.3 4.8 20
25 34.3｛3.5｝4.8 5.4 6.0 25
30 28.6｛2.9｝5.8 6.5 7.2 30
35 24.5｛2.5｝6.7 7.5 8.4 35
40 21.5｛2.2｝7.7 8.6 9.6 40
45 19.1｛1.9｝8.6 9.7 10.8 45
50 17.2｛1.8｝9.6 10.8 12.0 50
55 15.6｛1.6｝10.6 11.8 13.2 55
60 14.3｛1.5｝11.5 13.0 14.4 60
65 13.2｛1.3｝12.5 14.0 15.6 65
70 12.3｛1.3｝13.4 15.1 16.8 70
75 11.4｛1.2｝14.4 16.2 18.0 75
80 10.7｛1.1｝15.4 17.3 19.2 80

10 5

10 123｛12.5｝1.9 

235
｛24｝

2.2 

265
｛27｝

2.4 

294
｛30｝

SWH 10－ 10
15 81.7｛8.3｝2.9 3.2 3.6 15
20 61.3｛6.3｝3.8 4.3 4.8 20
25 49.0｛5.0｝4.8 5.4 6.0 25
30 40.8｛4.2｝5.8 6.5 7.2 30
35 35.0｛3.6｝6.7 7.5 8.4 35
40 30.6｛3.1｝7.7 8.6 9.6 40
45 27.2｛2.8｝8.6 9.7 10.8 45
50 24.5｛2.5｝9.6 10.8 12.0 50
55 22.3｛2.3｝10.6 11.8 13.2 55
60 20.4｛2.1｝11.5 13.0 14.4 60
65 18.8｛1.9｝12.5 14.0 15.6 65
70 17.5｛1.8｝13.4 15.1 16.8 70
75 16.3｛1.7｝14.4 16.2 18.0 75
80 15.3｛1.6｝15.4 17.3 19.2 80
90 13.6｛1.4｝17.3 19.4 21.6 90

12 6

15 117｛11.9｝2.9 

337
｛34｝

3.2 

379
｛38｝

3.6 

421
｛43｝

SWH 12－ 15
20 87.7｛8.9｝3.8 4.3 4.8 20
25 70.2｛7.2｝4.8 5.4 6.0 25
30 58.5｛6.0｝5.8 6.5 7.2 30
35 50.1｛5.1｝6.7 7.5 8.4 35
40 43.9｛4.5｝7.7 8.6 9.6 40
45 39.0｛4.0｝8.6 9.7 10.8 45
50 35.1｛3.6｝9.6 10.8 12.0 50
55 31.9｛3.3｝10.6 11.8 13.2 55
60 29.2｛3.0｝11.5 13.0 14.4 60
65 27.0｛2.8｝12.5 14.0 15.6 65
70 25.1｛2.6｝13.4 15.1 16.8 70
75 23.4｛2.4｝14.4 16.2 18.0 75
80 21.9｛2.2｝15.4 17.3 19.2 80
90 19.5｛2.0｝17.3 19.4 21.6 90

14 7

20 120｛12.3｝3.8 

462
｛47｝

4.3 

520
｛53｝

4.8 

578
｛59｝

SWH 14－ 20
25 96.3｛9.8｝4.8 5.4 6.0 25
30 80.3｛8.2｝5.8 6.5 7.2 30
35 68.8｛7.0｝6.7 7.5 8.4 35
40 60.2｛6.1｝7.7 8.6 9.6 40
45 53.5｛5.5｝8.6 9.7 10.8 45
50 48.2｛4.9｝9.6 10.8 12.0 50
55 43.8｛4.5｝10.6 11.8 13.2 55
60 40.1｛4.1｝11.5 13.0 14.4 60
65 37.1｛3.8｝12.5 14.0 15.6 65
70 34.4｛3.5｝13.4 15.1 16.8 70
75 32.1｛3.3｝14.4 16.2 18.0 75
80 30.1｛3.1｝15.4 17.3 19.2 80
90 26.8｛2.7｝17.3 19.4 21.6 90
100 24.1｛2.5｝19.2 21.6 24.0 100
使用次數 100萬次 50萬次 30萬次

D d L 彈簧常數 
N/mm｛kgf/mm｝

F＝L×19.2% F＝L×21.6% F＝L×24% 型式 NT$基準 
單價Fmm 荷重 

N｛kgf｝Fmm 荷重 
N｛kgf｝Fmm 荷重 

N｛kgf｝Type D－L

16 8

20 157｛16.0｝3.8 

604
｛62｝

4.3 

680
｛69｝

4.8 

755
｛77｝

SWH 16－ 20
25 126｛12.8｝4.8 5.4 6.0 25
30 105｛10.7｝5.8 6.5 7.2 30
35 89.9｛9.2｝6.7 7.5 8.4 35
40 78.6｛8.0｝7.7 8.6 9.6 40
45 69.9｛7.1｝8.6 9.7 10.8 45
50 62.9｛6.4｝9.6 10.8 12.0 50
55 57.2｛5.8｝10.6 11.8 13.2 55
60 52.4｛5.3｝11.5 13.0 14.4 60
65 48.4｛4.9｝12.5 14.0 15.6 65
70 44.9｛4.6｝13.4 15.1 16.8 70
75 41.9｛4.3｝14.4 16.2 18.0 75
80 39.3｛4.0｝15.4 17.3 19.2 80
90 35.0｛3.6｝17.3 19.4 21.6 90
100 31.5｛3.2｝19.2 21.6 24.0 100

18 9

20 198｛20.2｝3.8 

761
｛78｝

4.3 

856
｛87｝

4.8 

951
｛97｝

SWH 18－ 20
25 159｛16.2｝4.8 5.4 6.0 25
30 132｛13.5｝5.8 6.5 7.2 30
35 113｛11.5｝6.7 7.5 8.4 35
40 99.1｛10.1｝7.7 8.6 9.6 40
45 88.1｛9.0｝8.6 9.7 10.8 45
50 79.3｛8.1｝9.6 10.8 12.0 50
55 72.0｛7.3｝10.6 11.8 13.2 55
60 66.0｛6.7｝11.5 13.0 14.4 60
65 61.0｛6.2｝12.5 14.0 15.6 65
70 56.6｛5.8｝13.4 15.1 16.8 70
75 52.8｛5.4｝14.4 16.2 18.0 75
80 49.5｛5.1｝15.4 17.3 19.2 80
90 44.0｛4.5｝17.3 19.4 21.6 90
100 39.6｛4.0｝19.2 21.6 24.0 100

20 10

20 245｛25.0｝3.8 

941
｛96｝

4.3 

1058
｛108｝

4.8 

1176
｛120｝

SWH 20－ 20
25 196｛20.0｝4.8 5.4 6.0 25
30 163｛16.7｝5.8 6.5 7.2 30
35 140｛14.3｝6.7 7.5 8.4 35
40 123｛12.5｝7.7 8.6 9.6 40
45 109｛11.1｝8.6 9.7 10.8 45
50 98.0｛10.0｝9.6 10.8 12.0 50
55 89.1｛9.1｝10.6 11.8 13.2 55
60 81.7｛8.3｝11.5 13.0 14.4 60
65 75.4｛7.7｝12.5 14.0 15.6 65
70 70.0｛7.1｝13.4 15.1 16.8 70
75 65.3｛6.7｝14.4 16.2 18.0 75
80 61.3｛6.2｝15.4 17.3 19.2 80
90 54.4｛5.6｝17.3 19.4 21.6 90
100 49.0｛5.0｝19.2 21.6 24.0 100
125 39.2｛4.0｝24.0 27.0 30.0 125
150 32.7｛3.3｝28.8 32.4 36.0 150

22 11

25 237｛24.2｝4.8 

1137
｛116｝

5.4 

1279
｛130｝

6.0 

1421
｛145｝

SWH 22－ 25
30 197｛20.1｝5.8 6.5 7.2 30
35 169｛17.3｝6.7 7.6 8.4 35
40 148｛15.1｝7.7 8.6 9.6 40
45 132｛13.4｝8.6 9.7 10.8 45
50 118｛12.1｝9.6 10.8 12.0 50
55 108｛11.0｝10.6 11.9 13.2 55
60 98.7｛10.1｝11.5 13.0 14.4 60
65 91.1｛9.3｝12.5 14.0 15.6 65
70 84.6｛8.6｝13.4 15.1 16.8 70
75 78.9｛8.1｝14.4 16.2 18.0 75
80 74.0｛7.5｝15.4 17.3 19.2 80
90 65.8｛6.7｝17.3 19.4 21.6 90
100 59.2｛6.0｝19.2 21.6 24.0 100
125 47.4｛4.8｝24.0 27.0 30.0 125
150 39.5｛4.0｝28.8 32.4 36.0 150

25 12.5 

25 306｛31.2｝4.8 

1466
｛150｝

5.4 

1650
｛168｝

6.0 

1833
｛187｝

SWH 25－ 25
30 255｛26.0｝5.8 6.5 7.2 30
35 218｛22.3｝6.7 7.6 8.4 35
40 191｛19.5｝7.7 8.6 9.6 40
45 170｛17.3｝8.6 9.7 10.8 45
50 153｛15.6｝9.6 10.8 12.0 50
55 139｛14.2｝10.6 11.9 13.2 55
60 127｛13.0｝11.5 13.0 14.4 60
65 118｛12.0｝12.5 14.0 15.6 65
70 109｛11.1｝13.4 15.1 16.8 70
75 102｛10.4｝14.4 16.2 18.0 75
80 95.5｛9.7｝15.4 17.3 19.2 80
90 84.9｛8.7｝17.3 19.4 21.6 90
100 76.4｛7.8｝19.2 21.6 24.0 100
125 61.1｛6.2｝24.0 27.0 30.0 125
150 50.9｛5.2｝28.8 32.4 36.0 150
175 43.6｛4.5｝33.6 37.8 42.0 175
使用次數 100萬次 50萬次 30萬次

E注意事項請參照右頁


