
-4792 -4802

RUBBER  STRINGS / RUBBER  RINGS

圓線・方線
－橡膠/橡膠海綿－ 

Order
訂購範例

型式 － L

RBWN2
RBKWN15

－
－

250
1M

Q可用來作為縫隙填塞物等諸多用途的線狀橡膠‧海綿。

RUBBER  STRINGS / RUBBER  RINGS

拱形線・山形線
－橡膠/橡膠海綿－ 

Delivery
出貨日

Q可作為開關處的門擋襯墊，用來提高氣密性、防止扭曲。

Order
訂購範例

型式 － L

KMHN8
KMHNS15

－
－

250
10M

Q圓線・方線 Q拱形線・山形線

D

L

A

L A

圓線 方線

Q圓線

型式 指定單位1mm L選擇 
（公尺）Type D Ｌ

RBWN
（NBR合成橡
膠）
RBWS
（矽膠）
RBWF
（氟素橡膠）

2

20～999

1M

3M

5M

10M

3
4
5
6
7
8
9
10
12
15

Q方線

型式 指定單位1mm L選擇 
（公尺）Type A Ｌ

RBKWN
（NBR合成橡
膠）
RBKWS
（矽膠）

5

20～999

1M

3M

5M

10M

6

8

10

12

15

Q圓線（海綿型）
型式 L選擇 

（公尺）Type D

RBWCS
（CR合成橡膠海綿）
RBWSS
（矽膠海綿）
RBWFS
（氟素橡膠海綿）

3

1M

3M

5M

10M

4
5
6
7
8
9

10
12
15

Q方線（海綿型）
型式 L選擇 

（公尺）Type A

RBKWCS
（CR合成橡膠海綿）
RBKWSS
（矽膠海綿）

5

1M

3M

5M

10M

6

8

10

12

15

圓線 方線 M材質 H硬度 顏色

RBWN RBKWN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A66 黑

RBWS RBKWS 矽膠（SI） 蕭氏硬度A50 乳白

RBWF － 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度A69
黑

RBWCS RBKWCS CR合成橡膠海綿 ASKER C20

RBWSS RBKWSS 矽膠海綿 ASKER C35 橘

RBWFS － 氟素橡膠海綿 ASKER C25 黑
Q精密度基準
L尺寸公差

L 公差

200以下 ±1.5

201～400 ±2.0

401以上 ±3.5

拱形 山形 M材質 H硬度 顏色

KMHN KYHN 合成橡膠（NBR）
蕭氏硬度A70

黑

KMHS KYHS 矽膠（SI） 紅褐

KMHF KYHF 氟素橡膠（FPM） 黑

KMHNS － CR合成橡膠海綿 ASKER C20 黑

KMHSS － 矽膠海綿 ASKER C25 橘

型式 指定單位1mm L選擇 
（公尺）Type A Ｌ

KMHN
（NBR合成橡膠）
KMHS
（矽膠）
KMHF
（氟素橡膠）

8

20～999

1M

3M

5M

10M

10

12

15

16

■拱形
型式 L選擇 

（公尺）Type A

KMHNS
（CR合成橡膠海綿）
KMHSS
（矽膠海綿）

10

1M

3M

5M

10M

15

15A

20

■拱形（海綿型）
型式 指定單位1mm L選擇 

（公尺）Type A Ｌ

KYHN
（NBR合成橡膠）
KYHS
（矽膠）
KYHF
（氟素橡膠）

8

20～999

1M

3M

5M

10M

10

12

16

20

■山形

Q精密度基準
L尺寸公差

L 公差

200以下 ±1.5

201～400 ±2.0

401以上 ±3.5

H

L

B

R

A

H H

L

B

R

A

H

拱形 山形

型式 A尺寸 
公差 B Ｈ R

NT$基準單價
L選擇（公尺）

Type A 1M 3M 5M 10M

KMHNS 
CR合成橡膠海綿

KMHSS 
矽膠海綿

10

±1.0

5 10 5

15 2.5 10 7.5

15A 7.5 15 7.5

20 10 20 10

■拱形海綿

型式 A尺寸 
公差 B Ｈ R

NT$基準單價

L
指定單位１㎜ 選擇（公尺）

Type A 20～100 101～200 201～300 301～600 601～800 801～999 1M 3M 5M 10M

KMHN 
NBR合成橡膠

KMHS 
矽膠

KMHF 
氟素橡膠

8

±0.2

4 8 4

10 5 10 5

12 6 12 6

15 7.5 15 7.5

16 8 16 8

■拱形

型式 A尺寸 
公差

B Ｈ R

NT$基準單價

L

指定單位１㎜ 選擇（公尺）
Type A 20～100 101～200 201～300 301～600 601～800 801～999 1M 3M 5M 10M

KMHN 
NBR合成橡膠

KMHS 
矽膠

KMHF 
氟素橡膠

8

±0.2

4 8 2.8

10 5 10 2.8

12 6 12 3

16 8 16 4

20 10 20 5

■山形

Price
價格

Q方線

型式 A尺寸 
公差

NT$基準單價
L

指定單位１㎜ 選擇（公尺）
Type A 20～100 101～200 201～300 301～600 601～800 801～999 1M 3M 5M 10M

RBKWN
NBR合成橡膠

RBKWS
矽膠

5
±0.56

8
10 ±0.8
12 ±1.015

Q圓線

型式 D尺寸 
公差

NT$基準單價
L

指定單位１㎜ 選擇（公尺）
Type D 20～100 101～200 201～300 301～600 601～800 801～999 1M 3M 5M 10M

RBWN 
NBR合成橡膠

RBWS 
矽膠

RBWF 
氟素橡膠

2
±0.35

3
4

±0.5

5
6
7
8
9

10 ±0.8
12 ±1.0
15

■圓線（海綿型）

型式 D尺寸 
公差

NT$基準單價
L選擇（公尺）

Type D 1M 3M 5M 10M

圓線

RBWCS
CR合成橡膠海綿

RBWSS
矽膠海綿

3

±1.0

4
5
6
7
8
9

10
±2.012

15
E氟素橡膠海綿僅能從Ｄ=5﹑6、8、10當中選擇。

Q方線（海綿型）‧圓線（海綿型 氟素橡膠海綿）

型式 A尺寸 
公差

NT$基準單價
L選擇（公尺）

Type A 1M 3M 5M 10M

RBKWCS
CR合成橡膠海綿

RBKWSS
矽膠海綿

5
±1.06

8
10

±2.012
15

型式 D尺寸 
公差

NT$基準單價
L選擇（公尺）

Type D 1M 3M 5M 10M
圓線

RBWFS
氟素橡膠海綿

5
±1.06

8
10 ±2.0

Price
價格

Delivery
出貨日


