
SPONGE  TAPES　　　　BUMPERS

海綿膠帶/橡膠緩衝墊

特性資料 W P.469

A

L T

剝離紙

背膠

‧A尺寸的尺寸公差
SGNPTA
SGNATA
EPATA

 500 1000
 ±3 ±5

‧L尺寸的尺寸公差
SGNPTA
SGNATA

EPATA
 500・1000　1500・2000
 +14 +15
 －  6 －  8

±1.5
±2.5

Type M材質 H硬度 顏色

SGNPTA EPDM合成橡膠海綿 ASKER C8 黑

SGNATA 矽膠海綿 ASKER C35 橘

EPATA EPDM發泡體（EPT–SEALER®） ASKER C1未滿  黑

型式 T 
公差

選擇
Type T選擇 A L

SGNPTA 
SGNATA

3
±0.5

10
15
20
30
50

500
10005

10

EPATA
3

±1.0

10
15
20
30
50

500
1000
1500
2000

5
10

E測試方法以JIS K 6767為標準。Q特性值
測定項目 單位 EPATA

重比 － 0.095
拉 伸 強 度 kg/cm2 0.90
伸 展 度 ％ 430

壓 縮 硬 度
25%

kg/cm2 0.02
50% 0.05

泡氣 － 半獨立半連續氣泡

G：經過30分鐘後無漏水
R：30分鐘以內有漏水
N ：10分鐘以內有漏水

壓縮率（%） EPATA
50 N

60 R

70 G

80 G

型式
A

NT$基準單價
SGNPTA SGNATA EPATA

Type T L500 L1000 L500 L1000 L500 L1000 L1500 L2000

SGNPTA 
SGNATA 
EPATA

3

10
15
20
30
50

5

10
15
20
30
50

10

10
15
20
30
50

Q EPATA的特長 
由於本商品為半獨立半連續氣泡型，所以可在低應力下進行壓縮。且壓縮後會形成獨立氣泡化。為可填滿所有空隙，進而阻絕熱、水、聲音等
的高機能密封材質。

空氣‧水無法通過

Q 獨立氣泡型（SGNPTA・SGNATA）的特長
由於氣泡是各自獨立的，所以空氣和水無法通過。且衝擊吸
收性佳。

‧半獨立半連續氣泡型（EPATA）

壓縮前 壓縮後

Q橡膠緩衝墊

Order
訂購範例

型式

BMPM5312
BMPK1037

E1袋為12 pcs入。
E有可能將出貨的緩衝墊分裝成複數個。 M材質 本體：優力膠 黏著材：壓克力系　H硬度 蕭氏硬度A70

Q可廣泛地使用於吸收衝擊與保護等用途的緩衝墊。

D

D

T

D

黏著面

T

黏著面

BMPM（圓型） BMPK（方型）

型式 D T NT$基準單價Type No.

BMPM 5312 12.7 3.6
1005 19 5

BMPK 5008 12.7 3
1037 15 5

E1袋為12 pcs入。

Q長度為500、1000、1500、2000mm的實際尺寸型海綿膠帶。

Order
訂購範例

型式 － A － L

SGNPTA3 － 10 － 1000
Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

-5112 -5122

Q角套10mm寬型

PROTECTION  TOOLS

安全保護材
－角套－

Q角套34mm寬型

Q因為使用對橡膠定著性佳的特殊黏著劑，即使經過長時間，也能與橡膠保持穩定的黏著強度。

PRGLM（橡膠型黑色）
PRGLMG（橡膠型淺灰色）

角落用
PRGLMC（橡膠型黑色）
PRGLMCG（橡膠型淺灰色）

L

34

50

50 3

50
34

34

黏著劑

3

34

34

80°
28 3

3－R3

28

黏著劑

 CAD資料夾名稱：39_Antivibration

H硬度　蕭氏硬度A60E可黏貼在90°的彎角部位。
E內側附有黏著劑。

M材質 本 體：合成橡膠（EPDM）
黏著部：壓克力系黏著劑

Q角套50mm寬型 角落用

PRGLLCPRGLL

11

13

3

50

50

4

20 12

1

2－R7

4－R2

R5

L

3

50

50 50
10

10
0

100 R10

100

50

Q角套20mm寬型

3

20

20

80°
13 3

3－R3

13

黏著劑

PRGLS（橡膠型黑色）
PRGLF（軟型）
PRGLFG（軟型淺灰色）

角落用

PRGLFC（軟型）
PRGLFCG（軟型淺灰色）

L

20

50

50 3

50
20

20

黏著劑

2

10 6

10

6
80° 2

3－R3

10

30

30 2

30

10

10

黏著劑

黏著劑

2

10 6

10

6
80° 2

3－R3

10

30

30 2

30

10

10

黏著劑

黏著劑

PRGLSS（橡膠型黑色） 角落用

PRGLFCS（橡膠型黑色）

L

PRGLFC

PRGLS・PRGLF

PRGLL

螺栓

‧桌角 ‧安裝於機器・柱子等，以保護人體

Example
使用範例

開孔後以螺栓等固定

安裝方式

開孔後以螺栓等固定。

E可黏貼在90°的彎角部位。
E內側附有黏著劑。

型式
M材質

H硬度
本體 黏著部

PRGLS 合成橡膠（EPDM） 壓克力系
黏著劑

蕭氏硬度A60
PRGLF・PRGLFG・PRGLFC・PRGLFCG EPDM發泡體 蕭氏硬度A20

M材質 本 體：合成橡膠（EPDM）
黏著部：壓克力系黏著劑

E可黏貼在90°的彎角部位。
E內側附有黏著劑。

H硬度　蕭氏硬度A60

M材質 合成橡膠（EPDM）
H硬度　蕭氏硬度A60E可用裁切器裁切。  E特性請參考P.419的合成橡膠(EPDM)。

Q角套10mm寬型

Q角落用
型式 NT$基準單價

PRGLFCS

型式 L 
選擇

重量 
（g） NT$基準單價Type

PRGLSS

100 3
500 15
1000 30
1500 45
＊2000 60

型式 L 
選擇

重量 
（g） NT$基準單價Type

PRGLS

100 14
500 70

1000 140
1500 210
＊2000 280

PRGLF 
PRGLFG

100 10
500 50

1000 100
1500 150
＊2000 200

Q角套20mm寬型

型式 NT$基準單價
PRGLFC 
PRGLFCG

Q角落用

Q角套34mm寬型

型式 L 
選擇

重量 
（g） NT$基準單價Type

PRGLM 
PRGLMG

100 30
500 150
1000 300
1500 450
＊2000 600

型式 NT$基準單價

PRGLMC 
PRGLMCG

Q角落用

Q角套50mm寬型

型式 L 
選擇

重量 
（g）

NT$基準單
價Type

PRGLL

100 98
500 490

1000 980
1500 1470
＊2000 1960

型式 NT$基準單價
PRGLLC

Q角落用

Order
訂購範例

型式 － L

PRGLSS
PRGLS
PRGLM

－
－
－

100
100
100

Delivery
出貨日

Price
價格

E 為RoHS非對應商品

E 為RoHS非對應商品

E 為RoHS非對應商品


