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ANTISTATIC  RUBBER  SHEETS　　　　EARTH  PLATES

防靜電用橡膠墊/接地線板
－經濟型－

Q防靜電用橡膠墊備有經濟型‧捲筒型兩種。請依據用途選定適合類型。
Q經濟型表面經過磨板加工，可抑制光澤反射。請使用於組裝電子零件、樹脂零件時使用的作業台上。

Q接地線板

M 材質  板  ：SUS304 
線  ：銅線 
黏著部：導電性黏著劑
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Order
訂購範例

型式

RBDE

Example
使用範例

RBDHB

RBDE

・請將不鏽鋼板置於防靜電用橡膠墊與作業台之間使用。
・請將接地線前端連接至接地端子等，使其確實接地。型式

NT$基準單價 NT$折扣單價
1～9 pcs 10～30 pcs

RBDE

ANTISTATIC  RUBBER  SHEETS

防靜電用橡膠墊
－標準型/高導電型－

Q標準型

型式 T A 
（指定單位10mm）

NT$基準單價
B（指定單位10mm）

50～500 510～1000

RBDBB
（無黏著型）

1

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

2

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

3

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

RBDBBT
（黏著型）

1 50～500 －
510～1000

2 50～500 －
510～1000

3 50～500 －
510～1000

型式 T A 
（指定單位10mm）

NT$基準單價
B（指定單位10mm）

50～500 510～1000

RBDGG
（無黏著型）

1

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

2

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

RBDGGT
（黏著型）

1 50～500 －
510～1000

2 50～500 －
510～1000

RBDGB
（無黏著型） 2

50～500 －
510～1000
1010～1500
1510～2000
2010～2500
2510～3000
3010～3500
3510～4000
4010～4500
4510～5000

RBDGBT
（黏著型） 2 50～ 500 －

510～1000

型式 A 
（指定單位1mm）

NT$基準單價
B（指定單位1mm）

Type T 10～100 101～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800 801～900 

RBDHB
（無黏著型） 2

10～100 － － － － － － － －
101～200 － － － － － － －
201～300 － － － － － －
301～400 － － － － －
401～500 － － － －
501～600 － － －
601～700 － －
701～800 －
801～900

RBDHBT
（黏著型） 2

10～100 － － － － － － － －
101～200 － － － － － － －
201～300 － － － － － －
301～400 － － － － －
401～500 － － － －
501～600 － － －
601～700 － －
701～800 －
801～900

Q高導電型

Q防靜電用橡膠板
－標準型－

Q墊片型

Q捲筒型

Order
訂購範例 型式 － A － B

RBDLG2 － 200 － 100

Q墊片型

型式 － A － B

RBDLGR2 － 100 － 50

Q捲筒型

EA≧BT T

B

A

黏著劑
●黏著型●無黏著型

Q防靜電用橡膠墊
－高導電型－

型式 T
A 

（A≧B） 
（指定單位10mm）

NT$基準單價
B（指定單位10mm）

50～300 310～500 510～800 810～1000

RBDLG
（無黏著型） 2

50～300 － － －
310～500 － －
510～800 －
810～1000

RBDLGT
（黏著型） 2

50～300 － － －
310～500 － －
510～800 －
810～1000

Q墊片型

型式 T A 
（選擇cm）

NT$基準單價
B（選擇cm）

50 100

RBDLGR
（無黏著型） 2

100 3,440 6,120

200 6,160 10,980

300 8,780 15,620

500 13,720 24,480

1000 22,480 39,980

E僅限無黏著型。
EB（尺寸）可選擇的有效尺寸為原材（100cm）及對半裁尺寸（50cm）。
E捲筒型請以單位cm進行選擇。

Q捲筒型

Q導電性黏著劑數據

項目 單位 導電性黏著劑 
RBDBBT・RBDGGT・RBDGBT

高導電性黏著劑 
RBDHBT

厚度 mm 0.09 
（鋁基材：0.03） 0.03

※黏著力 gf/20mm
SUS 1150

SUS 700ABS 1350
PP 1200

保持力 H（70℃ 1kg） 24＜ －
電阻值 Ω 102 0.05

※180°剝離黏著力 23℃×1H（gf/20mm）
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

Q特性
項目 單位 RBDBB RBDGG RBDGB RBDHB
比重 － 1.35 1.32 1.34 1.35
硬度 蕭氏硬度A 70 65
伸展度 ％ 380 670 460 500
拉伸強度 MPa 10.2 11.1 9.6 8.1
撕裂強度 N/mm 30 34 36 －

體積固有電阻率 Ω・cm 2.0×105 6.86×108 1.73×108 100
E測定方法以 JIS K 6301為標準。
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

Type M材質 顏色 黏著劑 
（黏著型）無黏著型 黏著型 正 反

RBDBB RBDBBT CR合成橡膠 黑
導電性黏著劑RBDGG RBDGGT NBR合成橡膠 綠

RBDGB RBDGBT 綠 黑
RBDHB RBDHBT 導電性NBR 黑 高導電性黏著劑

ERBDGBT型的黑色側為黏著面。

Q標準型

型式
指定單位10mm 選擇 

TA B

RBDBB‧RBDBBT

50～5000 50～1000

1
2
3

RBDGG‧RBDGGT 1
2

RBDGB‧RBDGBT 2

型式 選擇單位1mm（A≧B）
Type T A B

RBDHB
RBDHBT 2 10～900 10～900

Q高導電型

Q標準型精密度基準
●T的尺寸公差

 T　　　1　　　2　　　3

　　　±0.2 　±0.25　±0.3

●A・B的尺寸公差

 A・B　50～100　100～300 　300～500　500～1000　1000～
　　　 ±0.5               ±1              ±2.5            ±5               ±10

Q高導電型精密度基準
●T的尺寸公差

±0.3

●A・B的尺寸公差

±1.5

301～500201～300200mm以下

±1±0.5 ±2.5

501～900

T T

B

A

黏著劑
●黏著型●無黏著型

EA≧B

型式 － A － B
RBDHB2 － 200 － 100

Q高導電型

型式 － A － B － T
RBDBB － 2000 － 1000 － 2

Q標準型Order
訂購範例

Example
使用範例 RBDLG

 CAD資料夾名稱：39_Antivibration

Q特性
項目 單位 數值

比重 － 1.21
硬度 蕭氏硬度A 76
伸展度 ％ 680
拉伸強度 kg/cm2 160
撕裂強度 kg/cm 42

體積固有電阻率 Ω・cm 106～7

燃點 ℃ 246
自燃點 ℃ 396

E為表面數值。
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

Q導電性黏著劑數據
項目 單位 導電性黏著劑

厚度 mm 0.03

※黏著力 gf/20mm SUS 700

電阻值 Ω 0.05

※180°剝離黏著力 23℃×1H （gf/20mm）
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

型式 指定單位10ｍｍ（A≧B）
Type T A B

RBDLG・RBDLGT 2 50～1000 50～1000

Q墊片

型式 選擇
Type T A（cm） B（cm）

RBDLGR 2

100 
200 
300 
500 

1000

50 
100

Q捲筒型

E捲筒型請以單位cm進行選擇

Type
M材質

顏色
黏著劑 

（黏著型）墊片型
捲筒型 正

面
背
面無黏著型 黏著型

RBDLG RBDLGT RBDLGR 導電性NBR 綠 黑 導電性黏著劑

E黑色面為黏著面。

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格


