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靜電消除器
－概要－

Q概要
在FA用途上用作防靜電的商品，靜電消除器（除電機）提供短交期服務。
靜電消除器不容易受到環境影響，對於非導電絕緣體能夠做到連續除電。
備有用於大範圍、遠距離除電的風扇型（中型・小型2種類）、點範圍除電・不受限於安裝場所的
精巧設計噴嘴型１種以及噴嘴型用零件３種。

Q中型風扇型（ENZR－GB）的特徵
・ 使用8 pcs電極針和大風量風扇，可達到0.6秒超高速除電。
（於下列條件時）
・可變風量範圍達到最大時，可以做到微風兼具高速除電。

・覆蓋三個IC托盤的大範圍除電。
・ 只要一個動作便能拆卸風扇網，降低了保養時
間。
Q小型風扇型（ENZR－B）的特徵
・ 利用一台高壓變壓器產生正副兩側的高壓電，不會因為單側變壓器
故障而造成逆衝。
・ 超小型設計可安裝於桌上或安裝於製造裝置內。

Q噴嘴型（ENZR－R）的特徵
・精巧設計能夠安裝在各種場所，像是裝置內的狹小空間等。
・高頻率AC型、可達到長時間的穩定高速除電。
・實現了只要消耗少量空氣就能達到穩定的離子平衡，節省經費。
・依據用途可以加裝零件。

Q使用靜電消除器時的注意事項
・ 依據設置距離、角度、風量（風扇型）、空氣壓力（噴嘴型）的不同，除電效果差異很大。請務必確認除電效果。
・ 必須定期保養。電極針及其周邊一旦沾上髒污會使性能下降，或使離子平衡產生偏差。保養時間會依環境
不同而有很大的差異，請視保養警示燈的狀態來進行保養。

Q離子平衡、除電特性

依可變風量的除電特性資料

風速 除電時間

最大４．６ｍ/sec ０．６sec

最小１．３ｍ/sec 1．８sec 測定距離300㎜

註：測定值雖為實測值，但非保證值。
條件：使用靜電測試儀（150mm×150mm、20pF）

上段　離子平衡
下段 ±1000V～±100V的時間
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中型風扇型（ENZR－GB）

註：測定值雖為實測值，但非保證值。
條件：使用靜電測試儀（150mm×150mm、20pF）

上段　離子平衡
下段 ±1000V～±100V的時間
風量　最大
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小型風扇型（ENZR－B）

註：測定值雖為實測值，但非保證值。
條件：使用靜電測試儀（150mm×150mm、20pF）

上段　離子平衡
下段 ±1000V～±100V的時間
空氣壓力　0.2MPa
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ENZR－R減衰特性（測定距離100mm）
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噴嘴型（ENZR－R）
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靜電消除器
－中型風扇型/小型風扇型/噴嘴型－

Q中型風扇型 各部分名稱
1電源開關
2風扇故障警示燈
3保養警示燈
4風扇網擋塊
5風量調整器
6離子平衡微調器
7風扇網
8電源連接器(AC轉接器用)
9端子台
0角度調整旋鈕
Q支撐架
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q E請注意電源逆接會造成故障。

M材質 本體外殼：ABS
    支 撐 架：SUS304
    風 扇 網：SUS304

E未附AC轉接頭。請一併購入另外販售的ENZR－BAC。
EAC轉接頭w P.523
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價

1 pcs 2 pcs 3～5 pcs
ENZR－GB

Q小型風扇型
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ENZR－B 各部分名稱
1電源開關
2電源燈
3保養警示燈
4除電風扇
5電源連接器(AC轉接器用)
6端子台
7角度調整旋鈕
 （先以a暫時固定、再以b固定）
8安裝孔
9警告標籤
0電極針

E未附AC轉接頭。請一併購入另外販售的ENZR－BAC。
EAC轉接頭w P.523
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價

1 pcs 2 pcs 3～5 pcs
ENZR－B

Q噴嘴型

E4的金屬配件部分，可安裝噴嘴用配件(另售)。
E未附AC轉接頭。請一併購入另外販售的ENZR－RAC。
EAC轉接頭w P.523
E噴嘴用配件wP.523
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
NT$基準單價 NT$折扣單價

1 pcs 2 pcs 3～5 pcs
ENZR－R

Order
訂購範例

型式

ENZR－R

 CAD資料夾名稱：39_Antivibration
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ENZR－R
各部名稱
1電源開關
2動作・警示燈
3進氣口
4離子生成部(金屬配件)
5端子台
6安裝孔

E請注意電源逆接會造成故障。

ENZR－GB ENZR－B ENZR－R
離子生成方法 直流電暈放電式 直流電暈放電式 高頻率電暈放電式
放電電極針 鎢 鎢 －

風量
風扇轉速：無段變速 
最大風量：3.68m3/min 
風速：1.3～4.8m/sec（測定距離300mm）

風扇轉速：固定 
風量：0.65m3/min 
風速：1.3～1.31m/sec（測定距離300mm）

推薦空壓：0.1～0.4MPa 
空氣消費量：55～155L/min（ANR）

警報顯示/信號
警報顯示 
　保養、風扇故障、 
　拆卸風扇網、高壓停止

警報信號 
　保養警示、高壓停止、 
　前方LED面板紅色信號

警報信號 
　電極針有污垢、高壓停止、金屬配件部分脫落、 
　側面LED紅色信號

端子台

DC24V輸入、DC24V輸出 
（最多可連接至5台） 
清潔警示（含高壓警報） 
警報器輸入（DC24V） 
風扇故障警報（含風扇網脫落） 
接地線

DC24V輸入 
DC24V輸出 
警報信號 
接地線

DC24V輸入 
除電ON/OFF 
警報信號 
接地線

臭氧產生量 0.02ppm以下（測定距離300mm） 0.02ppm以下（測定距離300mm） 0.02ppm以下（測定距離300mm）
環境 0～40℃/80％RH以下（不可結露） 0～40℃/80％RH以下（不可結露） 0～40℃/80％RH以下（不可結露）

電源輸入 DC24V（專用AC轉接頭或端子台） DC24V（專用AC轉接頭或端子台） DC24V
消耗電流 550mA 220mA 110mA
質量 約900g 約510g 約150g

Q靜電消除器樣式

M材質 本體外殼：A5052P（三聚氰胺烤漆）
　　　支撐架　：SPCC（三聚氰胺烤漆）
　　　風扇網　：SUS304E請注意電源逆接會造成故障。

Delivery
出貨日

Example
使用範例




