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Order
訂購範例

型式

ENZR－BAC

Q  噴嘴配件

Q 為噴嘴型ENZR－R專用配件。

ENZR－R1
（精確標點型）
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ENZR－R2
（棒型）
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●噴嘴管
　・管長度：500［mm］
　・管徑： 6［φ］
　・建議空氣壓力：0.1～0.4［MPa］
　・空氣消耗量：55～155［L/min］
　・材質：Naflon®　PTFE導電管（氟素樹脂）

ENZR－T
（管型）

●管固定金屬（附屬品）
φ6單夾環 L金屬零件

Order
訂購範例

型式 － No.
ENZR－T
ENZR－R1 － 200

AC  ADAPTOR  FOR  AIR  IONIZER  　　　　　　　　　　　NOZZLE  ATTACHEMENT

靜電消除器用AC轉接頭/噴嘴用配件
－管型/不鏽鋼棒型－

ANTISTATIC  BRUSHES COPPER  FOIL  TAPES ANTISTATIC  TAPES

除靜電刷具/導電銅箔膠帶/除靜電膠帶

Q除靜電膠帶
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型式 － L

ELTA10 － 500

 CAD資料夾名稱：39_Antivibration

・棒型（ENZR－R2）・精確標點型（ENZR－R1）

FA08_23-41_d01.ai

條件：使用靜電測試儀
          （150mm×150mm、20pF）
             安裝ENZR－R後，由前端算起50mm、100mm、150mm進行測定
             除靜電時間為1000～100V之時間
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・ピンポイントタイプ
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測定距離50mm

測定距離100mm

測定距離150mm

條件：使用靜電測試儀
          （150mm×150mm、20pF）
             安裝ENZR－R後，由棒的中心進行測定
             除靜電時間為1000～100V之時間

空氣壓力［MPa］

・バータイプ
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測定距離150mm
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・管型（ENZR－T）
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管長度500mm
管長度400mm
管長度300mm
管長度200mm
管長度100mm

條件：使用靜電測試儀
（150mm×150mm、20pF）

　　　　測定距離50mm
　　　　除靜電時間為1000～100V之時間

Q除靜電特性（配合ENZR－R使用時的衰減特性）

ENZR－R
標準金屬配件 

管固定
金屬零件

墊圈（黒）

ENZR－R
標準金屬配件

管固定
金屬零件 

墊圈（黒）

Q使用方法
1�確認本體電源關閉後，從ENZR－R將金屬蓋頭和
墊圈(黑)取下。

3使用附屬的固定金屬零件對管進行固定。2�將配件的金屬配件裝於本體上。
管型可裁切成任意長度使用。

ENZR－R
標準金屬配件

管固定
金屬零件

墊圈（黒）

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q風扇型專用
 AC轉接器

A

視角A

1.83m±50

1.8m±100
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ENZR－BAC

型式 NT$基準單價
ENZR－BAC（風扇型專用AC轉接器）

輸入電壓 AC100～240V  50/60Hz
輸出電壓 DC24V
容量 最多可驅動2台ENZR-B
質量 約270g

Q噴嘴型專用
 AC轉接器

29 50

74
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接地線長度1500mm

電纜線長度1500mm

ENZR－RAC

型式 NT$基準單價
ENZR－RAC（噴嘴型專用AC轉接器）

輸入電壓 AC100V～240V 50/60HZ
輸出電壓 DC24V
重量 約160g

Price
價格

Q導電銅箔膠帶
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黏著劑

ECTP

Order
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型式

ECTP50

型式 L 
指定單位1mm T NT$基準單價

Type W L20～100 L101～200 L201～300 L301～400 L401～500

ELTA
10

20～500 0.625
50

Type M材質

ELTA
1鍍銀聚酯纖維

2導電性壓克力黏著層

Price
價格

Q除靜電刷具
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EL≧201時，在從兩端面算起10mm以及中心位置三處開孔。

M材質 金屬部：SUS304 樹脂部：ABS

M金屬零件材質：SUS303

Q特長
管型可利用其自由彎曲特性接近工件。
・於精確標點除靜電時請選擇R1型，於帶狀除靜電時請選擇R2型。

型式 No. NT$基準單價
ENZR－T （管型） －
ENZR－R1 （精確標點型） 200
ENZR－R2 （棒型） 200

Order
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型式 － L

EBRS10 － 500

型式 L 
指定單位1mm

NT$基準單價
Type Ｈ L50～100 L101～200 L201～300 L301～400 L401～500

EBRS 10 50～50020 EBRS

Example
使用範例

使用於輸送帶易產生靜電處。

Type
M材質

固定座 刷具

EBRS A1050P SUS304（12μm）

M材質 本體  ：銅
黏著部：導電性黏著劑

Q特長
・確保裝置導電，且可用於許多場合。
・使用電阻率160mΩ/4cm2的導電型黏著劑。

Q特性值
項目 單位 數值

黏著劑層的電氣電阻率 mΩ/4cm² 160
拉伸強度 N/cm 39.2
黏著力(對SUS 180度剝離強度) gf/20mm 700
伸展度 ％ －
E上述的數值為測定值的其中一例，並非保證值。

EL尺寸為單位M。
E�背面有黏著劑，請撕下隔離紙再黏貼。 
請將黏貼對象表面的油・污垢清除後再使用。

E可用裁切器裁切。

型式 　L 
E（m）

T 
（mm）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type W（mm） 1～19 pcs 20～50 pcs

ECTP 50 10 0.08 E�超過表中最大數量時請至WOS
確認。

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


