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ALUMINUM  FRAMES  –8–45  SERIES–

45・90mm方形 8－45系列鋁擠型
－1列溝槽－

ALUMINUM  FRAMES  –8−45  SERIES–

45・90mm方形 8－45系列鋁擠型
－2列溝槽－

E非型錄規格商品請參照 DP.131　  CAD資料夾名稱：40_Aluminum_FramesE非型錄規格商品請參照  DP.131
 CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

8－45系列
45・9010

8－45系列
45・9010

Q特長：45mm方形的1列溝槽擠型架。有平面。 Q特長：溝槽數為「1列×2列」的擠型架。本形狀適合使用在需要支撐荷重處。

緊固零件 其他

角撐架 接合 螺帽 擠型架 
端蓋 追加工

P.717
～

P.730

P.731
～

P.736

P.739
～

P.748
P.749

P.781
～

P.794

緊固零件 其他

角撐架 接合 螺帽 擠型架 
端蓋 追加工

P.717
～

P.730

P.731
～

P.736

P.739
～

P.748
P.749

P.781
～

P.794

Type
M材質 S表面處理指定長度 固定長度

GFS□8 KGFS□8 相當於A6061SS－T6

白色陽極處理
NEFS□8 KNEFS□8 A6063S－T5
EFS□8
HFS□8
HFSL□8

KEFS□8
KHFS□8
KHFSL□8 A6N01SS－T5

HFS□B8 KHFS□B8 黑色陽極處理

E切斷面・追加工部無表面處理。

Order
訂購範例

型式 － L
HFST8－4545 － 800

KHFST8－4545 － 4000

指定長度擠型架可使用各種追加
工。追加工詳情請參照P.781。Alteration

追加工

Q固定長度擠型架（有效長度4000mm W P.552）
E固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。

型式 L 
mm

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價NT$折扣單價
lx ly 1～9 pcs 10～20

KNEFST8

4545 4000
（有效長度）

667 14.67×104 14.67×104

KEFST8
KHFST8 713 14.00×104 14.00×104

KHFSTB8 （黑色陽極處理）
KHFSLT8 （輕量型） 585 11.13×104 11.13×104

KGFST8 （高剛性） 1195 24.46×104 24.46×104

KEFSH8 674 14.60×104 14.86×104

KHFSH8 731 14.30×104 14.71×104

KEFSC8 675 14.93×104 15.27×104

KHFSC8 735 14.41×104 15.02×104

E切斷面・追加工部無表面處理。

Type
M材質 S表面處理指定長度 固定長度

GNFS8 KGNFS8 A6063S－T6

白色陽極處理

GFS8 KGFS8 相當於A6061SS－T6
NEFS8
NFSL8

KNEFS8
KNFSL8 A6063S－T5

EFS8
HFS8
EFSF8
HFS□8

KEFS8
KHFS8
KEFSF8
KHFS□8 A6N01SS－T5EFSB8

HFSB8
KEFSB8
KHFSB8 黑色陽極處理

CAF8 KCAF8 透明塗裝
（陽極處理＋透明塗裝）

Q指定長度擠型架 

型式 L 
指定單位0.5mm

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價 
未滿300mm

NT$折扣單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上

NT$折扣單價/m 
300mm以上

lx ly 1～9 pcs 10～49 50～160 1～9 pcs 10～49 50～160
NEFS8

4590

50～4000
Q�根據商品不同最大可
對應至6000mm。若屬
「非型錄規格商品」請
洽詢台灣三住客服部。
E�也有無法對應的擠
型架。

3.75 1390 32.67×104 125.3×104EFS8
EFSB8（黑色陽極處理）
HFS8

4.14 1534 32.29×104 124.7×104HFSB8（黑色陽極處理）
CAF8（透明塗裝）
NFSL8 2.98 1101 22.87×104 87.16×104

HFSL8（輕量型）
GNFS8（高剛性） 5.22 1935 42.99×104 163.4×104

GFS8（高剛性）
EFSF8 3.60 1335 32.14×104 117.9×104

HFSF8 3.80 1408 30.92×104 116.8×104

HFS8－4590
HFSB8－4590
（黑色陽極處理）

CAF8－4590
（透明塗裝）

E�HFSL8－4590・NFSL8－4590的溝槽蓋 
（P.799）請使用HSCA8。

NFSL8－4590
HFSL8－4590
（輕量型）

NEFS8－4590
EFS8－4590
EFSB8－4590
（黑色陽極處理）
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HFST8－4545
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Q固定長度擠型架（有效長度4000mm W P.552）
E固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。

型式 L 
mm

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價NT$折扣單價
lx ly 1～9 pcs 10～20

KNEFS8

4590 4000
（有效長度）

1390 32.67×104 125.3×104KEFS8
KEFSB8（黑色陽極處理）
KHFS8

1534 32.29×104 124.7×104KHFSB8（黑色陽極處理）
KCAF8
KNFSL8 1101 22.87×104 87.16×104

KHFSL8（輕量型）
KGNFS8（高剛性） 1935 42.99×104 163.4×104

KGFS8（高剛性）
KEFSF8 1335 32.14×104 117.9×104

KHFSF8 1408 30.92×104 116.8×104

Order
訂購範例

型式 － L
HFS8－4590 － 800

KHFS8－4590 － 4000

指定長度擠型架可使用各種追加
工。追加工詳情請參照P.781。Alteration

追加工

GFS8－4590
（高剛性）

Q指定長度擠型架 

型式 L 
指定單位0.5mm

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面二次力矩mm4 NT$基準單價 
未滿300mm

NT$折扣單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上

NT$折扣單價/m 
300mm以上

lx ly 1～9 pcs 10～49 50～160 1～9 pcs 10～49 50～160
NEFST8

4545

50～4000
Q�根據商品不同最大可對應
至6000mm。若屬「非型錄規
格商品」請洽詢台灣三住客
服部。
E�也有無法對應的擠型架。

1.80 667 14.67×104 14.67×104

EFST8
HFST8 1.92 713 14.00×104 14.00×104

HFSTB8 （黑色陽極處理）
HFSLT8 （輕量型） 1.58 585 11.13×104 11.13×104

GFST8 （高剛性） 3.22 1195 24.46×104 24.46×104

EFSH8 1.82 674 14.60×104 14.86×104

HFSH8 1.97 731 14.30×104 14.71×104

EFSC8 1.82 675 14.93×104 15.27×104

HFSC8 1.98 735 14.41×104 15.02×104

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


