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SCREWS  FOR  ALUMINUM  FRAMES

鋁擠型用各式螺栓 －單品・袋裝販售－
 

 CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

 HFBCM （三價鉻酸鹽）
 SHFBS （不鏽鋼）
 HFBMB （黑色三價鉻酸鹽）
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Q十字孔大扁頭小螺絲

Order
訂購範例

型式

HBCBM6－ 20

Q特長：主要包括可使用於鉸鏈的安裝等，緊固連結開碟形孔零件的內六角孔皿頭螺絲。 Q特長：主要包括可使用於鉸鏈的安裝等，緊固連結開碟形孔零件的內六角孔皿頭螺絲。

Q特長：適合安裝在板或是外觀明顯的部位上。

Q特長：內六角孔皿頭螺絲・十字孔大扁頭小螺絲的袋裝販售。使用數量較多或作為庫存品時建議選用袋裝販售品。

 HBCBM （三價鉻酸鹽）
 SBCB （不鏽鋼）
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JIS B 1174

Q內六角皿頭螺絲

 HFBCM （三價鉻酸鹽）
 SHFBS （不鏽鋼）
 HFBMB （三價鉻酸鹽（黑色））
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 HCBM （三價鉻酸鹽（黑色）） HCBMB（三價鉻酸鹽（黑色））
 SHCBM（不鏽鋼）
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Q內六角孔皿頭螺絲　 袋裝販售 Q十字孔大扁頭小螺絲　 袋裝販售

Q內六角孔皿頭螺絲/十字孔大扁頭
    小螺絲袋裝販售（內含500 pcs）

Order
訂購範例

型式

HFBCM5－ 10－SET1

Order
訂購範例

型式

HCBM5－ 12

E上表以外的規格請參照P.212。

型式 A E B C 
（最小） d （e） 

（最大）
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M － L 1～199 pcs 200～299 300～499 500～600

HBCBM

5 － 10
9.5 2.75 3 1.56 5.7 1.6

5 － 15
6 － 20

10.5 3.3 4 2.08 6.8 2
6 － 25
8 － 20

14 4.4 5 2.6 9.2 2.58 － 25
8 － 35

SBCB

4 － 12 7.5 2.2 2.5 1.3 4.7 2.1
6 － 25 10.5 3.3 4 2.08 6.8 3
8 － 25

14 4.4 5 2.6 9.2 3.5
8 － 35
10 － 30 17.5 5.5 6 3.12 11.2 4.5
12 － 35 21 6.6 8 4.16 14.2 5.25

Type M材質 S表面處理

內六角孔皿頭螺絲
HFBCM
SHFBS
HFBMB

SCM435 三價鉻酸鹽
相當於SUS304 －
SCM435 三價鉻酸鹽（黑色）

十字孔大扁頭小螺絲
HCBM
SHCBM
HCBMB

機械構造用碳鋼 三價鉻酸鹽
相當於SUS304 －
機械構造用碳鋼 三價鉻酸鹽（黑色）

Type M材質 S表面處理
HFBCM SCM435 三價鉻酸鹽
SHFBS 相當於SUS304 －
HFBMB SCM435 三價鉻酸鹽（黑色）

l
型式 M×P A E B

HFBCM SHFBS HFBMB
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type M － L 1～39 pcs 40～99 100～120 1～39 pcs 40～99 100～120 1～39 pcs 40～99 100～120

全螺牙

HFBCM 3 － 6

3×0.5 6 1.7 2

－ － － － － －
SHFBS 8 － － －
HFBMB 10 － － －

12

全螺牙

HFBCM  4 － 6

4×0.7 8 2.3 2.5

－ － －
SHFBS  8 － － －
HFBMB  10

12

全螺牙

HFBCM 5 － 6

5×0.8 10 2.8 3

－ － －
SHFBS  8
HFBMB  10

12
15
20

16
35 － － －
40 － － －
45 － － － － － －

全螺牙

HFBCM  6 － 8

6×1.0 12 3.3 4
SHFBS 10
HFBMB  12

15
20

全螺牙

HFBCM  8 － 12

8×1.25 16 4.4 5SHFBS 15

HFBMB 16
20

全螺牙
HFBCM 10－ 16

10×1.5 20 5.5 6 － － －SHFBS   18 － － －     BMBFH
全螺牙 SHFBS 12－ 20 12×1.75 24 6.5 8 － － －

D

M

LH

Type M材質 H硬度 S表面處理
HBCBM SCM435 31HRC 三價鉻酸鹽
SBCB 相當於SUS304 － －

Q內六角孔紐扣頭螺栓

Q內六角孔皿頭螺絲
型式

M×P l A E B
Type M L SET/（500 pcs袋裝）

HFBCM 
SHFBS 
HFBMB

3 6 8 10 12

SET1

3×0.5 全螺牙 6 1.7 2
4 6 8 10 12 4×0.7 全螺牙 8 2.3 2.5

5
6 8 10 12 15 20

5×0.8
全螺牙

10 2.8 3
35 40 45 16

6 8 10 12 15 20 6×1.0 全螺牙 12 3.3 4
8 12 15 16 20 8×1.25 全螺牙 16 4.4 5
10 16 18 10×1.5 全螺牙 20 5.5 6

Q十字孔大扁頭小螺絲

型式
D Ｈ

Type M L SET/（500 pcs袋裝）

HCBM 
SHCBM 
HCBMB

3 6

SET1

6.9 1.9
4 5 8 10 12 9.4 2.5
5 8 10 12 15 30 35 12 3.1
6 10 12 15 14 3.7

Order
訂購範例

型式

HFBCM4－ 6

 HCBM （鍍白鋅） HCBMB（三價鉻酸鹽（黑色））
 SHCBM（不鏽鋼）

Type M材質 S表面處理
HCBM 機械構造用碳鋼 鍍白鋅
SHCBM 相當於SUS304 －
HCBMB 機械構造用碳鋼 三價鉻酸鹽（黑色）

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

M－L
HCBM SHCBM HCBMB

NT$一組單價(500 pcs)
（SET1）

NT$一組單價(500 pcs)
（SET1）

NT$一組單價(500 pcs)
（SET1）

3－6 －

4－5 －

     8

　10

　12

5－8

　10

　12

　15

　30
－ －

　35

6－10

　12

　15 － －

M－L
HFBCM SHFBS HFBMB

NT$一組單價(500 pcs)（SET1）NT$一組單價(500 pcs)（SET1）NT$一組單價(500 pcs)（SET1）
3－6 －

－   　8
　10
　12
4－6

－　　8
　10
　12
5－6 －
　　8
　10
　12
　15
　20
　35

－　40
　45 －
6－8
　10
　12
　15
　20

8－12
　15
　16
　20

10－16 －
　18 －

Delivery
出貨日

型式 D Ｈ
HCBM SHCBM HCBMB

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M － L 1～79 pcs 80～99 pcs 100～200 1～79 pcs 80～99 pcs 100～200 1～79 pcs 80～99 pcs 100～200

HCBM 3 － 6 6.9 1.9 － － －SHCBM
HCBM 4 － 5

9.4 2.5

－ － －
SHCBM 8
HCBMB 10

12
HCBM 5 － 8

12 3.1

SHCBM 10
HCBMB 12

15
30 － － － － － －
35 － － － － － －

HCBM 6 － 10
14 3.7SHCBM 12

HCBMB 15 － － － － － －

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

E部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。 


