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溝槽蓋（海綿）

E海綿型溝槽蓋也可使用於彎曲的鋁擠型（P.560・608・665）。

5系列用

HSCJ5
HSCJF5

8

6

6系列用

HSCJ6
HSCJF6

8、8－45系列用

HSCJ8
HSCJF8

12

12

10

10

 CAD資料夾名稱：41_Accessories  CAD資料夾名稱：41_Accessories

SLOT  COVERS

溝槽蓋
－樹脂型・軟樹脂型・合成橡膠型・軟質聚氯乙烯型－

SLOT  COVERS

溝槽蓋
－海綿型・鋁製薄型・鋁製型－

Order
訂購範例

型式 － 顏色 － SET
HSCA6 － B

HSCAS5 － S － SET5
HSCA5 － B － SET100

o_05_42_04

Example
使用範例

・預裝的使用範例 ・後裝的使用範例

o_04_42_04

E�也可後裝於已組裝好的擠型架上。
（插入時請使用木槌或是樹脂槌。）

QHSCL・HSCLS（軟樹脂）的特長
與HSCA・HSCAS（樹脂）相比，柔軟度較佳。可輕鬆插入
溝槽，且可直接用剪刀剪斷。

○HSCA・HSCAS（樹脂）、HSCL・HSCLS（軟樹脂）的柔軟度比較

【檢驗方法】
將HSCA・HSCAS、HSCL・HSCLS橫置，上方增加
荷重500g，測量壓縮量。

型式 HSCA・HSCAS HSCL・HSCLS
壓縮量

mm 0.5 2

Q海綿型

Order
訂購範例

型式 － 顏色 － 長度

HSCJ6
HSCJF8

－
－

B
R
－
－

12
500

E已追加1.5m的組合品。
Q溝槽蓋

溝槽蓋（鋁製薄型）

E�HSCA（聚乙烯）、HSCL（低密度聚乙烯）可能會因20℃的溫
度變化而伸縮0.5%左右的幅度。

Type M材質 耐熱溫度（℃）
HSCA
HSCAS 聚乙烯（黑・淺灰・黃・紅）

－40～80
HSCL
HSCLS 低密度聚乙烯（黑・淺灰）
HSCB 苯乙烯類合成橡膠（蕭氏硬度A60）（淺灰） －75～130
HSCV PVC（黑・淺灰） 0～60

Order
訂購範例

型式 － 長度

HSCZ5
HSCM5

－
－

100
100

Q指定尺寸（鋁）
型式 長度 

指定單位1mm
適用擠型架 
（系列）

NT$基準單價/m
1～50 pcs

HSCM
5

50～4000

5系列
6 6系列

8 8系列
8－45系列

Q指定尺寸（鋁製薄型）

型式 長度 
指定單位1mm

適用擠型架 
（系列）

NT$基準單價 
未滿300mm

NT$折扣單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上

NT$折扣單價 
300mm以上

1～9 pcs 10～19 20～50 1～9 pcs 10～19 20～50

HSCZ

5

50～2500

5系列
6 6系列
8 8系列

845 8－45系列

・溝槽蓋使用範例 ・承板墊使用範例

Example
使用範例

E�請以手指抓住兩側
後，再安裝至溝槽
部。

Q安裝方式

Type M材質 顏色 耐熱溫度
HSCJ
HSCJF

CR合成橡膠海綿 黑 100℃
矽膠海綿 紅 200℃

Type M材質 S表面處理
HSCZ・HSCM 鋁（A6063S－T5） 陽極處理

Q鋁製薄型
Q鋁製型

溝槽蓋（樹脂・軟樹脂）
5系列用

HSCA5
HSCL5
HSCAS5
HSCLS5

6系列用

HSCA6
HSCL6
HSCAS6
HSCLS6

8系列用

HSCA8
HSCL8
HSCAS8
HSCLS8

8－45系列用

HSCA845
HSCL845

E溝槽蓋反轉後可當做承板墊使用。5系列用可作為3mm承板墊使用，6・8・8－45系列用可作為5mm承板墊使用。
EHSCL（軟樹脂）採用比HSCA（樹脂）更加柔軟的材料製作而成。擠型架組合後也可以輕易地插入。（詳細內容請參閱P.799下半部）
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溝槽蓋（合成橡膠）
5系列用

HSCB5
6系列用

HSCB6 HSCB8
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8、8－45系列用

EHSCV為防塵型，所以比一般品（HSCA）難安裝。

HSCV5 HSCV6 HSCV8

溝槽蓋（軟質聚氯乙烯）
8、8－45系列用5系列用 6系列用
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Q固定尺寸（海綿）

E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式

顏色 長度 
m

適用擠型架 
（系列）

1CR合成橡膠海綿 2矽膠海綿

Type No.
NT$ 基準 
單價

NT$ 折扣 
單價

NT$ 基準 
單價

NT$ 折扣 
單價

1～8 pcs 9～50 1～8 pcs 9～50

HSCJ
5

B（黑）
R（紅） 12

5系列
6 6系列

8 8系列
8－45系列

Q指定尺寸（海綿）

型式
顏色 長度 

指定單位1mm
適用擠型架 
（系列）

1CR合成橡膠海綿 2矽膠海綿

NT$基準單價/m
Type No. 1～50 pcs 1～50 pcs

HSCJF
5

B（黑）
R（紅） 100～3000

5系列
6 6系列

8 8系列
8－45系列
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式
顏色 長度 

m
適用擠型架 
（系列）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～8 pcs 9～100

HSCA
（樹脂型）

5 B
S
Y
R

（黑）
（淺灰）
（黃）
（紅）

2

5系列
6 6系列
8 8系列

845 8－45系列

HSCL
（軟樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） 2

5系列
6 6系列
8 8系列

845 8－45系列

HSCB
（合成橡膠）

5

S （淺灰） 2.7

5系列
6 6系列

8 8系列
8－45系列

HSCV
（軟質聚氯乙烯）

5
B
S

（黑）
（淺灰） 5

5系列
6 6系列

8 8系列
8－45系列

Q固定尺寸（樹脂・軟樹脂・合成橡膠・軟質聚氯乙烯）

E長度2m。

型式
顏色 SET 長度 

m
適用擠型架 
（系列） NT$基準單價

Type No.

HSCA
（樹脂型）

5 B
S
Y
R

（黑）
（淺灰）
（黃）
（紅）

SET100 2

5系列
6 6系列
8 8系列

845 8－45系列

HSCL
（軟樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） SET100 2

5系列
6 6系列
8 8系列

845 8－45系列

Q固定尺寸100 pcs組（樹脂・軟樹脂）

E可用裁切器裁斷。
E長度1.5m。

Q固定尺寸5 pcs組（樹脂・軟樹脂）
型式

顏色 SET 長度 
m
適用擠型架 
（系列） NT$基準單價

Type No.

HSCAS
（樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） SET5 1.5

5系列
6 6系列
8 8系列

HSCLS
（軟樹脂型）

5
B
S

（黑）
（淺灰） SET5 1.5

5系列
6 6系列
8 8系列

HSCZ5 HSCZ6 HSCZ8 HSCZ845
5系列用 6系列用 8系列用 8－45系列用
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溝槽蓋（鋁製）
5系列用

HSCM5
6系列用

HSCM6 HSCM8

6.5
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4.
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8.5

9

1.
55

4.
75

11

8.
25

10
10.5

1.
55

8、8－45系列用

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格




