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＊掛鉤為樹脂、與本體結合調整時，會比全長（L1）＋5mm的變動。
E�為了使掛鉤滑動且安裝於本體，請確保於全長兩側各預留約15mm的空間。
E訂購・安裝時，請確認P.1084的「使用注意事項」。
E關於各項目的詳細內容請參照P.1083的用語集。
ELED元件的發光顏色・亮度會有誤差，因此即使為同型式也可能會有些許差異。
E沒有販售掛鉤單體、照明本體單體。

型式 L1＊
（全長） 顏色 P L2 適用

擠型架
安裝
螺絲

LED
元件數

照度（勒克斯lx） 日光燈
照度比較
（參考）

輸入
電壓
（V）

輸入
電流
（mA）

消費
電力
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（克耳文 K） 配光角度

質量
 （g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4 pcs 5～9 10～50

LEAL

5

190

W
（白色）

180 175

5系列
M2×8
皿頭自攻
螺絲

7 210 60 6W～

DC24
±10％

70 1.68

－10～45 5500 約120°

16
340 330 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 32
490 480 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 48
640 630 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 64

6

195 182.5 175

6系列

M3×10 
皿頭自攻
螺絲

7 210 60 6W～ 70 1.68 26
345 332.5 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 52
495 482.5 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 78
645 632.5 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 104
795 782.5 775 35 760 270 20W～ 320 7.68 130
945 932.5 925 42 820 300 20W～ 390 9.36 156

8

195 184.5 175

8系列
8－45系列

7 210 60 6W～ 70 1.68 46
345 334.5 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 92
495 484.5 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 138
645 634.5 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 184
800 784.5 775 35 760 270 20W～ 320 7.68 230
950 934.5 925 42 820 300 20W～ 390 9.36 276

Q零件掛鉤　J型

Q零件掛鉤　U型

Q零件掛鉤　夾鉗型

Q滑軌掛鉤

ACCESSORY  HOOKS	 SLIDE  HOOKS

零件掛鉤/滑軌掛鉤
 CAD資料夾名稱：41_Accessories
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（20 pcs/袋）
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HFCFU 
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HFCFK 
（20 pcs/袋）
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Order
訂購範例

型式

HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
HFCFS6

零件掛鉤的掛鉤及
夾鉗可拆卸。請配合
安裝的擠型架溝槽
方向替換。

旋轉90°。
安裝方式

Example
使用範例

Example
使用範例

1�注意箭頭的指示方向，將滑軌掛鉤插入
溝槽中。

2�將滑軌掛鉤稍微傾斜，由溝槽中往箭頭方向
移動。

3�將突起處嵌入孔內，2個零件即可結合。

Q特長
可後裝的滑軌掛鉤。

A視角圖

A

No.8No.6

HFCFS（2 pcs/組）
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M材質　工程塑膠（白）

 CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

LED LINE LIGHTS −FOR ALUMINUM EXTRUSION SLOT−

LED桿照明　鋁擠型溝槽用 IP67

Order
訂購範例

型式 － L1 － 顏色

LEAL5 － 490 － W

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁 陽極處理
發光面 矽膠 －
掛鉤 聚醯胺 －

安裝螺絲 SUS304 －
纜線 PVC －

E僅LEAL5的發光面為環氧樹脂。

P

5.
9

L1
L2

6

5

6.
4

17

1000±508

φ1.5

10

P

9.
8

L1

10
.6

1000±5014
.5

19

φ2.5

21.4

12
.5

9.5

L2

LEAL5

10

17

6

27.
6

1.
6

6.
4

7.
6

M2×8皿頭自攻螺絲

LEAL5用

P

7.
8

L1
L2

9

7.5

8.
4

1000±5011

φ2.5

15
.5

19.4
LEAL6

15
.5

8.
4

7.
3

10
.5

19.4 2
3.

2
10

.5

M3×10皿頭自攻螺絲

LEAL6用

LEAL8

19
221.4

M3×10皿頭自攻螺絲 10
.6

3.
6

14
.1

10
.5

LEAL8用

Q�照明本體＋掛鉤（附屬品）

Q�掛鉤（附屬品）詳細尺寸

E若須要交流變壓器, ON・OFF開關時請參閱P.1082。
E本產品無法調光。需要調光型請參閱P.1053。

引線
白 ＋
黑 －

最小彎曲半徑R11.2

φ
1.

45Q�纜線部詳細資料

E將配線繞過掛鉤底面的螺牙。請注意避免配線捲入。

Example
使用範例 Q安裝方式（可後裝。）

4以附屬的螺絲鎖住固定1 將照明本體置入鋁擠型溝槽 2由兩端裝上掛鉤 3�將掛鉤喙形部較長的部分順時針旋轉滑動90度

1.0
1.2

0.8
0.6
0.4
0.2

0
400 500 600 700 800

波長（nm）

相
對
發
光
強
度（
a
・
u
）

Q發光光譜

190lx
115lx

55lx

安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

60lx
50lx
40lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

LEAL5－190/LEAL□－195
安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

340lx
250lx
160lx
100lx

120lx
100lx

70lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

LEAL5－340/LEAL□－345

510lx
220lx
100lx

70lx

安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

180lx
140lx
100lx

70lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

LEAL5－490/LEAL□－495

安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

660lx
500lx
290lx
140lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

230lx
190lx
160lx
120lx

LEAL5－640/LEAL□－645

Q�照度數據（參考值）

LEAL6－795/LEAL8－800
安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

740lx

90lx

560lx
310lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

165lx
220lx
230lx

90lx
70lx

LEAL6－945/LEAL8－950
安裝高度0.5m

1.0 0 1.0

790lx

110lx
360lx
620lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

200lx
240lx
270lx

120lx
80lx

不包括鋁擠型。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Type
本體 掛鉤

M 材質 M 材質

HFCFJ 聚醯胺 SUS304

Type
本體 掛鉤

M 材質 M 材質

HFCFU 聚醯胺 SUS304

Type
本體 導桿・彈簧
M 材質 M 材質 S 表面處理

HFCFK 聚醯胺 SWC 三價鉻酸鹽

E2 pcs為1組的滑軌掛鉤。

E滑軌掛鉤為1組2 pcs。

型式
適用擠型架 
（系列）

容許荷重 
（kgf）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No.

1～9組 10～100

HFCFS 6 6系列
1.08 8・8－45系列

E No.8安裝於8－45系列時，會較為緊密。

型式
容許荷重 
（kgf）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～100

HFCFJ
5（5系列用）
6（6系列用）

8（8・8－45系列用）
1.8 

E 1袋20 pcs

E No.8安裝於8－45系列時，會較為緊密。

型式
容許荷重 
（kgf）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～100

HFCFU
5（5系列用）
6（6系列用）

8（8・8－45系列用）
1.8

E 1袋20 pcs

E No.8安裝於8－45系列時，會較為緊密。

型式
容許荷重 
（kgf）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9袋 10～100

HFCFK
5（5系列用）
6（6系列用）

8（8・8－45系列用）
0.5

E 1袋20 pcs


