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FLEXIBLE  PVC  SHEET SHEET  INSERT

聚氯乙烯（PVC）罩布/罩布固定條
－標準型・防靜電型・附格紋防靜電型－

Q 聚氯乙烯（PVC）罩布

Q 罩布固定條 HRLCS5 HRLCS6 HRLCS8
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M 材質 聚丙烯（淺灰）

NON  PVC  SHEET

非聚氯乙烯罩布
－標準型・防靜電型・遮光型－

Q 非聚氯乙烯罩布
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HPEFT（標準型）
HPEDT（防靜電型）
HPEHT（遮光型）
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Order
訂購範例

型式 － 長度

HRLCS5 － 500

Order
訂購範例

型式 － L

HPEMT0.2 － 50

HPEMT（標準型）
HPERT（防靜電型）
HPEVT（附格紋防靜電型）

L

W

PVC

T

HPEMT・HPERT

PVC

單面表面油墨
（格紋）

HPEVT

＊HPEVT
（格紋寬度100×100mm）
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Order
訂購範例

型式 － L

HPEHT0.2 － 10

E指定單位為m。  ＊包含紙軸的質量（L1除外）。

型式 長度 
L 

（m）

厚度 
T 

實際尺寸

寬度 
W 
（m）

質量（kg）＊ L1 L10 L50
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type T（No.） L1 L10 L50 1～9 pcs 10～50 1～9 pcs 10～50 1～9 pcs 10～50
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Q透光性

Q透光性比較照片（罩布與被拍攝物體間的距離：50mm）
Ⓐ一般PET薄膜 ⒸHPEVTⒷHPEMT

Q 罩布特性

E沒有防火性。（但是聚氯乙烯有自動滅火特性。）
E因為含有大量被當做可塑劑的鄰苯二甲酸脂類，不適合使用在無塵室。

G＝良、R＝可、N＝不可　EHPEVT格紋部分的油墨會變色褪色，故無耐藥性。

項目 方向
數值

HPEMT 
（標準型）

HPERT・HPEVT 
（防靜電型・附格紋防靜電型）

拉伸強度
縱 300kgf/cm2 290kgf/cm2

橫 265kgf/cm2 260kgf/cm2

撕裂力
縱 1520gf 1500gf
橫 1430gf 1450gf

耐熱性 － 60℃ 60℃
表面固有電阻 － 1016Ω 1012Ω

項目 HPEMT 
（標準型）

HPERT 
（防靜電型）

HPEVT 
（附格紋防靜電型）

耐藥性

油 G N
酸 R N
鹼 G N

溶劑（甲苯・丙酮・乙酸乙酯） N N

E透光性請參照以下的透光性比較圖。　EHPEHT（遮光型）的遮光率為99.9%。

Type M材質 顏色E 耐熱溫度

1 HPEFT 聚乙烯（PE）・乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA） 透明
－20℃～110℃

2 HPEDT 聚乙烯（PE） 透明

3 HPEHT 聚乙烯（PE）・尼龍（NY）・鋁（Al） 銀 －20℃～80℃

E指定單位為m。  ＊包含紙軸的質量（L1除外）。

型式 長度 
L 

（m）

厚度 
T 

實際尺寸

寬度 
W 
（m）

質量（kg）＊
L1 L10 L50

NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價NT$基準單價 NT$折扣單價

Type T（No.） L1 L10 L50 1～9 pcs 10～50 1～9 pcs 10～50 1～9 pcs 10～50

HPEFT

0.2 1 10 50
0.2 1.2 0.4 4.2 13.1

HPEDT

HPEHT 0.18 1.2 0.3 2.5 12.6 

Q透光性比較照片（罩布與被拍攝物體間的距離：50mm）
ⒶHPEFT ⒷHPEDT
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Q 透光性

Q 罩布特性

項目 方向
數值

標準型 防靜電型 遮光型

拉伸強度
縱 343kgf/cm2 242kgf/cm2 463kgf/cm2

橫 329kgf/cm2 225kgf/cm2 433kgf/cm2

撕裂力
縱 93gf 536gf 144gf

橫 100gf 704gf 154gf

耐熱性 － 110℃ 80℃ 80℃
表面固有電阻 － 1014Ω 1012Ω －

SIM： Select Ion Monitoring（選擇性離子檢測）為氣相色譜分析的一種。 
 僅對預先登記分子量的物質進行高精密度定量分析。

Q防靜電型的脫氣檢驗結果

罩布 檢驗方法 SIM 法 SIM 法 SIM 法 SIM 法

防靜電型

脫氣 丙二酸二乙酯 乙酸乙酯 鄰苯二甲酸二丁酯 酞酸二辛酯

60℃60min. 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下 檢驗界限以下

檢驗界限 2.5ng/g 2.5ng/g 5.0ng/g 25.0ng/g

型式 長度 
指定單位1mm

質量 
kg/m

適用擠型架 
（系列）

NT$基準單價/m
Type No. 1～70 pcs

HRLCS
5

50～2000

0.045 5系列
6 0.064 6系列

8 0.072 8系列
8－45系列

・ 在鋁擠型上安裝聚氯乙烯、非聚氯乙
烯等各種罩布時使用。

Q特長

罩布

HRLCS6
請將罩布確實
捲入後固定。

Example
使用範例

Q罩布的No.・捲入部分的尺寸標準值

o_06_42_07

A
（No.尺寸）

B
（著色處尺寸）

型式 使用擠型架 A（mm） B（mm）
HRLCS5 5系列 20mm方形 3以上 25
HRLCS6 6系列 30mm方形 35

HRLCS8 8系列 40mm方形 5以上 45
8－45系列 45mm方形 50

Type M材質 顏色E 耐熱溫度

1 HPEMT
聚氯乙烯（PVC）

透明
0～60℃2 HPERT

3 HPEVT 透明（有碳印刷）
E透光性請參照以下的透光性比較圖。
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