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 CAD資料夾名稱：41_Accessories

HEPA・ULPA  FILTER  UNIT / HEPA・ULPA  FILTER  UNIT  ACCESARY

高效・超高效濾清組件/周邊零件

Q附風量調整控制器
高效過濾器

HEPAFS100－5－1
（附風量調整控制器HEPAS100－5）

HEPAFS100－10－1
（附風量調整控制器HEPAS100－10）

HEPAD（風量調整控制器單體）
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風量調整控制器

Q交換用主過濾網

Q濾網組件安裝角撐架 HEPABLS5 HEPABLS6 HEPABLS8 HEPABLS8－45
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Order
訂購範例

型式 － 風量（風量範圍）
HEPAS100
HEPAFS100
HEPAD
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Q高效過濾器・超高效過濾器
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安裝鋁擠型組件時，請準備設置如右所示開口部
的安裝角撐架。

HEPAFS・HEPAD附10段風量調節鈕。各
調節段對應的風量請參照規格表欄。

開口尺寸
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M4螺絲

安裝部加工尺寸

攻牙孔數―φ6

EPDM海綿（附屬）

開　　口

E 附屬EPDM海綿請安裝於
安裝部與組件之間。

※附長度15mm的螺絲。安裝部厚度
在10mm以上時、請另行準備。

Example
使用範例

預裝螺帽 HNTTSN
E 組裝擠型架前先置入溝槽內。

SCB5－8

HNTTSN5－5

HFS5－4040

HEPABLS5

HEPAS100－3

高效過濾器組件/
超高效過濾器組件附屬品（A） 

由於此處使用橡膠墊片，所以會受到（A）處螺絲
緊固程度影響而比圖面減少高度1～2mm。

HEPABLS安裝於鋁擠型組件

本體外殼

螺絲（4處）※

連接器支撐部

墊片

濾網

彈簧連接器
（運轉指示燈用）

濾網交換圖

※（HEPAS100－10，ULPAS100－7，HEPAS200－10，ULPAS200－7為6處；
HEPAS100－15，ULPAS100－13，HEPAS200－15，ULPAS200－13, 
HEPAS100－25，ULPAS100－20，HEPAS200－25，ULPAS100－20為8處）
・用螺絲起子將螺絲（4處）鬆開、交換濾網。
・請對準顯示燈用連接器位置。

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式 － 風量

HEPACF
HEPABLS6

－ 10

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

型式 適用擠型架 
（系列）

適合螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 螺栓 螺帽 1～4 pcs 5～10

HEPABLS

5 5系列 SCB5－8 HNTTSN5－5
6 6系列 SCB5－10 HNTTSN6－5
8 8系列

SCB5－12 HNTTSN8－5
8－45 8－45系列

E過濾器的安裝螺栓，請使用過濾器購入時的附屬品。
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編號
風量m3/min 外形尺寸 護蓋高度 上部護蓋安裝間距 底部出風口尺寸 底部安裝間距

HEPA ULPA A B Ｈ G 安裝護蓋 
螺栓數 J K1 K2 K3 W V 攻牙孔數 P Q S Y

1 1 － 250 250 160 50
4

233 45 160 － 210 220

4

233 45 160 －

2
3 2.5 400 400 165

50
383 80 240 － 360 370 383 80 240 －

5 4 500 500 
185

483 75 350 － 460 470 483 75 350 －
3 10 7

610
610 6 

593 80
225 －

570
580 

593 80
450 －

4 15 13
1220

200
65 8 380 300 1190 8 380 300

5 25 20 215

型式 可安裝高效過濾器
NT$基準單價 NT$折扣單價

1～4 pcs 5～10
HEPAD

（風量調整控制器單體）
HEPAS100－5
HEPAS100－10

E風量為平均值 。請按照環境調整。

型式
風量範圍 附屬高效濾清組件

風量 m3/min （控制器調節鈕） 參照右頁上圖 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 單相電源（V） 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1～4 pcs 5～10

HEPAF S100 5－1 HEPAS100－5 5 4.2 3.9 3.3 2.9 1.6 1.0 0.5 0.5以下～
10－1 HEPAS100－10 10 9.3 7.7 6.1 3.9 2.3 1.1 1以下～

型式 風量 
m3/min

NT$基準單價 1～4 pcs NT$折扣單價 5～10 pcs
Type 單相電源（V） 風量2.5 4 7 13 20 風量2.5 4 7 13 20

ULPA
（超高效過濾器）

S100
S200＊ 2.5 4 7 13 20

型式 風量 
m3/min

NT$基準單價 1～4 pcs NT$折扣單價 5～10 pcs
Type 單相電源（V） 風量1 3 5 10 15 25 風量1 3 5 10 15 25

HEPA
（高效過濾器）

S100
S200＊ 1 3 5 10 15 25

E＊沒有高效過濾器風量1,3以及超高效過濾器風量2.5的200V規格。

E（ ）內為60Hz規格、噪音由消音室距音源1m量測

型式 HEPAS100－1 HEPAS100－3 ULPAS100－2.5 HEPAS100－5
HEPAS200－5

ULPAS100－4
ULPAS200－4

HEPAS100－10
HEPAS200－10

ULPAS100－7
ULPAS200－7

HEPAS100－15
HEPAS200－15

ULPAS100－13
ULPAS200－13

HEPAS100－25
HEPAS200－25

ULPAS100－20
ULPAS200－20

集塵効率（大氣灰塵） HEPAS：0.3μm粒子在99.99％以上 ULPAS：0.1μm～0.2μm粒子在99.999％以上
主過濾器 HEPACF－1 HEPACF－3 ULPACF－2.5 HEPACF－5 ULPACF－4 HEPACF－10 ULPACF－7 HEPACF－15 ULPACF－13 HEPACF－25 ULPACF－20
風量（m3/min） 1（0.8） 3（3.5） 2.5（3.0） 5（5.0） 4（4.0） 10（10） 7（7） 15（15） 13（13） 25（25） 20（20）
風速（m/s） 0.36（0.29） 0.38（0.44） 0.31（0.38） 0.39（0.39） 0.31（0.31） 0.51（0.51） 0.35（0.35） 0.37（0.37） 0.32（0.32） 0.61（0.61） 0.49（0.49）
質量（kg） 4.0 6.5 6.5 11.5 11.5 14.5 14.5 22.0 22.0 25.0 25.0
噪音（dBA） 56（56） 53（56） 54（53） 55（56） 53（56） 56（57） 56（57） 56（57） 56（57） 59（59） 59（59）

電源
100V規格 AC100V,1φ,50/60Hz 附有安裝插頭5m電源線
200V規格 － － 連結AC200V,1φ,50/60Hz端子台

消耗功率（W） 100V規格 35（40） 28（36） 27（36） 43（46） 43（46） 98（114） 98（113） 141（157） 141（158） 190（230） 190（230）
200V規格 － － － 51（53） 50（52） 100（118） 103（117） 141（158） 140（156） 190（230） 190（230）

附屬品
前置過濾器

出風口用墊片：EDPM海綿
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E底部安裝間距請參照開口尺寸的尺寸圖。E無附墊片。 E髒濾網無法回收再利用。

編號
風量 m3/min 外形尺寸 高度 上部護蓋安裝間距 底部出風口尺寸 底部安裝間距

HEPACF A B G 安裝護蓋 
螺栓數 J K1 K2 K3 W V 攻牙數 P Q S Y

1

1 250 250

50
4

233 45 160 － 210 220

4

233 45 160 －
3 400 400 383 80 240 － 360 370 383 80 240 －
5 500 500 483 75 350 － 460 470 483 75 350 －

2 10
610

610 6
593 80

225 －
570

580
593 80

450 －

3
15

1220 65 8 380 300 1190 8 380 300
25

型式 風量 
m3/min

NT$基準單價 1～4 pcs NT$折扣單價 5～10 pcs
Type 風量1 3 5 10 15 25 風量1 3 5 10 15 25

HEPACF（高效交換用主過濾網） 1 3 5 10 15 25




