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PULLS

外裝把手
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UWASN  （鋼・普通型）
UWASNB （鋼・普通型）
UWANSS （不鏽鋼・普通型）

UHFSN   （鋼・彎角型）
UHFSNB （鋼・彎角型）
UHFNSS （不鏽鋼・彎角型）

UHFSN

Example
使用範例

Q�彎角把手附台座型

Order
訂購範例

型式 － 台座

UWASN110
UHFNGG48 － S

Type M材質 S表面處理
A附屬品

台座 G 台座 S 螺牙
M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質

UHFNGG SUM22L 鍍鉻

鋅壓鑄件 靜電塗裝
（銀） SUS304 －

SHFBS5－12
M相當於SUS304

E附屬品螺絲為2 pcs。
UHFNSG SUS304 拋光研磨

UHFNEAG 鋁合金 陽極處理（白）

Q附台座圓棒把手

Type
M 
材質

S 
表面處理

A附屬品

台座 UWANGF 台座 UWANSGF 螺帽 螺牙

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質

UWANGＦ SUM22L 鍍鉻 鋅壓 
鑄件

靜電塗裝 
（銀） SUS304 － HNTTSN

M相當於SUS316

SHFBS
M相當於SUS304

E附屬品螺絲為4 pcs。UWANSGF SUS304 拋光研磨

型式 安裝擠型架 
選擇

P L1
容許荷重 
（N）

NT$基準單價
Type L UWANGF UWANSGF

UWANGF
（鋼） 

UWANSGF
（不鏽鋼）

80

5
（20方形）

6
（30方形）

8
（40方形・45方形）

104 118

2000

100 124 138

110 134 148

120 144 158

125 149 163

160 184 198

200 224 238

250 274 288
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M5（粗螺紋）
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4―M5用碟形沉頭孔

UHFNGQ擠型架用把手

Order
訂購範例

型式

UHFNG120

Example
使用範例

 E未指定L尺寸時，L尺寸為100。

型式
L1 R R1

參考質量 
（g） NT$基準單價

Type L

UHFNG
100 110 100 145 50
120 130 120 165 52.5
125 135 125 170 54

零件名稱 M材質 S表面處理 A附屬品

把手
A6063 陽極處理

SHFBS5－12
M相當於SUS304

E附屬品螺絲為2 pcs。板
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M5 台座
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2－φ5
φ10.5碟形沉頭孔

12

E�出貨時，把手本體與台座為分離的
狀態。
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φ10.5
碟形沉頭孔

E出貨時，把手本體與台座為分離的
狀態。

型式 台座 
選擇 L1

容許荷重 
（N）

參考質量
（g）

NT$基準單價
Type L UHFNGG UHFNSG UHFNEAG

UHFNGG（鋼）
UHFNSG（不鏽鋼）
UHFNEAG（鋁）

48

G
（鋅壓鑄件）

S
（SUS304）

86

2000

90
66 104 100
88 126 114
100 138 122
110 148 127
120 158 134
125 163 136
160 198 158

Order
訂購範例

型式 － 安裝擠型架

UWANGF100 － 5

台座部可旋轉至任
意位置。

台座部可旋轉至任
意位置。

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Type M材質 S表面處理

UWASN UHFSN SUM22L 鍍鉻

UWASNB UHFSNB SUM22L 染黑處理

UWANSS UHFNSS SUS304 拋光研磨

型式
L1 L2

參考容許荷重（N） NT$基準單價

Type L UWASN
UWASNB UWANSS UHFSN

UHFSNB UHFNSS UWASN UWASNB UWANSS UHFSN UHFSNB UHFNSS

普通型

UWASN（鋼）
UWASNB（鋼）
UWANSS（不鏽鋼）
彎角型

UHFSN（鋼）
UHFSNB（鋼）
UHFNSS（不鏽鋼）

110 130 80 11000  9000 2700 7100

120 140 90  5800  7800 3800 9700

125 145 95  5700  7400 3400 9500

160 180 130  7400  8200 3400 3800

200 220 170  3600 10300 2600 8900

250 270 220  6700  8400 3400 8500


