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Q門擋（開門用）

Q安全柵欄擠型架

ALUMINUM  FRAME  FOR  FENCE

安全柵欄擠型架
COMPONENTS  FOR  FENCE

安全柵欄用小零件

型式 － L

HFFS6－3030 － 800

Order
訂購範例

型式 － 顏色

HFCB6－3030 － B

 CAD資料夾名稱：42_Frame_Unit

Order
訂購範例

型式

HFUST6

HFUST6
HFUST8

E安裝時所需要的螺帽・螺栓依型式而定。
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M 材 質 SUSXM7

JIS B 1176
※強度區分 A2－70

M 材質  聚醯胺 

（黑・淺灰・黃）

Order
訂購範例

型式

SCB8－ 40

SCB

E L 

A 

B

LI

M ×P 

黃色型的顏色為D22－80V（日本塗料工業會）（參考Munsell色表2.5Y8/12）。

M 材　　質 SPHC
S 表面處理 三價鍍鉻鹽

Q橫列擠型架的
 緊固範例（30方形）

HPTSS6－SET
（P.641）

HFC6－3030－B・請適需要安裝擠型架端蓋。

〈安裝前〉 〈安裝後〉

E擠型架不需要做攻牙追加工。

Example
使用範例

HFCB8－4040－B

Example
使用範例

Q安全柵欄擠型架

HFC6－3030

HFCB6－3030
（螺栓固定型）

HFC8－4040

HFCB8－4040
（螺栓固定型）
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E中心突起部分變短。

E螺栓固定型會附上碟形螺栓。
　3030型（黑：HFBMB4－12、淺灰・黃：SHFBS4－12）
　4040型（黑：HFBMB5－15、淺灰・黃：SHFBS5－15）

型式
顏色

NT$基準單價 NT$折扣單價 對應 
擠型架Type No. 1~14 pcs 15~19 20~500

HFC6 3030 B
（黑）

S
（淺灰色）

HF□□6－3030
HF□□Y6－3030

HFC8 4040 HF□□8－4040
HF□□Y8－4040

HFCB6 3030
B

（黑）
S

（淺灰色）
Y

（黃）

HF□□6－3030
HF□□Y6－3030

HFCB8 4040 HF□□8－4040
HF□□Y8－4040

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Price
價格

型式 L 
指定單位0.5mm（公差±0.5）

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面2次力矩mm4 NT$基準單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上lx ly

HFFS8－4040

50~4000

1.08 399 5.94×104 5.99×104

HFFSY8－4040（黃色）
HFFH8－4040

1.02 377 5.59×104 5.57×104

HFFHY8－4040（黃色）
HFVS8－4040 1.06 393 5.81×104 5.90×104

HFVH8－4040 1.01 375 5.45×104 5.59×104

型式 L 
指定單位0.5mm公差（±0.5）

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面2次力矩mm4  基準單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上lx ly

HFFS6－3030

50～4000

0.70 259 2.35×104 2.28×104

HFFSY6－3030（黃色）
HFFH6－3030

0.69
254 2.29×104 2.14×104

HFFHY6－3030（黃色）
HFVS6－3030 257 2.31×104 2.29×104

HFVH6－3030 0.68 250 2.21×104 2.16×104

Type M 材質 S 表面處理
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH A6063S－T5

陽極處理

HFFSY
HFFHY 烤漆（黃色）

Type M 材質 S 表面處理
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH A6063S－T5

陽極處理

HFFSY
HFFHY 烤漆（黃色）

型式 適用擠型架 
（系列）

附屬零件 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 螺栓 數量 螺帽 數量 1~4 pcs 5~300

HFUST
6 HF□□6－3030

HF□□Y6－3030 SCB6－10 2 HNTT6－6 2

8 HF□□8－4040
HF□□Y8－4040 SCB6－15 2 HNTT8－6 2

  ※A2－70（SCB）

表示拉伸強度最小值為700N/mm2 ｛71kgf/mm2｝。

鋼種區分為A2（沃斯田鐵系列不鏽鋼）

型式
M×P l A E B

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M-L 1～9 pcs 10～29 30～99 100～1000

SCB
8－40 8×1.25 28 13 8 6

12－60 12×1.75 36 18 12 10

型式 － L －（追加工
Code ）

HFFS6－3030－1000－ LTP－XA15－XB900

Alterations 左端面攻牙孔 兩端面攻牙孔 指定位置沉頭孔加工
Code LTP TPW XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ

Spec.

在擠型架的左端面做攻牙孔。

＜攻牙形狀＞
HFFS6－3030,  HFFH6－3030
HFFSY6－3030,  HFFHY6－3030
⇒M8深度24
HFFS8－4040,  HFFH8－4040
HFFSY8－4040,  HFFHY8－4040
⇒M12深度36

在擠型架的兩端面做攻牙孔。

＜攻牙形狀＞
HFFS6－3030,  HFFH6－3030
HFFSY6－3030,  HFFHY6－3030
⇒M8深度24
HFFS8－4040,  HFFH8－4040
HFFSY8－4040,  HFFHY8－4040
⇒M12深度36

在指定的位置做沉頭孔加工。（由左端面算起的距離）
最多可以開10處沉頭孔。
（指定單位0.5mm）
沉頭孔的方向與孔尺寸如下圖所示。

訂購範例1HFFS6－3030－230－XA15－XB100－XC185

＜沉頭孔詳細尺寸＞

擠型架 HFFS6－3030,HFVS6－3030
HFFSY6－3030

HFFS8－4040,HFVS8－4040
HFFSY8－4040

d 9 13
d1 14 19
h 9 12.5
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Q3mm嵌板用
HFFS6－3030
HFFSY6－3030（黃色）

Q5mm嵌板用
HFVS6－3030HFFH6－3030

HFFHY6－3030（黃色）
HFVH6－3030

＊符號的溝槽形狀與HFS系列共通。
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Q3mm嵌板用
HFFS8－4040
HFFSY8－4040（黃色）

Q5mm嵌板用
HFVS8－4040HFFH8－4040

HFFHY8－4040（黃色）
HFVH8－4040
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＊符號的溝槽形狀與HFS系列共通。
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