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 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames

Q 圓管擠型架
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L±0.5

塑膠皮膜

冷軋壓延鋼板

焊道

標準型
PFS（L尺寸指定）
PFSKS（母材5 pcs/組）

制電型
PFST（L尺寸指定）
PFSTKS（母材5 pcs/組）

W
（白）

V
（象牙色）

S
（深灰色）

B
（黑）

TV
（象牙色）

TS
（藍灰色）

Order
訂購範例

型式 － 顏色 － A － B

PFSMG28 － W － A300 － B800

Q 鋁管擠型架

 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames

標準型
PFAS（L尺寸指定）
PFASKS （母材5 pcs/組）     

強化型
PFAUS（ L尺寸指定）
PFAUKS （母材5 pcs/組）      
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E鋁管擠型架無法使用塑膠接頭連接。

Q 圓管擠型架、鋁管擠型架切斷用截切器請見 W P.939 （E無法使用此截切器切斷強化型鋁管擠型架。）
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Example
使用範例

PIPE  FRAMES CURVED  FRAMES

圓管擠型架/彎曲管擠型架
ALUMINUM  PIPE  FRAMES

鋁管擠型架

Y
（黃色）

Order
訂購範例

型式 － 顏色 － L

PFS28
PFSKS28

－
－

W
S

－ 1250

型式
顏色 A

指定單位1mm

NT$基準單價1～100 pcs

Type No. B指定單位1mm
200～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800 801～900 901～1000

PFSMG 28

W
（白）

V
（象牙色）

S
（深灰色）

200～ 300
301～ 400
401～ 500
501～ 600
601～ 700 －
701～ 800 － －
801～ 900 － － －
901～1000 － － － －

Type
鋼管 塑膠皮膜

M材質 S表面處理 M材質
PFS・PFSKS

SPCC（厚度0.7mm） 鍍溶融鋅＋無鉻酸鹽防鏽處理 AAS皮膜
PFST・PFSTKS 導電性ABS皮膜

Q 彎曲管擠型架
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PFSMG
(標準型)

Type M材質

PFSMG
鍍熔融鋅鋼管 SPCC厚度0.7mm
塑膠皮膜 AAS、ABS皮膜厚度1.0mm

Type M材質

PFAS PFASKS A6061SS－T6

PFAUS PFAUKS A6N01SS－T5

Order
訂購範例

型式 － 表面處理 － L

 PFAS28
PFASKS28

－
－

N
A

－ 1250

Q L尺寸指定
型式

表面處理
L 

指定單位
1mm

質量 
kg/m

斷面積 
mm2

斷面2次力矩mm4 NT$基準單價1～50 pcs
未滿300mm 300mm以上

Type No. lx ly 無處理 陽極處理 無處理 陽極處理

PFAS
28

N
（無處理）

A
(陽極處理)

60～4000
0.372 137.8 1.151×104 1.151×104

PFAUS 0.786 285 1.655×104 1.655×104

Q 4020mm母材5 pcs/組
型式

表面處理
L 

長度（mm）
質量 

kg/pcs

NT$基準單價/每組5 pcs
無處理 陽極處理

Type No. 1～20 組 1～20 組

PFASKS
28

N
（無處理）

A
(陽極處理)

4020
（5 pcs/組）

1.50

PFAUKS 3.15

E4020mm的母材長度有±5mm的誤差。

Alteration 攻牙追加工
Code LTP RTP TPW

Spec.

僅適用PFAUS
於φ6.7的孔中進行攻牙追加工
LTP ：於左端面做攻牙孔
RTP ：於右端面做攻牙孔
TPW ：於兩端面做攻牙孔

Alteration
追加工

型式 － 表面處理 － L －
PFAUS28 － N － 800 － LTP

（追加工
Code）

M8深度24
例　LTP

Q L尺寸指定
型式

顏色
L 

指定單位1mm
質量 

kg/m
NT$基準單價/m

Type No. 1～100 pcs

PFS
(標準型)

28

W （白）

60～3000 0.53

V （象牙色）
S （深灰色）
Y （黄色）

PFST
(制電型)

B （黑）
TV（象牙色）
TS（藍灰色）

Q 4020mm母材5 pcs/組

E4020mm的母材長度有±5mm的誤差。

型式
顏色

L 
長度（mm）

質量 
kg

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 組 20～60 組

PFSKS
(標準型)

（5 pcs/組） 28

W （白）

4020
（5 pcs/組） 10.6

V （象牙色）
S （深灰色）
Y （黄色）

PFSTKS
(制電型)

（5 pcs/組）

B （黑）
TV（象牙色）
TS（藍灰色）

E5 pcs/組

Q 制電型的表面電阻值

Type No. 顏色 表面電阻值

PFST 28
B 104～105Ω
TV
TS 107～108Ω

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格


