
-9332 -9342

STAINLESS  PIPE  FRAMES 　  METAL  JOINTS・ ACCESSORIES

不鏽鋼管框架/接頭・配件

Q不鏽鋼管框架

Order
訂購範例

型式 － L

PFSUS28 － 1250

Q 不鏽鋼管用配件
不鏽鋼管框架和既有的樹脂皮膜管擠型架・鋁管擠型架尺寸不同，因此圓管擠型架內側插入型的配件無法與既有商品配合使用。金屬接頭・
腳輪・可調式螺栓・嵌入式螺帽・內蓋，請使用以下商品。

Q腳輪

M材質 SUS430
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＊銲道高度為0.1mm以下

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

FFS301    － 75
FFS301S－50
JBS410S
SPFINS12
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Q�嵌入式螺帽 SPFINS12
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因為前端至頭緣底部呈錐形（1.2°），可用於插入圓管擠型
架的內徑。

M材質 不鏽鋼

Q�可調式螺栓組

E�嵌入式螺帽SPFINS12與調整腳墊NFJN12－100為套
件。
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FFS301 FFS301S （附煞車）

＊ 請利用圓管插入用扳手（PFSP21）鎖緊。（P.931）
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E安裝於不鏽鋼管框架時，請和嵌入式螺帽
（SPFINS12）一併使用。

Q 不鏽鋼管用接頭的特長
由於變更了與圓管框架接合處的卡榫形
狀，用於不鏽鋼管時保持力的維持較既有
商品更高。
（詳情請參照P.917）

E請注意在反覆使用的狀況下，卡榫部會磨
損，導致緊固力減弱。

PBLSN1（既有商品）    PBLSS1

Order
訂購範例

型式

JBS402S

Order
訂購範例

型式

PBLSS1

Q�內蓋

M材質 聚乙烯

JBS402S
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E4 pcs/袋數量。請注意訂購數量。

型式 質量 
（g）

NT$基準單價 
（1袋4 pcs入）

JBS402S 3

型式 M材質 板厚 S表面處理

PBLSS□ SAPH 2.6mm 三價鉻酸鹽

PBLSS1 PBLSS2 PBLSS3 PBLSS4 PBLSS5 PBLSS6 PBLSS7
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 CAD資料夾名稱：43_Pipe_Frames
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型式 車輪材質 M B F Ｈ J E 扳手寬度
mm

質量 
kg

容許荷重 
N NT$基準單價Type D 成分 顏色

FFS301 50

R（合成橡膠）

黑
12

20 17.5 68
35

22 19 165 300
75 灰 25 25.5 97 28 21 430 600

FFS301S
（附煞車）

50 黑
12

20 30.9 68
35

22 19 190 300
75 灰 25 43.3 97 28 21 485 600

型式 質量 
（g） NT$基準單價

JBS410S 269

Q L尺寸指定
E超過表中最大數量時請至WOS確認。

型式 L 
指定單位1mm

質量 
kg/m

NT$基準單價 
未滿300mm

NT$基準單價/m 
300mm以上

Type No. 1～50 pcs 1～50 pcs

PFSUS 28 60～2400 0.62

型式 質量 
（g） NT$基準單價Type M

SPFINS 12 85

型式 質量 
（g）

附屬螺栓
NT$基準單價

Type No. 尺寸 數量

PBLSS

1 160

M6－25

1

2 250 2

3 325 3

4 250 2

5 400 4

6 150 1

7 260 2

Type
本體 車輪

本體軸承
M材質 S表面處理 M材質

FFS301
FFS301S SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠 有

型式
可調式螺栓 嵌入式螺帽

M材質 S表面處理 M材質
JBS410S 相當於SS400 三價鉻酸鹽 不鏽鋼

Price
價格

Delivery
出貨日


