
-14472 -14482

  CAD資料夾名稱：53_Fittings

AIR  COUPLERS −MINIATURE  TYPE−

空氣用接頭　－插頭・管接頭－
－迷你型－

Q 插頭 
ー外螺牙型ー

Q 插頭 
ー內螺牙型ー

Q 插頭
ー軟管安裝用型ー

Q 插頭
ーL型軟管安裝用型ー

Q 管接頭 
ー外螺牙型ー

Q 管接頭
ー板安裝用型ー

Q 管接頭
ー軟管安裝用型ー

Q 管接頭
ーL型軟管安裝用型ー

Order
訂購範例

型式

NMCPH4

CA
L

B

HT

A
L

C

B

H

T

內螺牙
安裝側

（管接頭側）內螺牙
安裝側

No.10 No.5
（管接頭側）

Type M 材質 S 表面處理
NMCPM 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPMS SUS304 －

L

C

A

B

H

T

Type M 材質 S 表面處理
NMCPF 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPFS SUS304 －

（管接頭側）

T H

A C

L

B

軟管
安裝側

Type M 材質 S 表面處理
NMCPH 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPHS SUS304 －

T C
L

A
E

H

B

（管接頭側）

Type M 材質 S 表面處理
NMCPHL 黃銅 鍍無電解鎳
NMCPHLS SUS304 －

T

H A

D

B

L

（插頭側）

（插頭側）

（內螺牙安裝側）

（內螺牙安裝側）

No.10

No.5

H
L

A

D

T

B

Type M 材質 S 表面處理
NMCSM 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSMS SUS304 －

D TB

A
C

L

J

F
H1H2

（插頭側） （軟管安裝側）

Type M 材質 S 表面處理
NMCSHB 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHBS SUS304 －

D

L

B T

H
A

（插頭側） （軟管安裝側）

Type M 材質 S 表面處理
NMCSH 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHS SUS304 －

D

A

B
T

E

H

C
L

（插頭側）

（軟管安裝側）

Type M 材質 S 表面處理
NMCSHL 黃銅 鍍無電解鎳
NMCSHLS SUS304 －

有關插頭・管接頭的組合，請參照P.1442。 有關插頭・管接頭的組合，請參照P.1442。

AIR  COUPLERS −CHEMICAL  RESISTANT  TYPE , SUS316− 

空氣用接頭　－插頭・管接頭－
－高耐藥型（SUS316）－ 

  CAD資料夾名稱：53_Fittings

密封材質 使用溫度範圍 使用流體
合成橡膠（NBR） －20℃～60℃ 空氣

規格

E單側開關方式（管接頭側有附閥。）

最高使用壓力MPa（kgf/cm2） 耐壓力MPa（kgf/cm2）
黃銅：1.0（10）不鏽鋼：1.0（10） 黃銅：1.5（15）不鏽鋼：1.5（15）

型式 螺牙徑 
T L C A 二面寬度 

H
內徑 

B
質量 
（g）

NMCPF NMCPFS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～50 1～19 pcs 20～50

NMCPF
NMCPFS

5 M5 16 9.2 4.5 8
2.4

2.9
10 Rc 1/8 21.4 9.2 7 14 14

型式 螺牙徑 
T L C A 二面寬度 

H
內徑 
B

質量 
（g）

NMCPM NMCPMS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～50 1～19 pcs 20～50

NMCPM
NMCPMS

5 M5 17 9.2 4.5 8
2.4

2
10 R 1/8 26 12.5 9 11 8.7

型式 適用軟管 
內徑（mm） L C A T Ｈ 內徑 

B
質量 
（g）

NMCPH NMCPHS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～50 1～19 pcs 20～50

NMCPH
NMCPHS

2.5 2.5 18
9.2

7 3.5
6

1.6 1.4
4 4 19 8 4.8 2.4 1.5

型式 適用軟管 
內徑（mm） L C A E T 二面寬度 

H
內徑 

B
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～19 pcs 20～50

NMCPHL 
4 4 22.5 17.5 8 18 4.8 8 2.4 9.4

NMCPHLS

型式 螺牙徑 
T L D A

二面
寬度 
H

內徑 
B

質量 
（g）

NMCSM NMCSMS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

NMCSM
NMCSMS

5 M5 23.6
9.5

4.5 9 2.5 9
10 R 1/8 30 9 11 4 13.5

型式 適用軟管 
內徑（mm） L C A D T

二面
寬度
H1

內徑 
B F J 二面寬度 

H2
質量 
（g）

NMCSHB NMCSHBS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

NMCSHB
NMCSHBS 4 4 35 15 8 9.5 4.8 11 2.4 1 7 9 11.6

型式 適用軟管 
內徑（mm） L D A T Ｈ 內徑 

B
質量 
（g）

NMCSH NMCSHS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

NMCSH
NMCSHS

2.5 2.5 26
9.5

7 3.5
9

1.6 7.9
4 4 27 8 4.8 2.4 8

型式 適用軟管 
內徑（mm） L C E A D T

二面
寬度
H

內徑 
B

質量 
（g）

NMCSHL NMCSHLS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～30 1～9 pcs 10～30

NMCSHL
NMCSHLS 4 4 29 24 18 8 9.5 4.8 9 2.4 15.2

Q 插頭ー外螺牙型ー Q 插頭ー內螺牙型ー Q 插頭ー軟管連接用ー

Q 管接頭ー外螺牙型ー Q 管接頭ー軟管連接用ー

Order
訂購範例

型式

MCPMSS5
MCSMSS10

型式 螺牙徑 
T L A E 二面寬度

H
內徑 

d
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

MCPMSS 5 M5 19.8
12.5

4.5 8
2.4

3
10 R 1/8 27 10 12 9

型式 螺牙徑 
T L A E 二面寬度

H
內徑 

d
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

MCPFSS 5 M5 18.5 12.5 5 8 2.4 3

型式 適用軟管 
內徑（mm） L A D C E 內徑

d
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

MCPHSS 2.5 2.5
23.3 12.5 8

2.9 7 1.6 4
4 4 4.7 8 2.4 12

型式 螺牙徑 
T L D E 二面寬度

H
內徑 

d
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

MCSMSS 5 M5 28.2
11

4.5 10 2.5 10
10 R 1/8 34.9 10 12 4 16

型式 適用軟管 
內徑（mm） L D C E Ｈ 內徑

d
質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～9 pcs 10～30

MCSHSS 2.5 2.5 30.7
11

2.9 7
10

1.6 12
4 4 31.7 4.7 8 2.4 19

M 材質 SUS316

MCPMSS

E

L

A

d

E

L

A

d

HT
T H

（內螺牙安裝側） （管接頭側）No.10 （內螺牙安裝側） （管接頭側）No.5

M 材質 SUS316

MCPFSS

L

A

d

E
T

H

（外螺牙安裝側） （管接頭側）No.5

M 材質 SUS316

MCPHSS

E

L

A

dCD

M 材質 SUS316

MCSMSS

L L
E

D d

E

D d

H T
TH

（插頭側） （內螺牙安裝側）No.10 （插頭側） （內螺牙安裝側）No.5

M 材質 SUS316

MCSHSS

d CD

L
E

H
（插頭側） （軟管安裝側）

Q特長
‧管接頭內建耐壓性良好的自動閥。
‧因為是SUS316製品，耐藥性・耐蝕性極佳。

Type 插頭・管接頭
使用流體 空氣/水
使用溫度範圍 ー15～180℃
最高使用壓力 0.98MPa
耐壓力 1.47MPa
密封材質 氟素橡膠

閥構造 單側開關型（僅管接頭有閥構造）

規格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


