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1048需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com
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SILICON  RUBBER · URETHANE MOLD BEARING  -R TYPE-

矽膠・優力膠鑄模軸承
－R型－

Q由於對外徑做R角加工，可縮小與工件之間的接觸面。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸D

UMBBR8 － 30

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷d） － ❸D

UMBB10 － 30A

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

D1

r
r

D1

B1

DS

R1

R R

❷
d

❷
d

B±0.2
B±0.5

±
0.

1
❸

D

±
0.

3
❸

D

使用軸承精密度  JIS B 1514 0級

A形狀 B形狀

E優力膠（白）有可能會隨時間變化而泛黃。

Type
M材質 H硬度 顏色軸承

鋼 不鏽鋼

UMBBR UMSBR
優力膠 蕭氏硬度A90

黑
UMBWR UMSWR 白
SUMBBR － 矽膠 蕭氏硬度A70 淺灰

E軸承之詳細尺寸請參照P.777 · 779。

QA形狀

Ekgf=N×0.101972E容許荷重為參考值。    E ＊UMSWR · UMSBR d尺寸對應d4～d8。

型式

❸D
容許荷重N

B D1
r

（min.） R
安裝尺寸

使用軸承
❶Type ❷d

優力膠 矽膠 Ds R1

蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 （min.） （max.） （max.）

優力膠
UMBBR
UMBWR
＊UMSWR
＊UMSBR
矽膠

SUMBBR

3 12 34 9.8 3 7 0.1

5

3.9 4.1
0.1

W683ZZA

＊4
13 44 13 4 9 0.15 5 5.2 W684AX50ZZ

16
59 18

5

13 0.2
5.6 6.2

0.2
624ZZ

＊5
16 6.6 6.9 WBC5－13ZZ

20
78 24

16 0.3 7 7.6 0.3 625ZZ

＊6
20 15 0.2 7.6 7.8 0.2 696ZZ

28 157
47

6 19
0.3

8 9.5
0.3

626ZZ

＊8 28 176 7 22 10 12.2 608ZZ

QB形狀

Ekgf=N×0.101972E容許荷重為參考值。    E ＊UMSWR · UMSBR d尺寸對應d8。

型式

❸D
容許荷重N

B D1 B1
r

（min.） R
安裝尺寸

使用軸承
❶Type ❷d

優力膠 矽膠 Ds R1

蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 （min.） （max.） （max.）

優力膠
UMBBR
UMBWR
＊UMSWR
＊UMSBR
矽膠

SUMBBR

＊8 30
176 53

11

22 7
0.3

15

10 12.2
0.3

608ZZ

10
30 26 8 12 13.5 6000ZZ

40
274 82

30
9

0.6 14 16 0.6 6200ZZ

15
40 12 32 0.3 17 19 0.3 6002ZZ

45
343 103

15 35 11 0.6 19 20 0.6 6202ZZ

20
45 12 37 9 0.3 22 24 0.3 6904ZZ

55 490 147 18 47 14
1 20

25 28
1

6204ZZ

25 65 750 226 19 52 15 30 32 6205ZZ

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

標準化加工品

SILICON  RUBBER · URETHANE  MOLD  BEARING  -FLAT  TYPE-

矽膠・優力膠鑄模軸承
－平面型－

E軸承之詳細尺寸請參照P.777 · 779。

軸承精密度　JIS　B　1514　0級

D1

r r

D1

B1

2－R2

DS

R1

❷
d

❷
d

±0.2B

±
0.

1
❸

D

±0.5B

±
0.

3
❸

D

A形狀 B形狀

E 優力膠（白）有可能會隨時間
變化而泛黃。

Type

M材質 h硬度 顏色
軸承

鋼 不鏽鋼

UMBBK UMSBK

優力膠

蕭氏硬度A95
黑

UMBBKW UMSBKW 白
UMBB UMSB

蕭氏硬度A90
黑

UMBW UMSW 白
UMBG UMSG

蕭氏硬度A70
黑

UMBGW UMSGW 白
UMBL －

蕭氏硬度A50
黑

UMBLW － 白
UMBD － 制電性優力膠 蕭氏硬度A90 灰
SUMBB SUMSB 矽膠 蕭氏硬度A70 淺灰

QA形狀

E容許荷重為參考值。E 適用尺寸之有無請參照出貨日表格。

型式

❸D
容許荷重 N（kgf）

B D1
r

（min.）

安裝尺寸

使用軸承
❶Type ❷d

優力膠 矽膠 Ds R1
（max.）蕭氏硬度A95 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 蕭氏硬度A50 蕭氏硬度A70 （min.）（max.）

優力膠
UMBBK  UMSBK
UMBBKW  UMSBKW
UMBB   UMSB
UMBW  UMSW
UMBG  UMSG
UMBGW UMSGW
UMBL
UMBLW

制電性優力膠
UMBD

矽膠
SUMBB SUMSB

3 10 38（3.8）28（2.8） 9（0.9） 4（0.4） 7（0.7） 3 7 0.1 3.9 4.1
0.1

W683ZZA12 53（5.4）34（3.5） 10（1） 6（0.6） 9.8（1）

4 13 66（6.7）44（4.5）13（1.3） 7（0.7） 13（1.3） 4 9 0.15 5 5.2 W684AX50ZZ
16 79（8.1） 59（6） 16（1.6） 6（0.6） 18（1.8）

5
13 0.2

5.6 6.2
0.2

624ZZ

5 16 79（8.1） 16（1.6） 6.6 6.9 WBC5－13ZZ
20 102（10.4） 78（8） 20（2） 9（0.9） 24（2.4） 16 0.3 7 7.6 0.3 625ZZ

6 20 114（11.7） 23（2.3）15（1.5） 15 0.2 7.6 7.8 0.2 696ZZ
28 218（22.2）157（16）44（4.5） 39（4） 47（4.8） 6 19

0.3

8 9.5

0.3

626ZZ

8 28 208（21.2） 42（4.3）35（3.6） 7 22 10 12.2
608ZZ

30A － 176（18）81（8.3）65（6.7）53（5.4） 608ZZ

10 30A 94（9.6）51（5.2） 8 26 12 13.5 6000ZZ
40A － 274（28）136（13.9） 93（9.5）82（8.4） 9

30 0.6 14 16 0.6 6200ZZ

15 40A 122（12.4） 96（9.9） 32 0.3 17 19 0.3 6002ZZ
45A － 343（35）109（11.1） 102（10.5） 103（10.5）11 35 0.6 19 20 0.6 6202ZZ

20 45A 130（13.3）98（10.1） 9 37 0.3 22 24 0.3 6904ZZ
55A － 490（50）225（22.9） 176（18.1）147（15）14 47 1 25 28 1 6204ZZ

25 65A － 750（70）333（34）250（25.8）226（23）15 52 30 32 6205ZZ

E 適用尺寸之有無請參照出貨日表格。

QB形狀

Q出貨日
E容許荷重為參考值。

型式
❸D

容許荷重 N（kgf）
B D1 B1

r
（min.）

安裝尺寸
使用軸承❶Type ❷d

優力膠 矽膠 Ds R1
（max.）蕭氏硬度A95 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 蕭氏硬度A50 蕭氏硬度A70 （min.）（max.）

優力膠
UMBBK  UMSBK
UMBBKW  UMSBKW
UMBB UMSB
UMBW UMSW
UMBG UMSG
UMBGW UMSGW
UMBL
UMBLW
制電性優力膠
UMBD
矽膠
SUMBB SUMSB

8 30 248（25.3）
176（18）

81（8.3）65（6.7）
53（5.4）

11

22 7
0.3

10 12.2
0.3

608ZZ

10
30 201（20.5） 94（9.6）51（5.2） 26 8 12 13.5 6000ZZ

40 412（42）
274（18）

136（13.9） 93（9.5）
82（8.4）

30
9

0.6 14 16 0.6 6200ZZ

15
40 369（37.6） 122（12.4） 96（9.9） 12 32 0.3 17 19 0.3 6002ZZ

45 534（54.5）
343（35）

109（11.1） 102（10.5）
103（10.5）

15 35 11 0.6 19 20 0.6 6202ZZ

20
45 391（39.9） 130（13.3）98（10.1） 12 37 9 0.3 22 24 0.3 6904ZZ

55 674（68.7）490（50）225（22.9） 176（18.1）147（15）18 47 14
1

25 28
1

6204ZZ

25 65 999（101.9） 750（70）333（34）250（25.8）226（23）19 52 15 30 32 6205ZZ

d D

鋼軸承 不鏽鋼軸承
優力膠 制電性優力膠 矽膠 優力膠 矽膠

蕭氏硬度A95 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 蕭氏硬度A50 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 蕭氏硬度A95 蕭氏硬度A90 蕭氏硬度A70 蕭氏硬度A70

UMBBK UMBBKW UMBB UMBW UMBG UMBGW UMBL UMBLW UMBD SUMBB UMSBK UMSBKW UMSB UMSW UMSG UMSGW SUMSB

3
10 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 － 5日 － 3日 － 3日 －
12 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 － 5日 － 3日 － 3日 －

4 13 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日
16 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日

5 16 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日
20 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日

6 20 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日
28 5日 3日 庫存品 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日

8
28 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日
30 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 5日 3日 7日

30A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 － － － －

10

30 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 － － －
40 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 － － －

30A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 3日 － － －
40A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 3日 － － －

15

40 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 － － －
45 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 － － －

40A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 3日 － － －
45A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 3日 － － －

20

45 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 5日 5日 5日 3日 － － －
55 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 － － － － － － －

45A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － 5日 3日 － － －
55A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － － － － － －

25 65 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 3日 5日 7日 － － － － － － －
65A － － 5日 3日 － 3日 － 3日 － － － － － － － － －

■制電性優力膠的特性

E測試條件（溫度30℃/溼度60%）
E記載的數值為測定值的一例，並非保證值。

項目 單位 UMBD

體積固有電阻值 Ω・cm 2.1×108

表面電阻率 Ω 4.0×109

Alteration
追加工

型式（❶Type ·❷d）－ ❸D －（DC）
UMBB6 － 20 － DC18

Alteration Code Spec.

DC DC

外徑尺寸變更

D尺寸以1mm為單位變更。
ED1＋2≦DC≦D－1
指定方法  DC18

Q平面型

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

QR型

●UMBWR · UMSWR

日 出 貨3
●SUMBBR

日 出 貨7

交期縮短橘色文字表示

新刊載

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）  E表中無交期表示無販售此規格。

追加規格
以紅字表示

CADCAD 2D
3D

E僅優力膠、制電性優力膠適用。

P.6第3日出貨

●UMBBR · UMSBR

日 出 貨5 P.6第3日出貨
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E 3日出貨：僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。E 5日出貨：適用快件A。

橘色文字表示

新刊載


