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BALL ROLLERS （FOR UPWARD USE）  -STAINLESS STEEL/RESIN CUTTING TYPE-

滾珠滾輪（朝上使用）
－不鏽鋼・樹脂切削型－

Q特長：螺帽固定型也可安裝於鑽孔，法蘭安裝型易於組裝後的拆卸。

型式（Type · D1/D/M）
（螺帽固定型）
（固定螺絲型）

BCHN12
BCSBJJ16

Order
訂購範例

Q螺帽固定型

Q法蘭安裝型

（
e ）

B1 T

Q螺帽尺寸

M B1 （e） T

M6 10 11.5 5

M8 13 15 6.5

M10 17 19.6 8

E朝上使用。

Type
M材質

①本體 ②間隔環 ③主珠 ④輔助珠

BCHN
SUS304 SUS440C

（HRC55～）BCHFCADCAD 2D

型式 D1 L1 H t P.C.D a d 耐荷重N
（kgf） 出貨日Type D

BCHF

27 15 2.5 9.5 2 21 3.5 8.73 55（5.6） 庫存品
30 18 3.5 11.5 2 24 3.5 10.32 62（6.3） 庫存品
39 24 5.3 14.7 3 31.5 4.5 15.87 343（35） 庫存品
48 30 6.3 18.7 4 39 5.5 19.05 412（42） 庫存品

型式 L1 H M L d B L 耐荷重N
（kgf） 出貨日Type D1

BCHN

12 1.5 6.5
6 15

5.56
3 3.5

41（4.2） 庫存品
16 2.5 9.5 8.73 55（5.6） 庫存品
19 3.5 11.5

8 20
10.32

4 5
62（6.3） 庫存品

25 5.3 14.7 15.87 343（35） 庫存品
31 6.3 18.7 10 25 19.05 5 6 412（42） 庫存品

Q特長：為可安裝於狹窄空間的固定螺絲型。

Q固定螺絲型 BCSB（不鏽鋼滾珠）（朝上使用）
BCSBJ（工程塑膠（POM）滾珠）（朝上使用）

L

t
2341

D

M
S

d L1

EM8尺寸沒有安裝間隔環（②），而是直接鉚接主珠。
E朝上使用。

型式 L L1 D d S t 耐荷重 N（kgf） 出貨日
Type M BCSB BCSBJ BCSB BCSBJ

BCSB
（不鏽鋼滾珠）

BCSBJ
（工程塑膠（POM）滾珠）

6 12 0.9 3.5 3.18 3 3.5 2（0.2） 0.5（0.05） 3日 3日
8 14 1.3 5 4.76 4 5 5（0.5） 1（0.1） 庫存品 庫存品
10 16 1.2 7 4.76 5 6 14（1.4） 7（0.7） 庫存品 3日
12 20 1.5 8 5.56 6 8 41（4.2） 27（2.8） 庫存品 3日
16 25 2.5 12 8.73 8 10 55（5.6） 34（3.5） 3日 3日
20 30 3.5 15 10.32 10 12 62（6.3） 55（5.6） 3日 3日

CADCAD 2D

BCHN
（朝上使用）

BCHF
（朝上使用）

M

d LHB

d

t

D

H

P.
C.

D

2－a

23 41

23 41

l

D
1

D1

L1

L1

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

Type M材質
①本體 ②間隔環 ③主珠 ④輔助珠

BCSB
SUSXM－7 SUS304

SUS440C
（HRC55～） SUS440C

（HRC55～）BCSBJ 工程塑膠（POM）
滾珠BCSBJJ 工程塑膠（POM） －

3

41

排水孔φE

W

M

d

D

L
lL1

型式 L L1 D d E W l 耐荷重
N（kgf） 出貨日Type M

BCSBJJ
（工程塑膠（POM））

8 14 1.5 6 4.76 1.5 1.2 1.5 2（0.2）

5日
10 16 1.7 8 5.56 2.5 1.5 2 4（0.4）
16 25 2.8 12 8.73 3 2 3 7（0.7）
20 30 3.5 14 10.32 3.5 3 4 11（1.1）

BCSBJJ（工程塑膠（POM））

Q特長：可對應無塵室的商品。另有全新氣鎖功能型登場。

Q特長：全不鏽鋼製，為不易生鏽的商品。

型式
D D1 B d H h h1 h2 F1 F2 P 耐荷重

N（kgf）
質量
（g）Type No.

BCHYS 69 70 42.4 － 25.4 31 24 7 － － － 56 294(30) 138
BCHES 55 56 33 36.5 25.4 － － 14.6 15.4 7 4 45.5 294(30) 130

Type M材質
①主珠 ②護蓋 ③本體 ④輔助珠

BCHYS SUS440C － SUS304 SUS440C
BCHES SUS440C SUS304 SUS304 SUS440C

Type M材質
支座 主珠 輔助珠 法蘭 螺牙部 護蓋

BCHCJP SUS304 PEEK

SUS304 －

SUS304

POM
BCHCJPD SUS304 導電性 PEEK SUS304
BCHCJO POM POM POM
BCHJJO POM POM POM

D1D

F1

h1 h2

B

2－φ4.5

d

P

F2

1 2 3

4

BCHYS

D1

hh1
H

P

W

D

d

2－φ5.6 3
1

4

BCHES

型式
D D1 d B h1 h2 F1 M P Z 安裝方向

異物
排出孔

耐荷重
N（kgf）Type No.

BCHCJP 8
15 13 9.525 3.5 15

10
2.5

M8 － － 所有方向用 － 4.9（0.5）BCHCJPD 8
BCHCJO 8 24 21 15.875 4.5 20.5 4 朝上使用 螺牙部 14.7（1.5）
BCHJJO 70 70 46 25.4 － 31 7 3 5.6 56 14 朝上或朝下 － 78.4N（8）

Type M材質
支座 主珠 輔助珠 法蘭 螺牙部 護蓋

BCHCJOA POM POM SUS304 POM － POM

型式
D D1 d B h1 h2 F1 M 安裝方向

耐荷重
N（kgf）Type No.

BCHCJOA 16 24 21 15.875 4.5 20.5 15 4 M16 朝上使用 14.7（1.5）

BCHCJOA

M

D1（
二
面
寬
度
）

D

BF1

h1

d

R4

5
h2

M5

BCHCJP

D

d

D1（
二
面
寬
度
）

BF1

h1 h2

M

BCHCJPD

D

d

D1（
二
面
寬
度
）

BF1

h1 h2

M

BCHCJO

D

d

D1（
二
面
寬
度
）

MBF1

h1 h2

BCHJJO

PD

Z
D1

d

F1h2

h1

R3R8

Q無塵室型

Q氣鎖型

Q全不鏽鋼型

型式（Type · No.）
（無塵室型）
（氣鎖型）
（全不鏽鋼型）

BCHCJP8
BCHCJOA16
BCHYS69

Order
訂購範例

BALL ROLLER

滾珠滾輪
－無塵室型/氣鎖型/全不鏽鋼型－新商品

庫
存
品

隔日出貨追加規格
以紅字表示

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

●無塵室型、氣鎖型

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～29 30～
出貨日 一般 交期另估

●全不鏽鋼型

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～49 50～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

日 出 貨3

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D
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