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提供原始3D CAD資料
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 1080
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SLIDING PLATES

不鏽鋼製滑動板

型式（❶Type ·❸T） － ❹A － ❺B

（標準型） FENB0.5 － 100 － 300

型式（❶Type ·❷孔數 ·❸T）－ ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N

（附孔加工型） FENB4H0.5 － 600 － 400 － F580 － G380 － N8

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❽選擇型式和數值後再行訂購。

Q不鏽鋼製滑動板

M 材質 SUS304

6孔（6H）

3.5

6.5

❸
T

0.
35

8.
3

❻
F

❻
F

❺B

❼G

❻
F

❹
A

❹
A

❹
A

❺B ❺B

❼G

滑動方向

FENB 標準型 附孔加工型
4孔（4H）

E4孔時：A－（F＋N）≧10，B－（G＋N）≧10

E6孔時：A－（2F＋N）≧10，B－（G＋N）≧10

Q特長
· 即使滑道沒有傾斜，產品亦能順暢滑動。
· 防止因油而產生吸附。
E有突起處為滑動面。

d

孔加工詳細尺寸

❽N
（貫穿孔）

螺栓徑
No. 3 4 5 6 8 10

d 4 5 6 7 9 11

型式 ❸T 指定單位1mm
❶Type ❹A ❺B

FENB
0.5

50～800 50～800
1.5

Q附孔加工型Q標準型
型式 指定單位1mm 指定單位1mm 選擇螺栓徑No.

❶Type ❷孔數 ❸T ❹A ❺B ❻F ❼G ❽N（貫穿孔）

FENB
4H

6H

0.5

1.5
50～800 50～800 40～790 40～790

3
4
5
6
8
10

Delivery
出貨日

Example
使用範例

·即使滑道沒有傾斜，產品亦能順暢滑動。
·防止因油而產生吸附。

FENB

製品 · 碎屑

油的方向 凸形

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

（表面形狀）

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

MINIATURE ROLLER PANELS / MINIATURE ROLLER CHUTES

迷你滾輪墊/迷你滾輪滑道

Q特長：使用小徑的低摩擦塑膠滾輪、即使傾斜度低也可使輸送物順利滑動。

Q迷你滾輪墊

型式（❶Type－❷W） － ❸L

MICRO－122 － 200

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷W） － ❸Ｈ － ❹L

MCRSLD122 － 30 － 200

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

E建議將迷你滾輪墊設置於鈑金上使用。

型式 ❸L P 荷重❶Type ❷W

MICRO 122 200 160 3kg/100cm2

244 300 267

滾輪部詳細照片

E 保持機的兩端面已做切削裁切。10.2

9.6

φ6

33 37
.5

7.
3

❸L±2

❷
W

φ3

41
41

13 P 13
7

2

3

1

Type M材質
1滾輪 2保持機 3框架

MICRO ABS樹脂 鋁合金

CADCAD 2D

Delivery
出貨日

Example
使用範例

Q傾斜輸送測試

＊上記數值依輸送物的不同而有所改變，僅供參考。

測試對象 質量（g） 角度（f）
紙箱 1200

4°寶特瓶 500
罐裝品 350

L

f°

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨5

Delivery
出貨日

■迷你滾輪滑道

型式
❸Ｈ ❹L F

❶Type ❷W

MCRSLD 122 30
50

200 70
244 300 110

E C角皆為2mm。
❷W＋4

❸
H

15

1

1.5

（W－10）
❹L

W122:120
W244:180 10

20160

31

10

9

F
4－φ5.5

4－M3

Example
使用範例

MCRSLD

Type M材質 A付屬品

MCRSLD SUS304 ①迷你滾輪墊（MICRO）
②SUSM3螺栓・墊圈各4 pcs

日 出 貨3

日 出 貨7

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

橘色文字表示

新刊載


