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FLAT BELTS-WITH MEANDERING PREVENTION CROSS FOR SLIDING / FOR INCLINED TRANSFER

平面皮帶  附防止蛇行榫  滑動用/傾斜輸送用
 

FLAT BELTS -WITH MEANDERING PREVENTION CROSSPIECE GRIP TYPE / OIL-RESISTING

平面皮帶  附防止蛇行榫  吸附規格/耐油規格

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q 特長： 可確保皮帶直進性與橫向施力的安全性。縱向採用具滑動性的帆布。可在皮帶上滯留並整列搬送物用的皮帶。

Q 滑動用
－附防止蛇行榫－

Q 傾斜輸送用
－附防止蛇行榫－

A

A

❷W

W/2

A−A榫槽形狀 皮帶輪 ·惰輪逃溝尺寸

10

7.8

3

R1

14

11.8

5

● 帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
● 請確認皮帶輪與惰輪的寬度公
差後再選擇皮帶型號。

● 耐油、耐藥情報請參考
DP.1212 · P.1213

背面

正面

A

A

❷W

W/2

A−A榫槽形狀 皮帶輪 ·惰輪逃溝尺寸

10

7.8

3

R1

14

11.8

5

● 帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
● 請確認皮帶輪與惰輪的寬度公
差後再選擇皮帶型號。

● 耐油、耐藥情報請參考
DP.1212 · P.1213

背面

正面

Q特長：  可確保皮帶直進性與橫向施力的安全性。
縱溝、淺溝、深溝、竹籠紋、粗面、人字紋列等多種表面圖案能確保高吸附性。

型式 ❸周長L（m）

❶Type ❷皮帶寬度W 指定
單位0.01m指定單位10mm

SHBLTDSG
SHBLTDSW
SHBLTDS
YSBLGDSN
YSBLWDSN

50～  90

0.50～20.00
（L≧W×4）

100～190

200～290

300～400
410～500

Type 種類
編號

滑動
方向 顏色 層

數
表面
形狀

m材質 摩擦係數
（對精軋鋼板之參考值） 厚度

mm
單位質量
kg/m2

容許張力
N/mm

最小
皮帶輪徑
φmm

連續使用
溫度
℃正面 背面 正 背

SHBLTDSG 1

輸送
方向

綠色 1 － 聚酯帆布 聚酯帆布 0.2 0.2 0.6 0.4 4 20 －30～80

SHBLTDSW 2 白色 1 － 聚酯帆布 聚酯帆布 0.2 0.2 0.6 0.4 4 20 －30～80

SHBLTDS 3 白色 2 － 聚酯帆布 聚酯帆布 0.2 0.2 1.3 1.1 8 40 －30～80

YSBLGDSN 4
橫向

綠色 2 － 聚酯帆布 聚酯帆布 0.2 0.2 1.3 1.1 8 30 －30～100

YSBLWDSN 5 白色 2 － 聚酯帆布 聚酯帆布 0.2 0.2 1.3 1.1 8 30 －30～100

Type 種類
編號

傾斜
角度
參考值

顏色 層數 表面
形狀

m材質 摩擦係數
（對精軋鋼板之參考值） 厚度mm

單位
質量

kg/m2

容許
張力

N/mm

最小皮帶
輪徑
φmm

連續使用
溫度
℃正面 背面 正 背

LHBLTDSG 1 15度以下 綠色 1 縱溝 優力膠 聚酯 1.3 0.2 1.4 1 4 25 －30～80

LHBLTDSW 2 15度以下 白色 1 縱溝 優力膠 聚酯 1.3 0.2 1.4 1 4 25 －30～80

LHBLWDSN 3 15度以下 白色 2 縱溝 熱塑性優力膠 聚酯帆布 1.6 0.2 2.3 2.2 8 50（25）＊1 －30～80

LHBLYADSN 4 15度以下 灰色 2 淺溝 聚氯乙烯 聚酯帆布 1.2 0.2 3.3 3.4 8 80 －10～70

LHBLGDSN 5 15度以下 綠色 2 竹籠紋 聚氯乙烯 聚酯帆布 1.1 0.2 2.3 2.4 8 100（70）＊1 －10～60

LHBLGADSN 6 20度以下 綠色 2 深溝 聚氯乙烯 聚酯帆布 1.2 0.2 5.3 4.2 8 80 －10～70

LHBLGTDSN 7 20度以下 綠色 2 粗面 聚氯乙烯 聚酯帆布 1.1 0.2 5.5 6.5 12 80 －10～70

LHBLYTDSN 8 20度以下 灰色 2 粗面 聚氯乙烯 聚酯帆布 1.1 0.2 5.5 6.5 12 80 －10～70

LHBLGYDSN 9 30度以下 綠色 2 人字紋 特殊熱可塑性合成橡膠 聚酯帆布 2.0 0.2 3.4 3.0 8 50 －10～60

LHBLYFDSN 0 30度以下 灰色 2 人字紋 特殊熱可塑性合成橡膠 聚酯帆布 2.0 0.2 3.4 3.0 8 75（50）＊1 －10～60

＊1：（　）內的數值是容許張力5N/mm時的數值。

Type 種類
編號

食品
衛生性

抗菌、
防黴性

防止
邊緣綻線

耐水 ·
耐濕熱性

防止
熱收縮

表面
清潔性

防止
模塑收縮

耐次氯酸鈉 非附著性 耐油性

SHBLTDSG 1 ○＊1 － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

SHBLTDSW 2 ○ － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

SHBLTDS 3 ○＊1 － ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

YSBLGDSN 4 ○＊1 － － ○ － － － ○ － ○

YSBLWDSN 5 ○ － － ○ － － － ○ － ○

◎：極適用　○：適用　△：可能遭受侵蝕　－：不適用

＊1：不適用於油及油脂類食品的無包裝輸送。    ◎：極適用　○：適用　△：可能遭受侵蝕　－：不適用

Type 種類
編號

傾斜
參考值

食品
衛生性

抗菌、
防黴性

防止
邊緣綻線

耐水 ·
耐濕熱性

防止
熱收縮

表面
清潔性

防止
模塑收縮

耐
次氯酸鈉

非
附著性

耐油性

LHBLTDSG 1 15度以下 ○ － ○ － － － － － － ○
LHBLTDSW 2 15度以下 ○ － ○ － － － － － － ○
LHBLWDSN 3 15度以下 ○ － ○ － － － － － － ○
LHBLYADSN 4 15度以下 － － ○ － － － － － － －
LHBLGDSN 5 15度以下 － － － － － － － － － －
LHBLGADSN 6 20度以下 － － ○ － － － － － － －
LHBLGTDSN 7 20度以下 － － － － － － － － － －
LHBLYTDSN 8 20度以下 － － － － － － － － － －
LHBLGYDSN 9 30度以下 － － － － － － － － － －
LHBLYFDSN 0 30度以下 － － ○ － － － － － － －

型式 ❸周長L（m）

❶Type ❷皮帶寬度W 指定
單位0.01m指定單位10mm

LHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLWDSN
LHBLYADSN
LHBLGDSN
LHBLGADSN
LHBLGTDSN
LHBLYTDSN
LHBLGYDSN
LHBLYFDSN

50～  90

0.50～20.00
（L≧W×4）

100～190

200～290

300～400

410～500

E附榫槽型無法使用刃形支承。

Q 特長：  可確保皮帶直進性與橫向施力的安全性。依布紋的表面形狀，適用於無包裝原物料的水平輸送。

Q 吸附規格
－附防止蛇行榫－

Q 耐油規格
－附防止蛇行榫－

A

A

❷W

W/2

A−A
榫槽形狀 皮帶輪 ·惰輪逃溝尺寸

10

7.8

3

R1

14

11.8

5

● 帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
● 請確認皮帶輪與惰輪的寬度
公差後再選擇皮帶型號。
● 耐油、耐藥情報請參考
DP.1212 · P.1213

背面

正面

● 帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
●請確認皮帶輪與惰輪的寬度公差後再選擇皮帶型號。

A

A

❷W

W/2

A−A

背面

正面榫槽形狀 皮帶輪 ·惰輪逃溝尺寸 榫槽形狀

10

7.8

3

R1

14

11.8

5

10

6.5

4

僅SOBLGDSN · KOBLGDST

Q特長：  可確保皮帶直進性與橫向施力的安全性。沾附食品油或熔接劑之機械油的狀況下也能使用。

型式 ❸周長L（m）

❶Type ❷皮帶寬度W 指定
單位0.01m指定單位10mm

GBLDSG
GBLDSW
GBLGSDSN
GBLGDSN
GBLWDSN

50～  90

0.50～20.00
（L≧W×4）

100～190
200～290
300～400
410～500

Type 種類
編號 顏色 層數 表面形狀

m材質 摩擦係數
（對精軋鋼板之參考值） 厚度

mm
單位質量
kg/m2

容許張力
N/mm

最小皮帶
輪徑
φmm

連續使用
溫度
℃正面 背面 正 背

OHBLTDSG 1 綠色 1 平面 耐油優力膠 聚酯 0.8 0.2 0.8 0.7 4 15 －30～ 80

OHBLTDSW 2 白色 1 平面 熱塑性優力膠 聚酯 0.6 0.2 0.8 0.7 4 15 －30～ 80

OHBLTDS 3 綠色 2 平面 耐油優力膠 聚酯 0.8 0.2 1.4 1.5 8 25 －30～ 80

OHBLGDSN 4 白色 2 平面 熱塑性優力膠 聚酯 0.6 0.2 1.4 1.5 8 25（15）＊ －30～ 80

SOBLGDSN 5 綠色 2 平面 熱塑性優力膠 聚酯帆布 － － 1.3 1.5 1.6 15 －15～ 80

KOBLGDST 6 綠色 3 平面 壓克力 ·合成橡膠（NBR）
丁二烯橡膠 橋接型優力膠 － － 1.0 0.95 4.6 20 －20～100

＊：（　）內的數值是容許張力5N/mm時的數值。

型式 ❸周長L（m）

❶Type ❷皮帶寬度W 指定
單位0.01m指定單位10mm

OHBLTDSG
OHBLTDSW
OHBLTDS
OHBLGDSN
SOBLGDSN
KOBLGDST

50～  90

0.50～20.00
（L≧W×4）

100～190

200～290

300～400

410～500

E附榫槽型無法使用刃形支承。
ESOBLGDSN、KOBLGDST的周長指定為0.70～。

Type 種類
編號 顏色 層

數
表面
形狀

m材質 摩擦係數
（對精軋鋼板之參考值） 厚度

mm
單位質量
kg/m2

容許張力
N/mm

最小
皮帶輪徑
φmm

連續使用
溫度
℃正面 背面 正 背

GBLDSG 1 綠色 1 布紋（細）熱塑性優力膠 聚酯帆布 0.7 0.2 1.0 0.9 4 15 －30～100

GBLDSW 2 白色 1 布紋（細）熱塑性優力膠 聚酯帆布 0.7 0.2 1.0 0.9 4 15 －30～100

GBLGSDSN 3 綠色 2 布紋（細）熱塑性優力膠 聚酯帆布 0.7 0.2 1.6 1.6 8 25 －30～100

GBLGDSN 4 綠色 2 布紋（粗）熱塑性優力膠 聚酯帆布 0.7 0.2 2.0 1.9 8 50（20）＊ －30～100

GBLWDSN 5 白色 2 布紋（粗）熱塑性優力膠 聚酯帆布 0.7 0.2 2.0 1.9 8 50（20）＊ －30～100

＊：（　）內的數值是容許張力5N/mm時的數值。

Type 種類
編號

食品
衛生性

抗菌、
防黴性

防止
邊緣綻線

耐水 ·
耐濕熱性

防止
熱收縮

表面
清潔性

防止
模塑收縮

耐次氯酸鈉 非附著性 耐油性

GBLDSG 1 ○ － ○ ○ ○ － － ○ － ○

GBLDSW 2 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○

GBLGSDSN 3 ○ － ○ ○ ○ － － ○ － ○

GBLGDSN 4 ○ － ○ ○ ○ － － ○ － ○

GBLWDSN 5 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○

◎：極適用　○：適用　△：可能遭受侵蝕　－：不適用

◎：極適用　○：適用　△：可能遭受侵蝕　－：不適用

Type 種類
編號

食品
衛生性

抗菌、
防黴性

防止
邊緣綻線

耐水 ·
耐濕熱性

防止
熱收縮

表面
清潔性

防止
模塑收縮

耐
次氯酸鈉

非
附著性

耐油性

OHBLTDSG 1 ○ － ○ － － － － － － ◎

OHBLTDSW 2 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ － ○ ○ ○

OHBLTDS 3 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ － ○ ○ ○

OHBLGDSN 4 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ － ○ ○ ○

SOBLGDSN 5 ○ － － △ － ○ ○ － ○ ○

KOBLGDST 6 － － － △ － △ － － － ○

型式（❶Type ·❷皮帶寬度） － ❸周長L（m）
滑動用

傾斜輸送用
SHBLTDSG350
LHBLTDSG350

－
－

4.23
4.23

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷皮帶寬度） － ❸周長L（m）

吸附規格

耐油規格
GBLDSG100
OHBLTDS350

－
－

4.23
4.23

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E關於皮帶的公差DP.1211

E關於皮帶的公差DP.1211

E關於皮帶的公差DP.1211

E關於皮帶的公差DP.1211

日 出 貨7
●右述以外

日 出 貨7
●KOBLGDST · SOBLGDSN

日 出 貨11

橘色文字表示

新刊載
橘色文字表示

新刊載

E LHBLYADSN、LHBLGADSN、
LHBLGYDSN、LHBLYFDSN
為RoHS非對應。

E SOBLGDSN、
KOBLGDST為
RoHS非對應。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D


