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SPROCKETS · CHAINS  -11B · 15B SERIES-

【傳動用】鏈輪・鏈條
－11B・15B系列－

SPROCKETS・CHAINS / GUIDE

鏈輪・鏈條/概要 鏈輪・鏈條所有規格皆
符合日本工業規格

JIS A系 1種的要求。

內板 外板

內板

外板 銷

襯套
滾輪

Q何謂鏈輪・鏈條
係指鏈條的滾筒部與鏈輪的齒部互相咬合而將動力傳
導作為張力的機械零件。
其主要用途有兩種，一為連接馬達作為驅動動力的傳導，
另一種則是直接或間接承載工件，作為輸送的用途。請
以相同規格‧尺寸的產品加以組合運用。

Q使用範例
傳動用途
能夠將馬達動力轉換成滾筒轉動的機械構造

鏈輪 惰輪鏈輪 鏈條

輸送用途
於鏈條加裝承板，可作為推送式輸送的裝置

放大圖

張力調整器組件（TNSR）（P.1295）
惰輪施加張力時，利用螺絲即可
輕鬆調節張力。

附承板鏈條（CHEL）（P.1287）

工件

將鏈條垂直安裝在承板上，可
運用作為勾住工件的突出物。

Q鏈輪・鏈條設計時所需的產品
名稱 鏈輪 鏈條 惰輪 其他相關配件

圖片  

產品說明

與鏈條咬合，傳導動力的機
械零件。

與鏈輪的旋轉連動，傳導動
力的機械零件。

鏈輪中裝有軸承的機械零
件。對鏈條施加張力，可避
免鏈條產生震動、噪音以及
鏈輪咬合不良的情形。

搭配運用於鏈條周圍的機械
零件。可節省對鬆弛鏈條進
行保養維護的工時。

MISUMI產品的
特長

已完成鍵槽與攻牙孔的加工，
到貨後即可立刻進行安裝。

傳動用途的無給油鏈條，且
為高強度的鏈條。另備有輸
送用途的附承板鏈條以及樹
脂鏈條。

備有防噪音用的樹脂型惰輪
以及重荷重用的雙軸承型惰
輪。

備有大量自製困難的鏈條導引
以及為吊掛裝置所設計的多種
零件。可以減少客戶自製所
需的「時間」與「製造成本」。

頁次 W P.1278～1289 W P.1278～1289 W P.1291～1293 W P.1294～1302

Q選擇鏈條的優點
長距離的傳導：能夠在數公尺內傳導動力
傳      導      力： 容許張力高，可輸送重物
價               格：可實現比皮帶傳導成本更為低廉的設計

鏈條構成零件

交期縮短橘色文字表示

新刊載

與標準型相比，無給油鏈條儘管長時間運轉依然能夠抑止磨耗延展率增加。

·構造

特殊含油墊圈

滾輪

磨
耗
延
展(

％)

0.5

0.0
時間

標準型

無給油型

1000小時

·磨耗延展數據

E使用溫度：－10℃～150℃
E鏈條使用時速度請低於150m/min。

Q無給油鏈條（CHEM系列P.1281～1283）　特長
無給油鏈條具有自動潤滑效果，不需保養。請用於避免給油或是中途給油困難的地方。

庫
存
品

隔日出貨

鏈條 ❶型式 － ❷鏈節數
鏈節數指定型

鏈節數固定型

CHES11
CHE15

－
－

200
U

型式（❶Type ·❷齒數） － ❸軸孔規格 － ❹軸孔徑
鏈輪 SSP11B20

SP15B30
－
－

P
N

－
－

10
15

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Type M材質

CHES11 SUS304
CHE15 鋼

Q軸孔加工尺寸表（15B）
軸孔徑

D
鍵槽

b2×t2
固定螺絲

M
5～6 － 3

8 － 4
10 3×1.4 4
12 4×1.8 5
15 5×2.3 6
16 5×2.3 6

❹DH8

❸S軸孔規格

（粗加工）

E齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mmE固定螺絲（11B）
齒數12～18　M3

20～48　M4

軸孔規格❸P
（圓孔＋攻牙）

11B

軸孔規格❸P
（圓孔＋攻牙）

15B

軸孔規格❸N
（新JIS鍵槽＋攻牙）

僅限15B

L

H

B

L

Dp

❹DH7

Do

H

❹DH7

120°

2－M

❹DH7

1－M

❹DH7

2－M
b2

t2

120°

E 長尺寸（超過1個單元鏈節數）時，以單元為單位
來包裝。
例）CHES11－200時，分為134鏈節＋66鏈節的2節。

E 接頭鏈節隨附商品一併出貨。若發生遺失或破
損時，可單品追加購買。WP.1284

E 日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。
E  鏈條傳動機構技術資料請參照P.2977。

Type M材質 A附屬品
SSP11B 相當於SUS304 固定螺絲

（僅限軸孔規格P、N）SP15B 相當於S45C

＊附有接合鏈節（作為最終鏈節使用），需自行安裝。

（圖為4鏈節）
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0.
38
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接合鏈節＊

（鉚頭模形）
φ1.57

CHES11

＊附有接合鏈節（作為最終鏈節使用），需自行安裝。

（圖為4鏈節）4.
3

4.76 4.76

3.
85

3.
05

φ2.48

6.
80.

57

0.
57

2.
38

φ1.62 接合鏈節＊

（鉚頭模形）

CHE15

CADCAD 2D
3D

Q鏈條11Ｂ・15Ｂ

Q鏈輪11Ｂ・15Ｂ

Q鏈節數指定型

❶型式 ❷鏈節數
（偶數指定）

最大容許張力
（kN）

1個單元
（鏈節數）

（鏈條）CHES11
4～

0.05 134
（周長502mm）

（鏈條）CHE15 0.31 210
（周長1000mm）

Q鏈節數固定型

❶❷型式 最大容許張力
（kN）

（鏈條）CHES11－U  （134鏈節、周長502mm） 0.05

（鏈條）CHE15－U    （210鏈節、周長1000mm） 0.31

型式 ❸軸孔規格 ❹軸孔徑 Dp Do
軸轂

B L 質量
（g）❶Type ❷齒數 S規格（DH8） P規格（DH7） N規格（DH7） H L

（鏈輪）
SSP11B

12

S

P

5 5

－

14.475 16.2 9.4

10.5 1.6 4

6
15 5 5 6 18.020 19.9 13 12
16 5 5 6 8 19.204 21.1 14 14
18 6 6 8 21.575 23.5 16 18
20 8 8 10 23.949 25.9

19

23
24 8 8 10 28.703 30.7 26
28 8 8 10 33.462 35.5 29
30 8 8 10 35.842 37.9 30
34 8 8 10 40.604 42.7 38
36 8 8 10 42.986 45.1 41
40 8 8 10 47.751 49.8 47
48 8 8 10 57.283 59.4 61

（鏈輪）
SP15B

11

S

P

5 5

－

16.90 19.0 11
10

2.0

4
9

12 5 5 6 18.40 20.5 12 10
13 5 5 6 8 19.90 22.0 14 14
14 8 8 21.40 23.5 15

12 5
17

15 8 8 22.91 25.0 17 22
16 10 10 24.41 26.5 18 23
17 10 10 25.92 28.0 20

14 6
32

18 10 10 27.43 29.5 22 40
20 10 10 30.44 32.5 24 49
24

S

N

10

－

10 12 15 36.49 39.0 30

16 7

88
26 12 12 15 16 39.51 42.0 33 104
28 12 12 15 16 42.54 45.0 37 131
30 12 12 15 16 45.56 48.0 39 147
33 12 12 15 16 50.10 52.5 40 18 8 178
35 12 12 15 16 53.13 55.5 40 182

E P規格5～6的軸孔公差為H8。

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

最大容許張力（kN）
11B（不鏽鋼） ：0.05
15B（鋼） ：0.31

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

● 鏈輪

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～20 21～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

● 鏈條

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 鏈節數指定型鏈條無法取消訂購與退貨。請注意。

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～19 20～50 51～
出貨日 一般 ＋2日 交期另估

※ S型軸孔徑的數值為參考值，
可能比該數值低1mm。（底孔加工品）
E 部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。

●CHE15－U

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品
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