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Q特長：在2倍間距型的鏈輪的兩側安裝軸承的惰輪。

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Dh

L

T

d H

b b

Do Dp D 1

＊軸承精密度 JIS B1514 0級
E軸承為壓入式。

Type M材質
S表面處理

本體 軸承

DRCBW 相當於S45C
（齒尖高周波淬火） 鋼 染黑處理

型式 ❸齒數 d Dp Do Dh 軸轂 T 軸承
❶Type ❷No. H L 型號 Cr（動態額定荷重）kN D1 b

DRCBW

2040
21 20 86.17 92 34 69

25 7.2
6904ZZ 6.40 37 9

23 25 94.15 100 36 77 6905ZZ 7.05 42 9
25 25 102.14 108 36 63 6905ZZ 7.05 42 9

2050
19 25 97.78 105 41

73 28 8.7
6005ZZ 10.10 47 12

21 30 107.72 115 48 6006ZZ 13.20 55 13
25 30 127.67 135 48 6006ZZ 13.20 55 13

2060 19 30 117.34 126 55 83 40
11.7

6206ZZ 19.50 62 16
25 30 153.2 162 55 80 45 6206ZZ 19.50 62 16

Q特長：與WP.1291的惰輪鏈輪相比，體積減少了37%的惰輪。可以應用在狹窄的地方等。

Type M材質 S表面處理
H硬度

本體 軸承 本體

SDRCH 相當於S45C
（高周波淬火） 鋼 染黑處理

55～60HRC
T部淬火硬度
深度1～2mm

惰輪軸，請參照懸臂銷WP.689～712。

最適合運用於與其他鏈輪
齒輪相互干擾時。

＊軸承精密度 JIS B1514 0級

L

d
H

T

❸
D

D 1 dh

S SB

E僅有T部為高周波淬火

E請與CHEW40 · CHEW50的鏈條搭配使用。DP.1288

型式 ❸D d L T dh H S 軸承
使用扣環❶Type ❷No. 型號 Cr（動態額定荷重）kN D1 B

SDRCH

35
30 6 12

4.4
13

2.2
3 606ZZ 2.19 17 6 RTWN17

40 10 15 22 3.5 6000ZZ 4.55 26 8 RTWN26
50 12 16 26 3 6201ZZ 6.80 32 10 RTWN32

40
40 10 15

7.5
22

2.2
3.5 6000ZZ 4.55 26 8 RTWN26

50 12 16 26 3 6201ZZ 6.80 32 10 RTWN32
60 15 19 29 4 6202ZZ 7.65 35 11 RTWN35

50
50 10 19

9
22

2.7
5.5 6000ZZ 4.55 26 8 RTWN26

60 12 19 26 4.5 6201ZZ 6.80 32 10 RTWN32
70 15 19 29 4 6202ZZ 7.65 35 11 RTWN35

60 60 12 23
11.8

26
3.5

6.5 6201ZZ 6.80 32 10 RTWN32
70 15 23 29 6 6202ZZ 7.65 35 11 RTWN35

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Example
使用範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸齒數
DRCBW2040 － 23

型式（❶Type ·❷No.） － ❸D

SDRCH40 － 60

Q2倍間距型

Q小型惰輪

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

IDLER SPROCKETS WITH BOSS / SMALL IDLERS FOR CHAINS

附軸轂惰輪鏈輪/小型惰輪
－2倍間距型－

·懸臂銷請參照WP.689～712。
·  要當作調整從動軸側張力使用時，請配合參考WP.1295的
張力調整器組件。
E 日本規格鏈輪請勿與國際規格鏈條搭配使用。

交期縮短

小型惰輪SDRCH

TENSIONER UNIT WITH IDLER  -HEIGHT CONFIGURABLE TYPE-

附惰輪張力調整器組件
－高度指定型－

Q特長：可調整「推」、「拉」2方向的張力。可與惰輪組裝成一組後出貨。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸齒數 － ❹H

TSUB35 － 16 － 40

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

零件名稱 M材質 S表面處理
底座塊 SS400

染黑處理
惰輪軸

相當於S45C
調整螺栓
螺帽
墊圈
惰輪鏈輪 相當於S35C（齒部高周波淬火） －

型式
❸齒數 ❹H

指定單位1mm
h

（最大）M1 M2
旋鈕

旋轉1圈的移動量
（mm）

d A B T X1 X2 Y1 Y2 a d1 d2 L C B1 B2
❶Type ❷No.

TSUB

35
16

25～45
59.2 8

6 1.0

12

80 50 12
7.5

65
7.5

35
10.5 11 6.5 6.5 7 4 10

18 63.2 10 15

40
13

30～50
64.2 8 12

15 68.2 10 15
19 74.2 14 20 85 60 12 70 45

50
13

35～55
73.2 10

8 1.25

15

90 60 16 10 70 10 40 15.5 14 8.5 8.5 8 5 13
15 76.2 12 17
17 79.2 14 20

60
11

40～60
78.2 10 15

14 84.2 14 20

No. 齒數 軸徑 Dp Do t 軸承
型號

35
16 12 48.82 54

4.3
6001ZZ

18 15 54.85 60 6202ZZ

40
13 12 53.07 59

7.2
6001ZZ

15 15 61.08 67 6202ZZ
19 20 77.16 84 6204ZZ

50
13 15 66.34 74

8.7
6202ZZ

15 17 76.35 84 6203ZZ
17 20 86.39 94 6204ZZ

60
11 15 67.62 76

11.7
6202ZZ

14 20 85.61 95 6204ZZ
E詳情請參照型錄頁次P.1291。

Q惰輪規格

B Do Dp d M
1

Y2
Y1

M
2

有效行程：32

旋鈕部詳情
視角A

4×d2貫穿孔
d1沉頭孔深度L

旋鈕

視角A

a

X2X1

A

C

❹H
h

t

T

B2

B1

E重點建議
利用經過攻牙孔加工的惰輪軸與調整螺栓，可以
往「推」、「拉」2個方向調整張力。
E 因為調整螺栓為雙支撐構造，使惰輪軸不易傾斜，
容易調整張力。

TSUB

Example
使用範例 Q張力的調整方法

①鬆開螺蝐
②以調整螺絲調整張力
③鎖緊螺帽

調整螺絲

調整方向

調整方向

鏈條

鏈條

調整螺絲

惰輪鏈輪

惰輪
鏈輪

螺帽

Q張力的調整方法

①鬆開螺蝐
②以調整螺絲調整張力
③鎖緊螺帽

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～5 6～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E 請勿與國際規格鏈條搭配使用。

日 出 貨7

橘色文字表示

新刊載

Delivery
出貨日

●DRCBW

日 出 貨3
●SDRCH

日 出 貨5 P.6第3日出貨


