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輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

P.6第3日出貨P.6第2日出貨貨第2日出貨

1299 1300

CHAIN GUIDES / CHAIN GUIDES WITH MOUNT FLANGE 

鏈條導引架/附安裝用法蘭鏈條導引架

小型輸送帶用鏈條（CHEL）
WP.1287鏈條導引架（GDYC）

平面皮帶

E超高分子量聚乙烯的伸縮率會隨溫度及溼度改變。若溫度相差10度，每2000mm會產生約4mm～6mm的伸縮。

QL尺寸固定型
型式 ❸L長度（mm） K

孔數
P

孔間距 A B C D E F G H W Y 質量
kg/m❶Type ❷No.

橫向
GDYC（鋼）
GDYS（SUS304）

35

2000 10 200

4.6 4.3

30 25

5.3 9.9 7.9 9.3

－ 47

2.37
40 5.1 7.4 8.4 13.2 11.7 13.7 2.31
50 6.4 8.9 10.7 16.5 14.5 16.2 2.24
60 7.4 11.7 12.4 19.8 18.5 20.6 2.18

朝上
GDRC（鋼）
GDRS（SUS304）

35

2000 10 200

4.6 4.3

30 25

5.3 9.9 7.9 9.3

53 －
2.40 

40 5.1 7.4 8.4 13.2 11.7 13.7 2.34 
50 6.4 8.9 10.7 16.5 14.5 16.2 2.27 
60 7.4 11.7 12.4 19.8 18.5 20.6 2.21 

Type
M材質L尺寸固定型

橫向 朝上 導軌 C槽
GDYC GDRC 超高分子量

聚乙烯
鋼（鍍鋅）

GDYS GDRS SUS304

＊Q＝100

C槽
t＝2.0

B
G
H

D

Y

X

A E F C

9.0

＊Q ＊QP

❸L

12
.5

4

X視角圖

1800

A

B

E
F
C

W

D

G H

X

C槽
t＝2.0

9.0

＊Q ＊QP

❸L

12
.5

4

X視角圖

1800

● 橫向 ● 朝上

EC槽可拆卸。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L

GDYC50 － 2000

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Example
使用範例

CADCAD 2D
3D

在平板上安裝鏈條
導引架，接著運用
鏈條的承板即可形
成一個輸送裝置。

Q整體圖

Q特長：讓鏈條行走於鏈條導引架上，可以減少輸送時的粉塵和噪音。

C

A
B

D

X

B G H

F

C

E

A

D

❸L
X視角圖

● 凸形 ● 凹形

Type M材質
凸形 GDT

超高分子量聚乙烯
凹形 GDC

E超高分子量聚乙烯的伸縮率會隨溫度及溼度改變。若溫度相差10度，每2000mm會產生約4mm～6mm的伸縮。

QL尺寸選擇型
型式 ❸L長度選擇

（mm） A B C D E F G H 質量
kg/m❶Type ❷No.

凸形
GDT

40 450
950
2000

7.4 2.4 20 10 － － － －
0.16

50 8.8 2.8 0.16
60 11.8 3.5 25 0.36

凹形
GDC

40 450
950
2000

5.1 7.4 25 30 8.4 13.2 11.7 13.7 0.58
50 6.4 8.9 30 35 10.7 16.5 14.5 16.2 0.8
60 7.4 11.7 35 40 12.4 19.8 18.5 20.6 1.04

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸L

GDT50 － 450

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Example
使用範例

如同輸送用鏈條，滾輪或承板在激烈摩
擦的環境中行進時，將因大量磨損而產
生粉塵以及噪音。
此現象將造成鏈條壽命的降低。為解決
這類的問題，可選用低摩擦‧耐耗損的
鏈條導引器。
另外，鏈條導引器也可應用於防止鏈條
的震動以及控制鏈條的作動路徑。

Q整體圖

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

日 出 貨5

CHAIN GUIDES WITH C-CHANNEL

附C槽鏈條導引架

Type
M材質L尺寸選擇・無孔加工型 L尺寸指定・附孔加工型

凸形 凹形 凸形 凹形 導軌 C槽
GDTC GDCC LGTC LGCC 超高分子量

聚乙烯
鋼（鍍鋅）

GDTS GDCS LGTS LGCS SUS304

＊Q＝ L－P（K－1）≧7
2

F

B

ED

C t

A

G H

C槽
導軌

X

● 凸形

A

E
F

D

C

B G H

t

C槽

導軌

X

● 凹形 ❸L
X視角圖

C/
2

＊Q ＊Q❺P
P×(❹K－1)

凸形孔加工形狀

No.35 · No.40 No.50 · No.60

凹形孔加工形狀

No.35 No.40 · No.50

M

L

M＋0.2
d＋0.2

d

d1

h

M

L

M＋0.2 d＋0.2

d

d1

h

QL尺寸指定・附孔加工型
型式 ❸L

指定單位10mm
❹K
孔數

❺P孔間距
指定單位5mm A B C D E F G H t 質量

kg/m❶Type ❷No.

凸形
LGTC（鋼）
LGTS（SUS304）

35

200～2000
0～10

X不可指定
孔數為1

50～500

4.4 2.3
20 17

14
17 10 10 1.5

0.67
40 7.4 2.4 0.69
50 8.8 2.8 0.69
60 11.8 3.5 28 20 24 14 12 2 1.12

凹形
LGCC（鋼）
LGCS（SUS304）

35

200～2000
0～10

X不可指定
孔數為1

50～500

4.6 4.3

30 24

5.3 9.9 7.9 9.3

1.5

1.46
40 5.1 7.4 8.3 13.2 11.7 13.7 1.4
50 6.4 8.9 10.7 16.5 14.5 16.2 1.34
60 7.4 11.7 12.4 19.8 18.5 20.6 1.28

E孔數為0時不需選擇P。
X凹形No.60不適用孔加工。
E超高分子量聚乙烯的伸縮率會隨溫度及溼度改變。若溫度相差10度，每2000mm會產生約4mm～6mm的伸縮。

QL尺寸選擇・無孔加工型
型式 ❸L長度選擇

（mm） A B C D E F G H t 質量
kg/m❶Type ❷No.

凸形
GDTC（鋼）
GDTS（SUS304）

35
450
950
2000

4.4 2.3
20 17

14
17 10 10 1.5

0.67
40 7.4 2.4 0.69
50 8.8 2.8 0.69
60 11.8 3.5 28 20 24 14 12 2 1.12

凹形
GDCC（鋼）
GDCS（SUS304）

35
450
950
2000

4.6 4.3

30 24

5.3 9.9 7.9 9.3

1.5

1.46 
40 5.1 7.4 8.4 13.2 11.7 13.7 1.40 
50 6.4 8.9 10.7 16.5 14.5 16.2 1.34 
60 7.4 11.7 12.4 19.8 18.5 20.6 1.28 

型式（❶Type ·❷No.）－ ❸L － ❹K － ❺P

無孔加工

附孔加工

L尺寸指定

GDCC50
LGTC40
LGCS60

－
－
－

450
860

1600
－
－

K8
K0

－ P100

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q加工部尺寸

型式
M l d d1 h

Type No.

凸形
LGTC（鋼）
LGTS（SUS304）

35 M4 6 － － －
40 M5 7.5 － － －
50 － － 4.5 7.5 5

60 － － 5.5 9 6

凹形
LGCC（鋼）
LGCS（SUS304）

35 M6 9 － － －
40 － － 4.5 7.5 5

50 － － 5.5 9 6

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

Q特長：鏈條導引架附有可供銲接的C槽。依客戶需求進行L尺寸指定與攻牙孔的加工。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

Q安裝範例

EC槽可拆卸。Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X超過標準訂購少量時，不適用快件。

日 出 貨5

●L尺寸選擇

日 出 貨5
●L尺寸指定

日 出 貨7P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨


