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Order
訂購範例

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷No.） － ❸A － ❹鏈節數

CHEF40
CHEP40

－
－

75
100

－ 100

❶型式 － ❷W

RRN
RRNGF

－
－

120
85

Q特長：可透過組合達成寬幅度的輸送。組合品至多只有2列，但是也可以組合成3列以上。

型式
規格 M材質 顏色 滑動摩擦

係數f1
使用溫度
（℃）組件 僅限鉸鏈板

CHEF CHEP 一般用 POM 白 0.14～0.18 －5～65
CHEFS CHEPS 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65
CHEFC CHEPC 導電性 ·耐熱 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120
CHEFY CHEPY 耐藥 氟素樹脂 半透明 0.18～0.22 －20～80

No.
容許張力（N） 參考質量

（kg/m）
CHEF CHEFS CHEFC CHEFY A75 A100

40 390 320 460 380 0.86 0.94
40W 390 320 460 380 1.65 1.81

Q容許張力和參考質量

E適用No.40W的鏈條之鏈輪請參閱dP.1314
E鏈條有固定的彎曲角度，請選用齒數14以上的鏈輪。
E本組合為鉸鏈板與One-Touch塊狀鏈條承板型（dP.1309）的組合。
E容許張力 ·耐腐蝕性一覽參照此處dP.1307
E拆開鏈節時可能造成受損。

Q平行鏈條組

CHEF
CHEFS
CHEFC
CHEFY C

A

B 間距間距

列數　※①CHEA□ ②CHEA□□W

③ or ④
CHEP□

Q鉸鏈板（需要與承板搭配使用）
CHEP
CHEPS
CHEPC
CHEPY

A

B

C

E 鉸鏈板僅以
盒裝販售（20個/盒）。

Q平面鏈條組 Q鉸鏈板（需要與承板搭配使用dP.1309）
型式

❸A ❹鏈節數 列數 間距 B C❶Type ❷No.

CHEF
CHEFS
CHEFC
CHEFY

40
75 鏈節數

1～99
鏈節數固定

20
100

鏈節數固定（散裝）
20－NA

1

12.7

37.2

12.2
100 62.2

40W
75

2
37.2

100 62.2

E鏈節數20－NA（散裝）的鏈節為分開狀態。可以用來做鏈節數的尾數調整或是預備作為修補用。

型式
❸A B C❶Type ❷No.

CHEP
CHEPS
CHEPC
CHEPY

40

75 37.2

11.7

100 62.2

E鉸鏈板僅以盒裝販售（20個/盒）。

零件號碼 商品型號
No.

40 40W
① CHEA40 2 pcs 2 pcs
② CHEA40W － 1 pcs
※③ CHEP40－75 1 pcs 2 pcs
※④ CHEP40－100 1 pcs 2 pcs

●組合零件表（規格：CHEF一般用）

※ A75時適用③，A100時適用④。
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CHEFC40W

Q特長：用於樹脂鏈條的迴轉側之滾輪。

CHEF40

RRNGF

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Q 迴轉滾輪
型式

M材質
本體 導引法蘭

RRN
聚醯胺

－
RRNGF 聚醯胺

❶型式 ❷W 圖面編號

RRN
（標準）
RRNGF
（附法蘭）

35 ①
50 ②
85 ③
100 ④
120 ⑤

Q RRN
（標準）

φ16.2

❷W

① ②

50 35
50

❷W

③ ④

50 3535

φ
60

❷W

⑤

Q RRNGF
（附法蘭）

① ② ③ ④ ⑤

50 35 35

❷W ❷W

50 35

φ
60

φ
70

❷W
8.5 8.58.5 8.58.58.5

φ16.2
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FINGERTIP PLASTIC FLAT CHAINS  -STRAIGHT TYPE- / ROLLERS FOR RETURN

One-Touch平面鏈條/迴轉滾輪
－直柱型－

q訂購方法
請將鏈節數固定型、鏈節數固定型（散裝）或鏈節數指定型一起訂購。
例如：訂購338鏈節時，
訂購方法：鏈節數固定型（100鏈節）×3單元＋鏈節數指定型（38鏈節）×1單元＝338鏈節

日 出 貨3

Delivery
出貨日

日 出 貨7

FINGERTIP PLASTIC BLOCK CHAINS  -STRAIGHT TYPE-

One-Touch塊狀鏈條
－直柱型－

型式❶Type ·❷No.） － ❸鏈節數
CHER40

CHEA40W
－
－

100
93

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長：可簡單取下的商品。不需要SUS銷，比既有商品更低價。

型式
規格 M材質 顏色 滑動摩擦

係數f1
使用溫度
（℃）標準 承板

CHER CHEA 一般用 POM 白 0.14～0.18 －5～65
CHERS CHEAS 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65
CHERC CHEAC 導電性 ·耐熱 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120
CHERY CHEAY 耐藥 氟素樹脂 半透明 0.18～0.22 －20～80

E鏈條有固定的彎曲角度，請選用齒數14以上的鏈輪。
E承板請與鉸鏈板（dP.1310）搭配使用。
E容許張力 ·耐腐蝕性一覽參照此處dP.1307
E拆開鏈節時可能造成受損。

Q標準

CHER
CHERS
CHERC
CHERY

L

間距 間距

W

H
H2

H1
L

間距間距

W

H
H 2

H1

●1列

●2列

Q承板（需要和鉸鏈板搭配使用）
CHEA
CHEAS
CHEAC
CHEAY

L

間距 間距

W

H
H2

H1

L

間距間距

W

H
H2

H1

●1列

●2列

No.
容許張力（N）

參考質量
（kg/m）CHER

CHEA
CHERS
CHEAS

CHERC
CHEAC

CHERY
CHEAY

40 390 320 460 380 0.28
40Ｗ 390 320 460 380 0.47

Q容許張力和參考質量

型式

列數 間距 W L H1 H2 H 適用鏈輪❶Type ❸鏈節數❷No.

標準

CHER
CHERS
CHERC
CHERY

承板

CHEA
CHEAS
CHEAC
CHEAY

40
鏈節數
1～99

鏈節數固定
20
100

鏈節數固定（散裝）
20－NA

1

12.7

7.95 21

6 6.7 12.7

SSP 40B
BSP 40B
SP   40B
（DP.1281）

40Ｗ 2 14.4 37.4
CHEES
CHEESS
（DP.1314）

E鏈節數20－NA（散裝）的鏈節為分開狀態。可以用來做鏈節數的尾數調整或是預備作為修補用。

q訂購方法
請將鏈節數固定型、鏈節數固定型（散裝）或鏈節數指定型一起訂購。
例如：訂購338鏈節時，
訂購方法：鏈節數固定型（100鏈節）×3單元＋鏈節數指定型（38鏈節）×1單元＝338鏈節

Example
使用範例

CHER40W

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨7

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

新商品 新商品


