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FINGERTIP PLASTIC FLAT CHAINS  -CURVE TYPE-

One-Touch平面鏈條
－彎曲型－

型式
規格 M材質 顏色 滑動摩擦

係數f1
使用溫度
（℃）組件 外殼

CHEFR CHEFRP 一般用 POM 白 0.14～0.18 －5～65
CHEFRS CHEFRPS 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65
CHEFRC CHEFRPC 導電性 ·耐熱 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120
CHEFRY CHEFRPY 耐藥 氟素樹脂 半透明 0.18～0.22 －20～80

E鏈條有固定的彎曲角度，請選用齒數14以上的鏈輪。
E迴轉輸送部份的鏈輪建議使用CHEER、CHEERS（dP.1314）。
E本組合為鉸鏈板與One-Touch塊狀鏈條承板型（dP.1311）的組合。
E請與轉角圓盤（dP.1314）搭配使用。
E容許張力 ·耐腐蝕性一覽參照此處dP.1307
E拆開鏈節時可能造成受損。

Q平面鏈條組

CHEFR
CHEFRS
CHEFRC
CHEFRY

R9
1

A
H1

H2

L

間距 間距

Q 鉸鏈板
（需要與承板搭配使用）

CHEFRP
CHEFRPS
CHEFRPC
CHEFRPY

A A

E 鉸鏈板僅以盒裝販售
（20個/盒）。

No.
容許張力（N）

參考質量
（kg/m）CHEFR

CHEFRP
CHEFRS

CHEFRPS
CHEFRC

CHEFRPC
CHEFRY

CHEFRPY
60 350 310 390 310 0.84

Q容許張力和參考質量

型式
❸A ❹鏈節數

（指定單位：2節） 間距 L H1 H2
彎曲
半徑❶Type ❷No.

CHEFR
CHEFRS
CHEFRC
CHEFRY

60 100

鏈節數
2～98

鏈節數固定
20
100

鏈節數固定（散裝）
20－NA

19.05 35 22.5 12 R91

E鏈節數20－NA（散裝）的鏈節為分開狀態。可以用來做鏈節數的尾數調整或是預備作為修補用。

Q平面鏈條組

型式
❸A❶Type ❷No.

CHEFRP
CHEFRPS
CHEFRPC
CHEFRPY

60 100

Q鉸鏈板（需要與承板搭配使用）

E鉸鏈板僅以盒裝販售（20個/盒）。

Example
使用範例

CHEFR60

CDTR－91－SET1
（P.1314）

Q特長：可進行寬幅度輸送的彎曲鏈條。世界最小之彎曲半徑，迴轉、水平循環輸送都能做到。

型式（❶Type ·❷No.） － ❸A － ❹鏈節數
（平面鏈條組）
（鉸鏈板）

CHEFR60
CHEFRPS60

－
－

100
100

－ 35

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

q訂購方法
請將鏈節數固定型、鏈節數固定型（散裝）或鏈節數指定型一起訂購。
例如：訂購338鏈節時，
訂購方法：鏈節數固定型（100鏈節）×3單元＋鏈節數指定型（38鏈節）×1單元＝338鏈節

日 出 貨7

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

FINGERTIP PLASTIC BLOCK CHAINS  -CURVE TYPE-

One-Touch塊狀鏈條
－彎曲型－

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸鏈節數
CHEC60

CHECA60
－
－

73
20－NA

Q特長：彎曲半徑為世界最小的彎曲輸送用鏈條。鏈條拆裝容易，且不僅能進行迴轉搬運，還可以水平循環搬運。

型式
規格 M材質 顏色 滑動摩擦

係數f1
使用溫度
（℃）標準 承板

CHEC CHECA 一般用 POM 白 0.14～0.18 －5～65
CHECS CHEACS 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65
CHECC CHEACC 導電性 ·耐熱 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120
CHECY CHEACY 耐藥 氟素樹脂 半透明 0.18～0.22 －20～80

Q標準

CHEC
CHECS
CHECC
CHECY

Q承板（需要和鉸鏈板搭配使用）
CHECA
CHEACS
CHEACC
CHEACY

間距 間距

R6
7

W

H1
H2

R6
7

W

H1
H2

間距 間距

E鏈條有固定的彎曲角度，請選用齒數14以上的鏈輪。
E迴轉輸送部份的鏈輪建議使用CHEER、CHEERS（dP.1314）。
E請與轉角圓盤（dP.1314）搭配使用。
E承板請與鉸鏈板（dP.1312）搭配一併使用。
E容許張力 ·耐腐蝕性一覽參照此處dP.1307
E拆開鏈節時可能造成受損。

No.
容許張力（N）

參考質量
（kg/m）CHEC

CHECA
CHECS

CHEACS
CHECC

CHEACC
CHECS

CHEACY
60 350 310 390 310 0.47

Q容許張力和參考質量

型式

間距 W H1 H2
最小
彎曲半徑❶Type ❸鏈節數❷No.

標準
CHEC
CHECS
CHECC
CHECY

承板
CHECA
CHEACS
CHEACC
CHEACY

60

鏈節數
1～99

鏈節數固定
20
100

鏈節數固定（散裝）
20－NA

19.05 36 17.5 12 R67

E鏈節數20－NA（散裝）的鏈節為分開狀態。可以用來做鏈節數的尾數調整或是預備作為修補用。

Example
使用範例

CHECC60

CDTR－67－SET1
（P.1314）

q訂購方法
請將鏈節數固定型、鏈節數固定型（散裝）或鏈節數指定型一起訂購。
例如：訂購338鏈節時，
訂購方法：鏈節數固定型（100鏈節）×3單元＋鏈節數指定型（38鏈節）×1單元＝338鏈節

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨7

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

新商品 新商品


