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Order
訂購範例

●鏈輪 型式（❶Type ·❷齒數） － ❸軸孔徑
TPSP21 － 25

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

TOP CHAINS / SPROCKETS FOR TOP CHAINS

頂板鏈條 ·鏈輪 ·惰輪

Q特長：用於輸送容器或捆包工件。本商品適用於長距離輸送。 Q特長：鋪設於樹脂鏈條下方的軌道。考慮到樹脂的延展而設計的長圓孔構造。

RAILS FOR PLASTIC CHAINS / CONNECTING ROLLERS

樹脂鏈條用導軌/連接滾輪

■頂板鏈條

■ 頂板鏈條用
鏈輪 型式

❸軸孔徑 d D P.D.
❶Type ❷齒數

TPSP
21

25 30 40
128.9 129.3

23 142.0 141.2

25 153.8 153.2

Q鏈輪

型式 ❸鏈節數
指定 W 質量

（kg/m） 1個單元鏈節數❶Type ❷No.
TPCH
TPCHS
TPCHC
TPCHY

826
20～360

82.6 0.85
160

（周長6096mm）1143 114.3 1.03

Q鏈條

E 使用附屬的銷可連接成160鏈節以上的長度。
E 鏈輪和惰輪所有鏈條的No.皆為共通性。
E頂板鏈條的選定資料、摩擦係數表請參閱WP.2991。
E 鏈節數超過1個單元鏈節時，單元鏈節將與剩餘鏈節分開包裝。
〈例〉 以TPCH826－240為例，將分為160（鏈節）×1（單元）＋80（鏈節）兩部份。

M材質
鏈輪：玻璃纖維強化尼龍

TPSP 53
48

D

❸
d

b

t

P.D.

●鏈輪軸孔規格
軸孔No. d b t 推薦軸

25 24.9
8

3.4
φ25h9

30 29.9 φ30h9

40 39.9 12 φ40h9

13
.5

W

38.1

9.5

41
.6

4

（圖為4鏈節）TPCH TPCHC
TPCHS TPCHY

銷材質：相當於SUS430

E 附連結用插銷。

型式 規格 M材質 顏色 滑動摩擦
係數f1

使用溫度
（℃）

容許張力
（kN）

TPCH 一般用 POM 褐 0.14～0.18 －5～65 1.65
TPCHS 超低摩擦 POM＋潤滑劑 淡黃 0.12～0.15 －5～65 1.57
TPCHC 導電性 ·耐熱 POM＋玻璃纖維 黑 0.20～0.24 －20～120 1.50
TPCHY 耐藥 氟素樹脂 半透明 0.18～0.22 －20～80 1.57

❶型式 － ❷W － ❸t

EPFCH － 20 － 5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 樹脂鏈條用導軌

型式 M材質
EPFCH

超高分子量聚乙烯
EPFCE

❶型式 ❷W ❸t

本體
EPFCH
E板
EPFCE

20 5

E EPFCE（E板）：凹型板＋凸型板為一組。

零件名稱 間隔環 螺栓
型式 TASC4－0.5－3 CBSTS4－8
型錄頁次 網頁刊載 P.1929

Q長圓孔用間隔環、螺栓

EPFCH（本體） EPFCE（E板）
R2.8 R2.5φ5.1

R4.2 R4

10.5

8.
4

2.
4

8
2.

4

2.
4

5.
1

30

8

500

440

5 5 14220

8

8

5.
1

W
＋
❷

t＋
❸

15 70

100

φ5.1 R4

2.
4

2.
48

8 5.
1

14－0.1
－0.2

W
＋
❷

t ＋
❸

15 60

10.55
100

R2.8φ5.1

R4.2

2.
4

2.
4 8

5.
1

8

8.
4 W
＋
❷

t＋
❸

Alterations 變更本體全長

Spec.

將本體變更為指定的全長尺寸。
指定方法    PC235

指定單位1mm
適用條件    100≦PC≦499

E 100≦PC≦249　2孔
E 250≦PC≦499　3孔

PC/2
PC

30 30

Code PC

Alteration
追加工

❶型式 － ❷W － ❸t －（PC）
EPFCH － 20 － 5 － PC

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

NLA
（P.1083）

滑軌

TPCH

Example
使用範例

鏈條
驅動側 從動側

軌道

鏈條行進方向

惰輪

惰輪

組裝範例

藥品名 環境溫度（20℃）環境溫度（60℃）
磷酸30%以下 n n
氫氧化鉀 g g
碘化鉀3% g g
海水 r －
氫氧化鈉60％ g g
硬脂酸 n n
硫酸20％以下 r －
硫酸鹽溶液 n n
稀硫酸10%以下 n n
酒石酸（2,3－二羥基丁二酸） n n
甲苯 r r
變壓器絕緣油 r n
磷酸甲苯酯 r r
尿素 g －
葡萄酒 g g
威士忌 g －
二甲苯 g g

藥品名 環境溫度（20℃）環境溫度（60℃）
己烷 g －
溴化氫 n n
氫氟酸 n n
雙氧水3％ g g
雙氧水90% r n
結晶碘 n n
異丙醇 g g
噴射機用油 g g
煤油 g g
甲丁酮 r r
石油 g g
礦物油精 g g
輕油 g g
硝酸 n n
硝基苯 n n
橄欖油 g g
棕櫚酸鈉 n n
花生油 g g
酚醛5％以下 n n

○：有耐藥性 △：有部份耐藥性 ×：無耐藥性
藥品名 環境溫度（20℃）環境溫度（60℃）

醋酸：5％以上 r n
醋酸：低於5％ g －
丙酮 r r
乙醇（所有類型） g r
氨 g g
苯胺 － r
啤酒 g －
苯 r r
冷飲 g g
鹽水10％ g g
奶油 g －
四氯化碳 g r
凸字 g －
氯氣 n n
液態氯 n n
氯水0.4％ n n
氯苯 r r
氯仿 n n
巧克力 g －

藥品名 環境溫度（20℃）環境溫度（60℃）
鉻酸50% n n
鉻酸3% r r
檸檬酸 g n
柳橙汁 g －
椰子油 g －
玉米油 g －
棉籽油 g －
中性清潔劑 g －
乙醚 r r
乙酸乙酯 r n
乙二醇 g r
鐵化合物 r n
甲醛 g g
鹵代烷 r r
重油 r r
果汁 g －
汽油 g g
葡萄糖 g g
庚烷 g g

耐藥性

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。d P.5
E 訂購鏈條5單元以上交期另估

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單;
超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

Delivery
出貨日

日 出 貨5

Order
訂購範例

型式 － 滾輪列

CCRL － 3

Q特長：連接輸送帶間的連接滾輪。可以透過組合方式調整連接的距離。

Q 連接滾輪

型式 滾輪列

CCRL
3
5

Type
M材質

本體 滾輪 螺栓

CCRL
工程塑膠
（POM）

工程塑膠
（POM） SUS304

CCRL－3

CCRL－5

50
12

36

50

85

12

6.25

85 6.25

12

1.3618.4

50

φ11R75

23.5
M6
嵌入式
螺帽

74

R75

1.518.5

M6
嵌入式
螺帽

47.5

φ11

Example
使用範例

CHEF40（P.1310）

CCRL5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

日 出 貨3

■ 頂板鏈條用
惰輪

M材質
惰輪：玻璃纖維強化尼龍

型式
❸軸孔徑 d D

❶Type ❷No.

TPDR
21

25 30 40
130.0

23 142.5

25 154.5

Q惰輪TPDR D 61
43.8

❸
d

●惰輪軸孔規格
軸孔No. d 推薦軸

25 25.3 φ25h9

30 30.3 φ30h9

40 40.3 φ40h9

●鏈條 型式（❶Type ·❷No.） － ❸鏈節數
TPCH826 － 100

●惰輪 型式（❶Type ·❷公稱規格） － ❸軸孔徑
TPDR23 － 30

●TPSP · TPDR

日 出 貨3
●TPCH□

日 出 貨5

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

新商品

日 出 貨5

新商品


