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LOCATING SWITCHES

定位開關
－圓筒型/圓筒L型－

LOCATING SWITCHES

定位開關
－螺栓型/螺栓長行程型/螺栓L型－

Q螺栓長行程型
 （防護等級IP65）

Q螺栓L型
 （防護等級IP65）

・ 配線時的注意事項請參照DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。

MSTKD－EL N－MSTKD－ELD（附LED）

7
30 14

SR3 4.5

10.5

φ
3.

5

φ
6

M×P

120 25

φ
4.

5

開關本體

LED燈
動作時亮燈

行程5

偏移

SR3

檢測體請與開關正向接觸。
（偏角±3°以內）

請在DC24V/10mA以下使用。

・ 配線時的注意事項請參照DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。
・ 請注意不要將電線接頭彎曲或扭轉。

檢測體請與開關正向接觸。
（偏角±3°以內）

MSTKG－F（附LED）

請在DC24V/10mA以下使用。

接點部 螺牙部
電線 A附屬品

M材質 H硬度 M材質

SUS420 45～50HRC SUS303 φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7

六角螺帽2 pcs
（厚度3.2  對邊10）

接點部 本體
電線

A螺栓型　 附屬品

M材質 H硬度 M材質

SUS420 45～50HRC SUS303 φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7 六角螺帽2 pcs（M6 厚度3.2 對邊8、M8 厚度3.2 對邊10）

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照 DP.1563

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照 DP.1563

型式 M×P
（細螺紋） 行程 動作點 接觸力

N 接點構造 L l d d1 SR B

2.8 從前端起0.3
（反覆精密度0.005） 1 NO

（常開）MSTKG－F M8× 7365.35.40357.0

型式 M×P
（細螺紋） 行程 動作點 接觸力

N 接點構造

MSTKD－EL
N－MSTKD－ELD 8×0.75 5 從前端起0.3

（反覆精密度0.005） 1 NO
（常開）

型式

MSTKD－ASL
N－MSTKG－C

Order
訂購範例

型式

MSTKD－B

Order
訂購範例

Q圓筒L型（防護等級IP65）

（防護等級IP65）

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照  DP.1563

偏移

檢測體請與開關正向接觸。
（偏角±3°以內）

LED燈

電線接頭

動作時亮燈

行程2.8
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N－MSTKG－C（附LED）

・ 配線時的注意事項請參照DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。
・ 請注意不要將電線接頭彎曲或扭轉。請在DC24V/10mA以下使用。

接點部 本體
電線

M材質 H硬度 M材質

SUS420 45～50HRC SUS303 φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7

Delivery
出貨日

黏著 止迴螺絲
圓筒型固定方法範例

Example
使用範例

型式 D 行程 動作點 接觸力
N

接點構造

N－MSTKG－C 6 從前端起 0.3
（反覆精密度0.005） 1 NO

（常開）
Delivery
出貨日

●MSTKG－F

偏移

Q螺栓型
 （防護等級IP65）

φ
4.

3

行程2.8

φ
2

8.5
5

L l

M6×0.75

φ
5

SR1.5

MSTKD－JL
N－MSTKD－JDL（附LED）

MSTKD－ DKTSMB －BB
N－MSTKD－BD（附LED）

MSTKD－BF
N－MSTKD－BFD（附LED） N－MSTKD－BBD（附LED）

（M5）

（M6）

檢測體請與開關正向接觸。
（偏角±3°以內）

偏移
・ 配線時的注意事項請參照DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿以超過30N的力量拉扯、扭轉電線。

8.5
5 1.5

L
（42）
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φ
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φ
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3

φ
4.

4M5×0.5SR1.5

B

LED燈
開關本體

120

φ
4.

5

（25）

請在DC24V/10mA以下使用。 接點部 本體
電線 A附屬品

M材質 H硬度 M材質

SUS420 45～50HRC SUS303 φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7 六角螺帽2 pcs ・M5  厚度2.4  對邊7　・M6  厚度3.2  對邊8

・M8  厚度3.2  對邊10

型式 M×P
（細螺紋） 行程 動作點 接觸力

N
接點
構造 L l B

MSTKD－JL
N－MSTKD－JDL M5×0.5

2.8 從前端起0.3
（反覆精密度0.005）

1
NO

（常開）
22

－ 4.4

MSTKD－B
N－MSTKD－BD

M6× 55.1157.0MSTKD－BF
N－MSTKD－BFD 0.5

MSTKD－BB
N－MSTKD－BBD 1 NC

（常閉）

Delivery
出貨日

●上述以外

日 出 貨3

● MSTKD－B · N－MSTKD－BD ·
N－MSTKD－BFD

B

φ
4.

5

120 25

LED燈

開關本體 動作時亮燈

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照 DP.1563

品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
品
存
庫

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

Q圓筒型

（防護等級IP65）
MSTKD－ASL N－MSTKD－ASDL（附LED）

-0.020SR1.5
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φ
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φ
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 （42）
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開關本體
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MSTKD－C N－MSTKD－CD（附LED）

SR1.5

8.5 22 11.5
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行程2.8

－
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08
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0.0
20

φ
6

檢測體請與開關正向接觸。
（偏角±3°以內）

偏移

・ 配線時的注意事項請參照
DP.1564。
・請在接點額定範圍內使用。
・ 請勿以超過30N的力量拉扯、
扭轉電線。

請在DC24V/10mA以下使用。

接點部 本體
電線

M材質 H硬度 M 材質

SUS420 45～50HRC SUS303 φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7

型式 行程 動作點 接觸力
N 接點構造

MSTKD－ASL N－MSTKD－ASDL
2.8 從前端起0.3

（反覆精密度0.005） 1 NO
（常開）MSTKD－C N－MSTKD－CD

MSTKD－H N－MSTKD－HD

Delivery
出貨日

●MSTKD－ASL · N－MSTKD－ASDL

日 出 貨3

●下述以外

MSTKD－H N－MSTKD－HD（附LED）

8.5 35

4.5
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120 25

φ
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5 LED燈
動作時亮燈開關本體

120 25

φ
4.

5

動作時亮燈
LED燈

開關本體

機械・電氣規格，使用上的注意事項請參照DP.1563

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

日 出 貨3

E超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Q螺栓L型

Q圓筒型 Q螺栓型N－MSTKG－B（附LED）

型式 M×P
（細螺紋） 行程 動作點 接觸力

N 接點構造 L l d d1 SR B

N－MSTKG－B M6×0.75 2.8 從前端起0.3
（反覆精密度0.005） 1 NO

（常開） 22 5 2 4.3 1.5 5

2.8

電線接頭

LED燈
動作時亮燈

8.5 L

1.5

9.5

15

6

B

（
12

0）
25

A 5d

d1
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M×P

5

SR

A視角圖
行程2.8

六角螺帽 2 pcs
M6 厚度3.2 對邊8
M8 厚度3.2 對邊10

電線接頭8.5 L 11

15

6

B

12
0

20
25

A 5d

行程2.8 d1

φ4.5

電線保護套

M×P

LED燈

5

A視角圖

動作時亮燈

SR


