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1893 輸入型號，立即顯示商品資訊
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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1894使用WEB搜尋商品更省時
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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RESIN COLLARS  -COUNTERBORE TYPE / FEMALE THREAD TYPE-

樹脂軸環　沉頭孔型/內螺牙型

Q將孔部變更為沉頭孔的軸環。有自由指定型與便宜的尺寸選擇型可供選定。

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

型式（❶Type ·❷D） － ❸T

WZJM15 － 12

●尺寸選擇型
❶型式 － ❷D － ❸V － ❹P － ❺H － ❻T

FWZJJ － D25 － V10.5 － P6.5 － H5.0 － T15.5

●尺寸自由指定型

CADCAD 2D
3D

尺寸自由指定型標準型

V＋0.3
＋0.1

P＋0.3
＋0.1 H±0.2 ±0.2

－0.3
0

0
－0.2

6.36.3 －0.3
0 6.36.3

＋0.3
＋0.1

＋0.3
＋0.1

R0.2 R0.2

❷D ❸T 0
－0.2❷D ❻T

❺H
❸V
❹P

Q尺寸選擇型

型式 ❸T
選擇 H V P

❶Type ❷D

WZJJ
WZJM
WZJD
WZJB
WZJN

10 6 8 4 6 3.5

12 8 10 5 8 4.5

14 8 10 6 10 5.5

15 10 12 8 11 6.5

20 10 12 15 8 11 6.5

30 12 15 10 14 9

40 15 20 12 18 11

50 15 20 12 18 11

60 15 20 12 18 11

Q尺寸自由指定型

❶型式 ❷D ❸V
指定單位0.5mm

❹P
指定單位0.5mm

❺H
指定單位0.5mm

❻T
指定單位0.5mm

FWZJJ
FWZJK
FWZJM
FWZJW
FWZJD
FWZJT
FWZJB
FWZJN
FWZJF
FWZJP
FWZJE

10～20
（指定單位0.5mm）

5.0～55.0
（V≦D－2）

3.0～53.0
（P≦V－2）

1.0～48.0
（T－H≦P×8） 3.0～50.0

21～60
（指定單位1mm）

25 6.3

EFWZJT · FWZJF · FWZJP · FWZJE為D≦50

標準化加工品 標準型 尺寸自由指定 M材質 顏色
WZJJ FWZJJ

工程塑膠（POM） 白色
－ FWZJK 黑色

WZJM FWZJM MC尼龍
標準等級

藍色
－ FWZJW 象牙白

WZJD FWZJD MC尼龍
導電性等級

CDR2
黑色－ FWZJT CDR6

WZJB FWZJB
電木

紙系 褐色
WZJN FWZJN 布系 淡棕色
－ FWZJF 氟素樹脂 白色
－ FWZJP PEEK 灰色
－ FWZJE 環氧樹脂玻纖 綠色

E材質特性 DP.2374～2378

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M） － ❸D － ❹L

CLJTM10 － D30 － L30

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

❹L
0
－0.3

❸
D
－

0.
2

0

❷M

6.3
E材質特性 DP.2374

Type M 材質
CLJTJ 工程塑膠（POM）（白色）
CLJTM MC尼龍（標準－藍）

型式
❸D

❹L
❶Type ❷M（×Pitch） 指定單位0.5mm

CLJTJ

CLJTM

 4   （×0.7）
 5   （×0.8）
 6   （×1.0）
 8   （×1.25）
 8A（×1.0）
10   （×1.5）
12   （×1.75）
12A（×1.0）
16   （×2.0）
18A（×1.0）
20   （×2.5）

10～20
（指定單位

0.5mm）
10～50

21～60
（指定單位1mm） 10～60

E D－M ≧6 E L≦M×3

Q樹脂軸環　－內螺牙型－

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

RESIN COLLARS  -ONE END STEPPED TYPE-

樹脂軸環　附導軌型
 

Q附導軌型可用於固定軸承的內輪。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸V － ❹L

CLJGJ15 － 8 － 20

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

日 出 貨3

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

E材質特性 DP.2374

Type M材質 顏色

CLJGJ 工程塑膠（POM） 白色

CLJGM MC尼龍
標準等級 藍色

　0
－0.2T

＋
0.

3
＋

0.
1

　
0

－
0.

2
D1

　0
－0.2 ❹L±0.1

❸
V

❷D

6.3

型式
❸V ❹L

指定單位0.5mm D1 T
❶Type ❷D

CLJGJ
CLJGM

8
3

2～30

5

1

4 6

10

3 5

4 7

5 8

12

4 7

5 8

6 9

14

4

5～40

7

1.5

5 8

6 9

8 11

15

5 8

6 9

8 11

10 13

16

5 8

6 9

8 11

10 13

20

6

10～50

9

2

8 11

10 13

12 16

25

8 11

10 13

12 16

15 21

16 22

30

10 13

12 16

15 21

16 22

20 25

Example
使用範例

軸承的內輪固定

CLJGJ

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

標準化加工品

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●尺寸自由指定型●尺寸選擇型

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量 大量
數 量 1～199 200～400 401～
出貨日 一般 ＋6日 交期另估

Delivery
出貨日

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


