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PAN HEAD SCREWS / TRUSS SCREWS

十字孔圓頭小螺絲/十字孔大圓頭小螺絲
－盒裝・單品販售－

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

（圓頭）
（大圓頭）

NKJ2
BTRSS3

－
－

2
4

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷M） － ❸L

PACK－MIB1.6 － 5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Type 販售型態 M材質 S表面處理
BKJ 單品 相當於SWCH 三價鉻酸鹽
BOX－NKJ 盒裝

相當於SUS304
ー

NKJ 單品 ー

E
A

❸L

❷M×P

M×P
 （粗螺紋） A E 十字孔

No.

2×0.4 3.5 1.3 1

2.5×0.45 4.5 1.7 1

2.6×0.45 4.5 1.7 1

3×0.5 5.5 2 2

4×0.7 7 2.6 2

5×0.8 9 3.3 2

6×1.0 10.5 3.9 3

Q 十字孔圓頭小螺絲

追加規格
以紅字表示

Q盒裝 Q單品
型式

❶Type ❷M－❸L

NKJ

2－  2
3
4
5
6
8

10
2.5－  3

4
5
6
8

10
2.6－  3

4
5
6
8

10
3－  3

4
5

型式
❶Type ❷M－❸L

NKJ

3－ 6
8

10
12

4－ 4
5
6
8

10
12
15

5－ 6
8

10
12
15
20

6－10
12
15
20

型式
❶Type ❷M－❸L

BKJ

2－  2

3

4

5

6

8

10

3－  3

4

5

6

8

10

12

型式
盒裝數量❶Type ❷M－❸L

BOX－
NKJ

2－ 3

2,000 
pcs/盒

4

5

6

8

2.5－ 3

4

5

6

8

10

2.6－ 3

4

5

6

8

10

型式
盒裝數量❶Type ❷M－❸L

BOX－
NKJ

3－ 5

2,000 
pcs/盒

6

8

10

4－ 5

1,000 
pcs/盒

6

8

10

5－ 8

500 
pcs/盒

10

12

15

6－10
300 

pcs/盒12

15

MICRO SCREWS LOW HEAD COUNTERSUNK SCREWS

精密小螺絲/十字孔低頭皿頭小螺絲
－袋裝販售－

E  訂購時請以袋為單位。
訂購數量1時為1袋。

Q 精密小螺絲
（袋裝販售）

0號1級盆頭小螺絲

Type M材質 S表面處理
PACK－MIB SWCH16A 黑色三價鉻酸鹽
PACK－SMIB 相當於SUS304 －

PACK－MIB
PACK－SMIB
（不鏽鋼）

D

E

r ❷M×P

❸L

（e）

型式
M×P D E r

（最大）
（e）
（最大） 每袋數量❶Type ❷M ❸L

PACK－MIB

1.2 2 3 4 5 1.2×0.25 1.8
0.5

0.05

0.4

50 pcs/袋

1.4 2 3 4 5 6 8 1.4×0.3 2 0.5
1.6 2 3 4 5 6 8 1.6×0.35 2.4 0.55

0.61.7 2 3 4 5 6 8 1.7×0.35 2.5 0.5
2.0 2 3 4 5 6 8 2.0×0.4 3 0.6
2.5 3 4 5 6 8 2.5×0.45 3.5 0.9 0.1 0.9

PACK－SMIB

1.2 2 3 4 5 6 8 1.2×0.25 1.8
0.5

0.05

0.4

50 pcs/袋

1.4 2 3 4 5 6 8 1.4×0.3 2 0.5
1.6 2 3 4 5 6 8 1.6×0.35 2.4 0.55

0.61.7 2 3 4 5 6 8 1.7×0.35 2.5 0.5
2.0 2 3 4 5 6 8 2.0×0.4 3 0.6
2.5 3 4 5 6 8 10 2.5×0.45 3.5 0.9 0.1 0.9

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載
庫
存
品

隔日出貨橘色文字表示

新刊載

M×P
 （粗螺紋） A E 十字孔

No.

2×0.4 4.5 1.2 1

2.5×0.45 5.7 1.5 1

2.6×0.45 5.9 1.6 1

3×0.5 6.9 1.9 1

4×0.7 9.4 2.5 2

5×0.8 11.8 3.1 2

6×1.0 14 3.7 3

Q 十字孔大圓頭小螺絲

❸L

❷M×P

A

E

【鐵】
Q單品Q盒裝 Q單品

【不鏽鋼】 【不鏽鋼】

型式
❶Type ❷M－❸L

BTRSS

3－ 4

5

6

8

10

12

4－ 4

5

6

8

10

12

15

型式
❶Type ❷M－❸L

BTRSS

5－ 5

6

8

10

12

15

20

6－ 8

10

12

15

20

型式
盒裝數量❶Type ❷M－❸L

BOX－
TRSS

2－ 3

2,000 pcs/盒

4
5
6
8

2.5－ 3
4
5
6
8

10
2.6－ 3

4
5
6
8

10

型式
❶Type ❷M－❸L

TRSS

2－ 3
4
5
6
8

2.5－ 3
4
5
6
8

10
2.6－ 3

4
5
6
8

10
3－ 4

5
6
8

10
12

型式
盒裝數量❶Type ❷M－❸L

BOX－
TRSS

3－ 5

2,000 pcs/盒6
8

10
4－ 5

1,000 pcs/盒6
8

10
5－ 8

500 pcs/盒
10
12
15
20

6－10

300 pcs/盒12
15
20

型式
❶Type ❷M－❸L

TRSS

4－ 4
5
6
8

10
12
15

5－ 6
8

10
12
15
20

6－ 8
10
12
15
20

CADCAD 2D
3D

Type 販售型態 M材質 S表面處理
BTRSS 單品 相當於SWCH 三價鉻酸鹽
BOX－TRSS 盒裝

相當於SUS304 －
TRSS 單品

Delivery
出貨日

●盒裝

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

●單品

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

型式
❶Type ❷M－❸L

BKJ

4－  4

5

6

8

10

12

15

5－  6

8

10

12

15

6－10

12

15

20

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

TSARA5 － 10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E ❸L

A

❷M×P

A

Type M材質 S表面處理

TSARA 相當於SWCH 三價鉻酸鹽

TSARAS 相當於SUS304 ー

型式
❶Type ❷M－❸L

TSARA

3－  5
  6
  8
10
12
15

4－  6
  8
10
12
15
20
25
30

5－  8
10
12
15
20
25
30

6－10
12
15
20
25
30

QTSARA（三價鉻酸鹽）
型式

❶Type ❷M－❸L

TSARAS

4－  6
  8
10
12
15
20
25
30

5－  8
10
12
15
20
25
30

6－10
12
15
20
25
30

QTSARAS（不鏽鋼）

M×P
（粗螺紋） A E 十字孔No.

3×0.5 5 1.3 1
4×0.7 6 1.4 2
5×0.8 8 1.9 2
6×1.0 10 2.4 2

Q 十字孔低頭皿頭小螺絲

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3
●TSARA 3－5

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D

E  為RoHS非對應商品


