
小
零
件

磁
鐵

32

1983

小
零
件

磁
鐵

小
零
件

磁
鐵

32

1984

小
零
件

磁
鐵

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

MSGB3 － 12

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

l1 Dg6
型式 ❸L❶Type ❷D

1.0 －0.002
－0.008

MSGB
MSGS
（不鏽鋼）

2 6 8 10 12 15

3 6 8 10 12 15 20

1.5 －0.004
－0.012

4 8 10 12 15 20

5 8 10 12 15 20

2.0 
6 10 12 15 20

－0.005
－0.014 8 15 20

l1 Dg6
型式 ❸L❶Type ❷D

1.0 －0.002
－0.008

MSGSS
（不鏽鋼）

2 6 8 10 12 15

3 6 8 10 12 15 20

1.5 －0.004
－0.012

4 8 10 12 15 20

5 8 10 12 15 20

2.0 
6 8 10 12 15 20

－0.005
－0.014 8 10 12 15 20 25

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Q萬用銷 直柱（g6）

Type M材質 H硬度

MSGB SUJ2 58HRC～
MSGS SUS440C 58HRC～
MSGSS SUS304 －

D
g6

0.8
G

15°R＝D

（L1）
❸L

（識別用溝槽）

❷

（識別記號）

MSGS MSGB · MSGSS
El1尺寸有可能會因為外徑的研磨工程而比型錄上的數值大。

L1 L2 M×P L Dh7
型式 ❸L❶Type ❷D

1.5 0.3 3×0.5 6 0
－0.012

MSHT
（不鏽鋼）

5 10 15 20 25 30

2.0 
0.5

4×0.7
＊8

6 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2.5 

5×0.8 0
－0.015

8 15 20 25 30 35 40 45 50

1.0 6×1.0 10
10 15 20 25 30 35 40 45 50

0
－0.018 12 30 35 40 45 50

L1 L2 M×P L Dg6
型式 ❸L❶Type ❷D

1.5
0.3

3×0.5 6 －0.004
－0.012

MSTG

5 10 15 20

2.0 
4×0.7

8
6 10 15 20 25 30

0.5 
5×0.8 －0.005

－0.014

8 15 20 25 30 35 40

2.5 6×1.0 10
10 20 25 30 35 40

1.0 －0.006
－0.017 12 30 35 40 45

Q定位銷 單邊攻牙（h7）

Type M材質 H硬度

MSHT SUS440C 40～50HRC

GM×P
0.8

❸L

15°

h7
❷

D

L
（L1）（L2）

E l1 · l2尺寸有可能會因為外徑的研磨工程而比型錄上的數值大。
ED5・D6的L尺寸為10時，攻牙的下孔可能會貫穿。
E＊僅D＝6、L＝10時 l＝6

Q萬用銷 單邊攻牙（g6）

Type M材質 H硬度

MSTG SUJ2 45～50HRC
MSTSG SUS440C 45～50HRC

L1 L2 M×P L Dg6
型式 ❸L❶Type ❷D

1.5
0.3

3×0.5 6 －0.004
－0.012

MSTSG
（不鏽鋼）

5 10 15 20

2.0 
4×0.7

8
6 10 15 20 25 30

0.5 
5×0.8 －0.005

－0.014
8 15 20 25 30 40

2.5 6×1.0 10 10 20 25 30 40
E l1 · l2尺寸有可能會因為外徑的研磨工程而比型錄上的數值大。
ED5・D6的L尺寸為10時，攻牙的下孔可能會貫穿。

GM×P
0.8

❸L

15°

g6
❷

D

L

排氣槽

（識別用溝槽） （L1）（L2）

MSTSG MSTG

（識別記號）

排氣槽深度
全D尺寸適用同一深度

0.15±0.05

●MSGB · MSGS · MSGSS · MSTG · MSTSG

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●MSHT

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4000 4001～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質
的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質
的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

● ·  色 型式

日 出 貨3
●  色 型式

追加規格
以紅字表示

DOWELS PINS / GENERAL PINS -MINUS TOLERANCE-

定位銷/萬用銷
－負公差・直柱/單邊攻牙－ 追加規格

以紅字表示

DOWEL  PINS / STEPPED DOWEL PINS

定位銷/軸頸定位銷
－負公差・一端攻牙/附攻牙－

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載

E  為RoHS非對應商品

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

l1 l2 MnP l Dh7
型式 ❸L❶Type ❷D

1.5 
0.3 

3×0.5 6  0
－ 0.012

MSTSS

5 10 15 20

2.0 
4×0.7

8 
6 10 15 20 25 30

0.5
5×0.8  0

－ 0.015
8 15 20 25 30 35 40

2.5 6×1.0 10 10 30 35 40 45

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

MSTHS6 － 10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q定位銷 一端攻牙（h7）

Type M材質 H硬度

MSTHS SUS440C 45～50HRC

MSTSS SUS304 －

El1・l2的尺寸因外徑研磨工程，有時會大於型錄標示值。

l1 l2 MnP l Dh7
型式 ❸L❶Type ❷D

1.5 
0.3 

3×0.5 6  0
－ 0.012

MSTHS

5 10 15 20

2.0 
4×0.7

8 
6 10 15 20 25 30

0.5
5×0.8  0

－ 0.015
8 15 20 25 30 35 40 45

2.5 6×1.0 10 10 30 35 40 45

排氣槽深度

全D尺寸適用於同一深度
對象品目：MSTHS・MSTSS

±0.050.15

（識別記號）

MSTHS MSTSS

ED5・D6的L尺寸為10時、攻牙下孔可能會貫穿。
E＊僅限於D＝6、L＝10時l＝6
E附排氣槽。

GM×P
0.8

❸L

15°

h7
❷

D

L

（L1）（L2）

排氣槽
MSTHS　MSTSS

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

MSFW10 － 35

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q 軸頸定位銷
－附攻牙－

MSFW
MSFWC（不鏽鋼）

❸L

C0.5
R0.2以下

0.8
G

0.8
G15°

15
°

❷D＋0.010
＋0.005

φ0.01 A

A

dL

＋
0

.0
0

5
＋

0
.0

1
0

d

MSFWM（附攻牙）
MSFWCM（附攻牙不鏽鋼）

❸L

❷D＋0.010
＋0.005

φ0.01 A
L

C0.5
R0.2以下M×P

0.8
G

0.8
G15°

15
°

A

dL

＋
0

.0
0

5
＋

0
.0

1
0

d

Example
使用範例

防止掉落・便於修正

Type M材質 H硬度

MSFW MSFWM SUJ2
58HRC～

MSFWC MSFWCM SUS440C

型式 ❸L M×P l d dL❶Type ❷D

MSFW
MSFWC
（不鏽鋼）
MSFWM
（附攻牙）
MSFWCM
（附攻牙不鏽鋼）
E（）僅限MSFW、MSFWC。

5 （15） － － 4
5

（25） 10

6 （20） － －
5

10
30 3×0.5 6 15

8
25 4×0.7

8
6

10
35 15

10
35 5×0.8 8

15
40 15

13
45

6×1.0 10 10
20

55 25
70 30

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～500 501～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日 日 出 貨3

●左述以外

Delivery
出貨日

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

●MSFWC5－15 · MSFWC6－20 · MSFWC8－25

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


