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小
零
件

磁
鐵

型式
d1 B M×P

（粗螺紋）
吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］

切槽 內六角孔

❶Type❷M❸L W B1 t1

HXB

6
8

4

5

M6×1.0 3.9｛0.4｝ 1700～2200
1.5 －

15 － 3.0 3.0

8
8

5 M8×1.25 7.8｛0.8｝ 2900～3400
1.5 －

15 － 4.0 3.0

10
8

6 M10×1.5 16.7｛1.7｝ 2700～3200
2.0 －

15 － 5.0 3.0

12
12

7

8

M12×1.75 32.3｛3.3｝ 2500～3000
2.5 －

20 － 6.0 3.0

16
14

10 M16×2 60.8｛6.2｝ 2700～3200 － 8.0 3.0
20

20
16

13 M20×2.5 123.5｛12.6｝2900～3400 － 10.0 4.0
25

MAGNETS WITH HOUSINGS

附固定座磁鐵
－外螺牙型/超薄型/調整螺絲用型/V溝槽型－

型式
1 2 耐熱

溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

HXD SUS416 － 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

C0.2C0.5 H

空隙

L

0.1
∼0.3

B d2

d1
1

2

N極S極

0   
－0.1 0   

－0.1❷D

型式
1 2 耐熱

溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

HXB SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

Q 外螺牙型

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

最適合安裝於空間狹窄處。
（建議以黏著劑固定）

Example
使用範例

Example
使用範例

Example
使用範例

Example
使用範例

Q超薄型

開縫型

　0
－0.1❸L

W B

M(粗螺紋 )

21

d1

0.1∼0.3
N極S極

W

內六角
孔型

B1

d1

1 2

Bt1
　0
－0.1❸L

0.1∼0.3

N極S極

M(粗螺紋 )

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

工件

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

Q調整螺絲用型

S

V

B

0.1
∼0.3

N極S極

M×P

C0.2
C0.3 H

T

空隙

1

2

d1

d2
0   
－0.1

0   
－0.1

0 
  

－
0.

3

L ❷D

型式
1 2 耐熱

溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

HXAJ SUM22 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式
L M×P 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］ d1 d2 B H T S V

❶Type ❷D

HXAJ

8
6 

3×0.5 5.9｛0.6｝2000～2200 6.0 6.5 
1.5 0.7 2.5 

6.0 3.5 
10

4×0.7
17.6｛1.8｝2000～2400 8.0 8.5 8.0 4.5 

13
8 

29.4｛3｝2200～2600 10.0 10.5 
2.0 1.0 3.0 

10.0 5.0 
16 5×0.8 78.4｛8｝3000～3300 13.0 13.5 13.0 6.0 

QV溝槽型

B
1

2
AC0.5

S極 N極

C0.2

0.1∼0.3

L—2

L
　0
－0.1

d

　0
－0.1

d1
H

90°

❷D

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式
L 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］ d A B H d1

❶Type ❷D

HYM

8
6

3.9｛0.4｝ 3200～3500 4.0
3

2
1.5

2
10 9.8｛1.0｝ 3200～3500 6.0 2
13

8
14.7｛1.5｝ 3200～3500 7.0 1.5 2

16 29.4｛3.0｝ 3300～3700 9.5
4

2
2.0

3
20 10 49.0｛5.0｝ 3400～3700 12.5 2 3
25 13 98.0｛10.0｝3400～3800 16.5 5 3 2.5 3

型式
1 2 耐熱

溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

HYM SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

工件

止動螺栓

HYM

螺牙不會將磁鐵推出

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

能解除磁鐵
吸附。

能解除磁鐵吸附

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M/D） － ❸L

HXB10
HXD10

－ 8

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

●HXB

數量區分
標準訂購特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●HXD · HXAJ · HYM

E 超過表中最大數量時交期
另估。DP.5

數量區分
標準訂購特殊訂購
少量 大量

數 量 1～400 401～
出貨日 一般 交期另估

庫
存
品

隔日出貨

Delivery
出貨日

●  色 型式 ● ·  色 型式

日 出 貨3

型式
1 2

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

HXG
HXGS SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳

型式
3

耐熱溫度
M材質

HXG
HXGS

黃銅
（C3604BD） 80℃

HXGS
CO.5 CO.3

B

0.3

d1

Dh7

d2

　0
－0.1　L

2
1 3

N極S極

CO.5 CO.3
W

H

B

Dh7

d2

d1

2

1 1

3

　0
－0.1
　

L

N極S極

HXG

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式 Dh7 L 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ d1 d2 B Ｈ WType D

HXG

6 　0
－0.012

6
2.9｛0.3｝ 680～750 4 5

3 5 
2

8 　0
－0.015

8.8｛0.9｝ 750～820 5 6
10 9.8｛1.0｝ 1000～1500 8 9
13 　0

－0.018 8
44.1｛4.5｝ 1000～1500 10 11

4 6 
16 68.6｛7.0｝ 1200～1800 12 13

HXGS

6 　0
－0.012

5
2.9｛0.3｝ 2500～3000 4 5

3 － －
8 　0

－0.015
9.8｛1.0｝ 3000～3400 5 6

10 15.6｛1.6｝ 3500～4000 8 9
13 　0

－0.018 6
58.8｛6.0｝ 3500～4000 10 11

16 88.2｛9.0｝ 3600～4100 12 13

Q 附固定座磁鐵
－h7公差型－

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式 L M×P 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ d D1 B C Ｈ EType D

MGR

10
15 5×0.8

9.8｛1.0｝ 3400～3600 6.0 9 2.0
0.5 5 1013 15.7｛1.6｝

3500～3700
7.0 11 1.5

16 20 6×1.0 36.3｛3.7｝ 9.5 14
2.0 1.0

6 14
20 25

8×1.25
58.8｛6.0｝ 3400～3700 12.5 18 7 18

25
30

117.7｛12.0｝ 3500～3900
16.5 23

3.0 1.5 8 22
28 196.1｛20.0｝ 18.5 26

Q壓紋型

　0
－0.1L

E
0.1～0.2

N極

B
C0.3

C M×P

H

D1

d
D

1

2

型式
1 2 耐熱

溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

MGR SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

型式（Type · D）
HXG10
MGR10

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

日 出 貨3

日 出 貨3

MAGNETS WITH HOUSINGS

附固定座磁鐵
－h7公差型/壓紋型/V溝槽貫穿型－

型式
L 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］ d1 d2 B H

❶Type ❷D

HXD

6
3 

3.9｛0.4｝ 2700～3000 4 5 
1.5 1.0 8 6.9｛0.7｝ 2700～3000 5 6 

10 19.6｛2.0｝ 2700～3000 7 8 
13

4 
44.1｛4.5｝ 3000～3400 9.5 11 

2.0 1.5 
16 69.6｛7.1｝ 3000～3400 12.5 14

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～400 401～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～400 401～
出貨日 一般 交期另估

QV溝槽貫穿型
型式

1 2 耐熱
溫度M材質S表面處理M材質S表面處理

HXY SUM24L 鍍無電解鎳 釹磁鐵 鍍鎳 80℃

90°

C0.5 C0.2 dA

B

L/2

H

0.1～0.3

　
－

0
0.1L

　
－

0
0.1D

S極 N極
1

2

d1

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式 L 吸附力
N｛kgf｝

表面磁通密度
高斯［G］ d d1 A B ＨType D

HXY

10 6 8.8｛0.9｝ 1000～1500 8 4

3

2 

1.5 13
8

18.6｛1.9｝ 1800～2600 11 6 2.5

16 39.2｛4.0｝ 2100～3100 14 8
3 

20 10 78.4｛8.0｝ 2100～3100 18 10 4 2.0 

吸附時 脫落時

推塊

按壓被吸附的工件即可與磁鐵分離

HXY
工
件

工
件

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

追加規格
以紅字表示

橘色文字表示

新刊載


