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E可用剪刀或刀具等切割使用。    E使用優力膠膜保護表面，多少會有壓接不均的狀況，但完全不影響功能。

Q超強力型
測定項目 測試方法

釹系稀土類                            
磁粉占高比例的橡膠

釤鐵氮橡膠
等向性鐵氧體
橡膠磁鐵

異向性鐵氧體
橡膠磁鐵

拉伸強度｛Mpa｝ JIS K6301 3.8 ≧3.9 3.9 6.9

延展率｛％｝ JIS K6301 55 20 80 50

硬度｛蕭氏硬度D｝ASTM D2240 30 55 48 49

體積電阻率｛Ω・m｝ JIS K7194 4.75×1014 5.7×103 4.0×1012 4.0×1012

耐熱溫度 － －20～100℃－40～120℃ －10～50℃ －10～50℃

Q橡膠磁鐵的物理・機械性質

M材質　混合釹系稀土類磁石粉橡膠磁鐵

Q帶狀型

HXP

QA・B尺寸指定型

HXPF

6.3

剝離紙

背膠

0.17

❹
B

❸A ❷T±0.1

200＋5
    0 6.3

剝離紙
背膠

0.17

❸
A

❷T±0.1

●A・B的尺寸公差
200mm以下 201～400
＋ 1.5 ＋ 2.0
 0  0

EA≧B

E背膠的耐熱溫度為80℃。

RUBBER  MAGNETS  –SUPER  STRONG  TYPE / STRONG  TYPE–

橡膠磁鐵
－超強力型/強力型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷T） － ❸A － ❹B

HXP1.0
HXPF2.0

－
－

100
305 － 150

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q強力型

M材質　釤鐵氮橡膠磁鐵

QA尺寸固定型

HXRS（正方型）

QA・B尺寸指定型

HXRSFHXRSL（帶狀型）

●A・B的尺寸公差

200mm以下 201～300
＋ 1.5 ＋ 2.0
 0  0

EA≧B

6.3

剝離紙
背膠

0.17

❸
A

❸A ❷T±0.1

300＋5
    0 6.3

剝離紙
背膠

0.17

❸
A

❷T±0.1

6.3

剝離紙

背膠

0.17

❹
B

❸A ❷T±0.1

磁力性質

E吸附力・表面磁通密度為參考值。
E可貼於門框，作為簡易的磁力門扣使用。

❶Type ❷T 吸附力｛g/cm2｝ 表面磁通密度［G］

HXRS
HXRSL
HXRSF

0.5 27 610 

1.0 98 860 

1.5 142 1030

QA尺寸固定型ー帶狀型ー

型式
出貨日

❸A

❶Type ❷T 10 20 30 40 50 80 100

HXRSL

0.5 3日 3日 5日 5日 5日 5日 5日

1.0 庫存品 庫存品 庫存品 5日 5日 5日 5日

1.5 3日 3日 3日 5日 5日 5日 5日

QA尺寸固定型ー正方型ー
型式

❸A
出貨日

❶Type ❷T
❸A

100 200

HXRS

0.5
100
200

3日 3日

1.0 3日 3日

1.5 3日 3日

QA・B尺寸指定型

型式 ❸A
指定單位1mm

❹B
指定單位1mm 出貨日

❶Type ❷T

HXRSF

0.5

10～300 10～200

5日

1.0 5日

1.5 5日

Q帶狀型

型式
❸A

❶Type ❷T

HXP
1.0 

10 20 30 40 50 80 100
2.0 

型式 ❸A
指定單位1mm

❹B
指定單位1mm❶Type ❷T

HXPF
1.0
2.0 10～400 10～200

QA・B尺寸指定型

磁力性質

❶Type ❷T 吸附力｛ｇ/ｃｍ2｝ 表面磁通密度［G］

HXP
HXPF

1.0 140 1300

2.0 250 1550

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

Q外螺牙型

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式 M×P
（粗螺紋） L l1 l2 f m W R 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］

出貨日
Type D HXX HXXA

HXX
HXXA

10 M5×0.8
16 10 4

1 7 8 1 4.0｛0.40｝ 3000～3200 庫存品 庫存品
12 M6×1.0

2

10 10
2

6.5｛0.66｝ 2900～3100 庫存品 3日
16 M8×1.25 18 11 5 12 14 8.0｛0.81｝ 2700～2900 庫存品 3日
20 M10×1.5 20 13 6 14 17

3
17.7｛1.8｝ 2600～2800 庫存品 3日

25 M10×1.5 22 15 8 14 22 35.0｛3.56｝ 2900～3100 3日 3日

Order
訂購範例

型式（Type · D）
HXX10

Type 1固定座 2優力膠 3磁鐵
耐熱
溫度外螺牙 內螺牙

M
材質

M
材質

h
硬度

M
材質

HXX HXXH
SUS304 醚系

優力膠

蕭氏硬
度A90

釹磁鐵 80℃
HXXA － 蕭氏硬

度A70

Q附優力膠磁鐵 外螺牙型

f
mL

M×P

R

L2

L1

132

N極

W

DCADCAD 2D
3D

內螺牙型
132R

N極

L

M×P

2L

1L

E吸附力・表面磁通密度為參考值。

型式 M×P
（粗螺紋） L l1 l2 W R 吸附力

N｛kgf｝
表面磁通密度
高斯［G］ 出貨日

Type D

HXXH

10 M4×0.7
15 9 4

8 1 4.0｛0.40｝ 3000～3200 庫存品
12 M4×0.7 10

2
6.5｛0.66｝ 2900～3100 3日

16 M5×0.8
17 10 5

14 8.0｛0.81｝ 2700～2900 3日
20 M5×0.8 17

3
17.7｛1.8｝ 2600～2800 3日

25 M6×1.0 18 11 6 22 35.0｛3.56｝ 2900～3100 3日

Q內螺牙型

SABS8－39－N5－E9－MWC
HXXH20

M5

工件

M8

螺紋變換接頭

附優力膠磁鐵

SLBNR5
螺帽SLBNR8（P.1966）

（P.1966）

螺帽

Example
使用範例

Q特長
·  對防止工件損傷、隔音有良好的效果。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

RUBBER MAGNETS -STANDARD TYPE- / MAGNETS PROTECTED WITH URETHANE

橡膠磁鐵/附優力膠磁鐵
－標準型－

Q標準型

背膠

10
0±

2

1000±30 T

HXT：0.12
HXR：0.17

剝離紙

Type M材質

HXR 等向性鐵氧體橡膠磁鐵

HXT 異向性鐵氧體橡膠磁鐵

型式
長度

吸附力［g/cm2］ 出貨日

Type T HXR HXT HXR HXT

HXR
HXT

0.4

1m

16 25 3日 3日
0.6 25 60 庫存品 3日
1.0 38 80 庫存品 庫存品

2.0 54 100 3日 庫存品

3.0 56 110 3日 3日

Order
訂購範例

型式（Type · T）
HXR0.6
HXT3.0

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

N NS S …

N NS S S … N N SS …
N N SS …

Q 磁性示意圖（切斷時）
·強力型・標準型共通

Q橡膠磁鐵的特長

·  標準型
磁極寬度如下表。
切斷時的磁極如最右邊的圖。
背膠面無磁力。
Type T 磁極寬度［P］（mm）

HXR

0.4 2.0
0.6 2.0
1.0 2.5
2.0 3.0
3.0 5.0

HXT

0.4 2.5
0.6 3.0
1.0 3.0
2.0 5.0
3.0 5.0

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery
出貨日

日 出 貨5 數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短橘色文字表示

新刊載


