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SHOCK ABSORBERS  -WIDTH REGULATION TYPE-

緩衝器
－調整寬度型－

STOPPER NUTS FOR ABSORBERS / SHOCK ABSORBERS  -ECONOMY TYPE-

緩衝器用阻擋螺帽/緩衝器
 －經濟型－
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Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No. ·❸速度）
MAWC0500W

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
STNSW12

EMACN1212B

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

日 出 貨4

日 出 貨3

Q緩衝器用阻擋螺帽

Q緩衝器經濟型

型式

頂蓋顏色 螺桿徑
M

行程
S

最大吸收能量（E’） 最大等效
質量（me’）
（kg）

活塞桿
復位力
（N）

最大
阻力值
（N）

衝擊速度範圍 使用環境
溫度

更換參考
次數 最大緊固扭矩

Type No. 每1次
（J）

每1分鐘
（J）

EMACN

1212A 白

M12×1 12

0.29
14.7

1.5

2.45

245

0.3～1.0m/s
－10～50℃ 50萬次

1.5N · m
緩衝器固定於
φ14.6部時，其
緊固扭矩請設
定在1.0N・m

1212B 黑 0.49 3

294
1212C 黃色

1 5

5

1212D 綠 7.5 0.1～0.7m/s
1212E 紅色 10 0.1～0.5m/s

零件 M材質 S表面處理
本體 PPS －
頂蓋 POM
活塞桿 C3604 鍍無電解鎳

EMACN （70）

8 S 11 （28.5）
1.5M12×1

10.5

φ
16

φ
14

.6 4 19.6

φ
3

φ
6

（二面寬度17）

（附
D面
切
割
）

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

型式
L （C） B M

Type No.

STNSW
（調整寬度型用）

10 19 16.2 14 M10×1.0

12 19 19.6 17 M12×1.0

14 25 19.6 17 M14×1.5

16 25 21.9 19 M16×1.5

20 38 27.7 24 M20×1.5

25 45 37.0 32 M25×1.5

36 64 47.3 41 M36×1.5

CADCAD 2D
3D

E調整寬度型不管有無頂蓋都可使用本產品。

STNSW（調整寬度型用）

M材　　質　S45C

S表面處理　鍍無電解鎳

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

（
C）

LM

B

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～10 11～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
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29.0
No.0100 ·0150 ·0250

0350 ·0500 ·1000     

No.1251 ·1252

固定螺絲

調整旋鈕 調整旋鈕 調整旋鈕 調整旋鈕
固定螺絲 固定螺絲 固定螺絲

（無頂蓋）（無頂蓋） （附頂蓋）（附頂蓋）

（調整部）

（調整部）

型式
螺桿徑

M
行程

S

最大吸收能量（E'）最大等效
質量

（me'）
（kg）

活塞桿
復位力
（最大）
（N）

最大
阻力值
（N）

L
（L） L1 L2 L3 t

B

T d D1 D2 W W1每1次
（J）

每1分鐘
（J）❶Type ❷No. ❸速度

MAWC
（附頂蓋）

MAWS
（無頂蓋）

0100
S M10

×
1.0

7 3.8 206.7
90

4.3 880 67
（57） 38 11 1.0 10.0 16.2

（14.0） 3.2
8.7

3.2

8.5 － －
W 50

0150
S M12

×
1.0

10 5.5 310.0
80

7.5 950 92
（82） 58 14 － 10.0 19.6

（17.0） 5

11
11

9.7
W 43

0250
S M14

×
1.5

10 5.9 331.7
88

7.5 960 92
（82） 58 14 － 10.0 19.6

（17.0） 5
11.2

12.7

W 43

0350
S M16

×
1.5

12 16.6 555.0
264

9.8 1960 111
（101） 73 15 1.0 10.0 21.9

（19.0） 6 4.0 12
W 200

0500
S M20

×
1.5

12 29.4 533.3
348

12.0 3440 110
（98） 67 17 2.0 12.0 27.7

（24.0） 7 12.7 4.8 16 18
W 249

1000
S M25

×
1.5

25 74.0 1166.7
1020

26.0 4440 143
（130） 90 14 1.0 13.0 37.0

（32.0） 8 16.0 6.4 22 23
W 500

1251
S

M36
×
1.5

25 192.0 1516.7
3300

89.0 11120

155
（150） 83

14
28.0 5.0

47.3
（41.0） 10 30.5 9.5 28 33 16

W 680

1252
S

50 384.0 1850.0
6613 222

（217） 124 29.0 5.0
W 1360

EL尺寸的（ ）是MAWS型。

E 轉動下面的調整旋鈕，就可以簡單地調整衝擊力。
E No.1000型的固定螺絲位於本體側。

衝擊速度型 衝擊速度範圍 最大使用循環 使用環境溫度 最大使用循環

超低速用S 單體使用 0.08～2.0m/s 60cycle/min＊
N0.1251/1252為

30cycle/min
－10～80℃ 100萬次並聯使用 0.3～2.0m/s

中高速用W 單體使用 0.3～3.3m/s
並聯使用 0.8～3.3m/s

0 1 2 3 4         5         6        7        8

3

2
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0.3
0

No. 0100 ·0150 ·0250
1000 ·1251 ·1252

No. 0350 ·0500

設定刻度 設定刻度

[V
或
者

VD
]衝
擊
速
度（

m
/s

ec
） 速度W型的速度範圍圖 速度S型的速度範圍圖

2

1.5

1.2
1

0.5

0
0.08

0 1 2 3 4 5 6 7 8

No.1000
1251
1252
No. 0500

No.0100
0150
0250
0350

[V
或
者

VD
]衝
擊
速
度（

m
/s

ec
）

＊衝擊速度範圍會因No.而異。詳情請參照下頁。

CADCAD 2D
3D

型式
M材質

S表面處理 附屬品
本體 頂蓋

MAWC （附頂蓋）
SUM

優力膠 鍍無電
解鎳

六角扳手
（No.1251 · 1252無附件）MAWS （無頂蓋） －

（二面寬度 ）

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨4

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5
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