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URETHANE BUMPERS COUNTER BORED / COLLARS FOR BUMPERS COUNTER BORED

附沉頭孔加工優力膠緩衝墊/沉頭孔緩衝墊用軸套
－無軸套型－

❷D
d1±0.2

d2±0.2

❺
H

1
❸

L＋
0.

5
0 

  
D公差

D 公差

40以下 ±0.2

50
±0.3

60

80
±0.4

100

H1公差

H1 公差

30以下 ±0.2

31～ ±0.5

CADCAD 2D
3D

型式 ❸L ❹M d1 d2 H1❶Type ❷D 選擇
12 12

M3
6 4

5
15

12 15 6 4
15 20

M4
8 5

20
20 25

8 5
7AZXSK （標準 蕭氏硬度A95） M5 9.5 6

AZXHK （標準 蕭氏硬度A90）
25

M6 11 7
8AZXMK （標準 蕭氏硬度A70） M8 14 9

AZXLK （標準 蕭氏硬度A50）
30

20 25 30 M6 11 7
10AZEXHK （耐磨耗 蕭氏硬度A90） 25 30 40 M8 14 9

AZEXMK （耐磨耗 蕭氏硬度A70）
40

30 40 M10 18 11
12AZXHHK （耐熱 蕭氏硬度A90） 30 40 50 M12 20 14

50
30 40 M10 18 11

15
40 50 M12 20 14

60
30 40 M10 18 11

40 50 M12 20 14

■L尺寸固定型

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

標準化加工品

型式（❶Type ·❷D） － ❸L － ❹M － ❺H1

固定型

指定型

AZXSK20
AZXL50

－
－

20
96

－
－

M4
M10 － 20

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❺選擇型式和數值後再行訂購。
❶型式 － ❷D － ❸V － ❹H － ❺G － ❻L － ❼顏色選擇

一般級

精密級

AZFS
AZAH

－
－

D22
D20

－
－

V5
V5

－
－

H10
H8

－
－

G10
G8

－
－

L38
L36

－
－

N
B

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❼選擇型式和數值後再行訂購。

類型 Type M材質 H硬度 顏色

L尺寸固定型

AZXSK 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

原色
AZXHK 蕭氏硬度A90
AZXMK 標準優力膠

（酯系優力膠）
蕭氏硬度A70

AZXLK 蕭氏硬度A50
AZEXHK

耐磨耗優力膠
蕭氏硬度A90

深褐
AZEXMK 蕭氏硬度A70
AZXHHK 耐熱優力膠 蕭氏硬度A90 褐

L尺寸指定型

AZXS 標準優力膠
（醚系優力膠）

蕭氏硬度A95

原色
AZXH 蕭氏硬度A90
AZXM 標準優力膠

（酯系優力膠）
蕭氏硬度A70

AZXL 蕭氏硬度A50

型式 ❸L ❹M
選擇

❺H1
單位1mm d1 d2❶Type ❷D （指定單位1mm）

AZXS
AZXH
AZXM
AZXL

（標準 蕭氏硬度A95）
（標準 蕭氏硬度A90）
（標準 蕭氏硬度A70）
（標準 蕭氏硬度A50）

15

15～  80

M3

5≦H1＜L

6 4
M4 8 5

20 M4 
M5 9.5 6

25 M6 11 7
M8 14 9

30 M6 11 7
M8 14 9

40

25～150

M10 18 11
M12 20 14

50 M10 18 11
M12 20 14

60 M10 18 11
M12 20 14

80 25～200 M12 20 14
100 M16 26 18

■L尺寸指定型

●AZEXHK、AZEXMK、AZXHHK

日 出 貨3

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●其他

日 出 貨5

日 出 貨5
ENo.10僅AZC。

型式 d D H T L hType No.

AZC
AZM
AZS

3 3.5 5.5 5

2

7 7.5
4 4.5 6.5 8.54A 7 95 5.5 8 10
6 6.6 9 8 10 12
8 9 11.5 14.58A 6 8
10 11 14 10 3 13 17

Q沉頭孔緩衝墊用軸套

25 6.3
）（

L

h

T

d

6.3

6.3 6.3

H＋0.2
0   

D
0 

  
－

0.
2

Type M材質 S表面處理

AZC
相當於S45C

染黑處理
AZM 鍍無電解鎳
AZS 相當於SUS304 －

CADCAD 2D
3D

AZC3

Example
使用範例

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳
表面處理和SUS304材質的產品。
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

URETHANE BUMPERS COUNTER BORED

附沉頭孔加工優力膠緩衝墊
－自由指定型－

Q自由指定型的優力膠緩衝墊備有專用軸套。Q耐磨耗優力膠的耐磨耗性為標準優力膠的2.5倍。

Delivery
出貨日

日 出 貨7

1 2

3 4

5

6 7

Type
M材質 H硬度 圖片

No.顏色一般級 精密級
AZFS － 標準優力膠

（醚系優力膠）
蕭氏硬度A95

1原色
2黑

AZFH AZAH 蕭氏硬度A90
AZFM AZAM

標準優力膠
（酯系優力膠）

蕭氏硬度A70
AZFL － 蕭氏硬度A50
AZFY － 蕭氏硬度A30
AZFHE －

制電性優力膠
蕭氏硬度A90

3灰AZFME － 蕭氏硬度A70
AZFLE － 蕭氏硬度A50
AZFAN － 低反彈優力膠 蕭氏硬度A70 4灰
AZFHH － 耐熱優力膠 蕭氏硬度A90 5褐
ZVULFH － 超高耐磨耗優力膠

（VULKOLLAN®）
蕭氏硬度A92

6米黃
ZVULFM － 蕭氏硬度A68
AZEFH －

耐磨耗優力膠
蕭氏硬度A90

7深褐
AZEFM － 蕭氏硬度A70

❷D
❺G

❸V

❹
H
❻

L＋
0.

5
0 

  

■一般級

EV2時
    H≦50

❷D±0.1

❺G

❸V

❹
H

❻
L

■精密級

EV2時
EH≦50

D公差
尺寸 D公差

50以下 ±0.2
51～60 ±0.3

61～100 ±0.5
V・H・G公差

尺寸 公差
V Ｈ G

30以下 ±0.2 ±0.2 ±0.2
31～90 ±0.3 ±0.5 ±0.3
91～ － ±0.5 －

L公差
尺寸 公差

6～100 ＋ 0.2
 0

101～200 ＋ 0.3
 0

V・H・G公差

E上記公差為溫度23℃±2℃、
溼度40～80%時的值。

尺寸 V公差 H・G公差
2～50 ±0.15 ±0.1
51～     ±0.15 ±0.15

（測試條件：溫度30℃溼度60%）
E上述以外的特性與同硬度的優力膠的特性相同。

■制電性優力膠特性值
體積固有電阻率 2.1×108Ω・cm
表面電阻值 4.0×109Ω

❶型式 ❷D
指定單位1mm

❼
顏色選擇❸V ❹Ｈ ❺G ❻L

E可選擇顏色的只有醚系・酯系優力膠。

一般級　標準優力膠

AZFS （蕭氏硬度A95）
AZFH （蕭氏硬度A90）
AZFM （蕭氏硬度A70）
AZFL （蕭氏硬度A50）
AZFY （蕭氏硬度A30）

一般級　低反彈優力膠

AZFAN （蕭氏硬度A70）

一般級　制電性優力膠

AZFHE （蕭氏硬度A90）
AZFME （蕭氏硬度A70）
AZFLE （蕭氏硬度A50）

一般級　耐熱優力膠

AZFHH （蕭氏硬度A90）

一般級　Vulkollan®

＊ZVULFH （蕭氏硬度A90）
＊ZVULFM （蕭氏硬度A70）

一般級　耐磨耗優力膠

AZEFH （蕭氏硬度A90）
AZEFM （蕭氏硬度A70）

精密級　標準優力膠

AZAH （蕭氏硬度A90）
AZAM （蕭氏硬度A70）

8～15
（單位1mm） 2～10

3≦H＜L
3～90

L－H≦30時
G≦D－4

min 2

30
以
下

L－H＞30時
G≦D－6

min 3

31
以
上

＊6～60
61～80

N
（原色）

B
（黑）

16～30
（單位1mm） 2～16

31～45
（單位1mm） 5～25

5≦H＜L

＊10～60

61～150

46～60
（單位1mm） 5～30

＊25～60

61～150

61～80
（單位1mm）

5～70

＊25～60

61～200

85～100
（單位5mm） 25～200

Q 附沉頭孔加工優力膠緩衝墊
無軸套型

E標準優力膠於選型時需指定顏色。
EVULKOLLAN®僅L尺寸＊符號者。

橘色文字表示

新刊載

P.6第3日出貨

P.6第3日出貨

E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


