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RUBBER BUMPERS COUNTER BORED

附沉頭孔加工橡膠緩衝墊
URETHANE BUMPERS WITH METALIC WASHERS

附金屬墊圈優力膠緩衝墊

Q附沉頭孔橡膠緩衝墊可自由指定全尺寸。

Order
訂購範例

❶Type － ❷D － ❸V － ❹H － ❺G － ❻L

RBZAM － D22 － V5 － H10 － G12 － L38

請依照選定步驟❶～❻選擇型式和數值後再行訂購。

E蕭氏硬度A50的矽膠為半透明乳白色。

Type M材質 H硬度 顏色

RBZN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度Ａ70

黑RBZC 合成橡膠（CR） 蕭氏硬度Ａ65

RBZU 低彈性橡膠（HANENITE®GP－35L） 蕭氏硬度Ａ32

RBZS
矽膠（SI）

蕭氏硬度Ａ70 淺灰

RBZA 蕭氏硬度Ａ50 乳白

RBZF 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度Ａ80 黑

RBZAM 糖果橡膠 蕭氏硬度Ａ45 焦糖色

❷D
❺G

❸V

❹
H
❻

L＋
0.

5
0 

  

❶Type
指定單位1mm

❷D ❸V ❹H ❺G ❻L

RBZN
NBR合成橡膠

RBZC
CR合成橡膠

RBZU
低彈性橡膠

RBZS
矽膠（SI）　蕭氏硬度A70

RBZA
矽膠（SI）　蕭氏硬度A50

RBZF
氟素橡膠（FPM）

RBZAM
糖果橡膠

11～15 3～10

3≦H＜L 7～53（G≦D－4） 6～30

5≦H＜L 7～54（G≦D－6）

31～50

16～30 5～16 6～50

31～45 5～25 10～50

46～60 5～30 25～50

E  L≦30時 V≦G－4
L＞30時 V≦G－6

V · H · G公差

尺寸
公差

V H G
30以下 ±0.5 ±0.5 ±0.5

31～ － ±0.7 ±0.6

D公差
D 公差

40以下 ±0.5
41～60 ±0.7

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

Delivery
出貨日

Example
使用範例

RBZN

Q最適合用於需要強力緊固力之處。

❷D

d2

－0.4
0

±0.2

❸L＋0.4
0

1

V

d 1

＋
0.

3
＋

0.
1

金屬墊圈

Type
優力膠 墊圈

M材質 顏色 H硬度 M材質

AYSK
醚系優力膠

黑

蕭氏硬度A95

SUS304
AYHK 蕭氏硬度A90

AYMK
酯系優力膠

蕭氏硬度A70

AYLK 蕭氏硬度A50

型式（❶Type ·❷D） － ❸L

AYSK12 － 10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

型式
❸L選擇 （M）

適用螺栓
d1 d2 V

❶Type ❷D

AYSK
AYHK
AYMK
AYLK

12 10 M3 11 6 3

15 10 15 20 M4 14 8 4

20 10 15 20 25 M5 19 9.5 5

25 10 15 20 25 30 M6 24 11 6

30 15 20 25 30 40 M8 29 14 8

40 25 30 40 50 M10 39 17 10

商品名 附金屬墊圈緩衝墊 附沉頭孔緩衝墊

圖

商品差異

螺栓頭的底面以金屬墊圈承接，因
此可以用與金屬相同的緊固扭矩連
結。
即使有震動或衝擊也不易使螺栓鬆
動。

若將螺栓鎖得太緊會從孔的邊緣開
始破損，所以需要以優力膠不會彎
曲的程度連結。
由於價格較便宜，因此適合用於沒
有震動與衝擊的地方。

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

內六角孔螺栓

標準化加工品

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
X 超過標準訂購少量時，不適用快件。

日 出 貨5

●   色 型式

日 出 貨5
ERBZU・RBZF的L尺寸為≦30。

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

P.6第3日出貨

P.6第3日出貨

P.6第2日出貨貨第2日出貨

庫
存
品

隔日出貨


