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型式（❶Type ·❷D） － ❸L

RBGEL5 － 500

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

■本產品可用來作為縫隙填塞物等諸多用途的柔軟凝膠型新式黏膠襯墊。

❷
D

❸L

E 使用溫度範圍－10～70℃
E 為了防止沾黏，已塗上氟素粉末。
E 以捲繞狀態出貨。
E 可用裁切器等從正上方切斷後使用。

Type M材質 H硬度 顏色

RBGEL 黏彈性合成橡膠 ASKER F65 淡黃

型式 ❸L選擇
（mm）❶Type ❷D

RBGEL
2 500

1000
1500

5
10

Q黏彈性合成橡膠
黏彈性合成橡膠是以F硬度來表示的極軟質凝膠。
為機械強度較強，且具耐久性的材料。
此外，最大特徵是會朝上下左右慢慢恢復的3D立體延遲恢復。
柔軟性佳，可用於縫隙填塞的黏膠墊等諸多用途。

Q特性值比較

Q黏彈性合成橡膠的柔軟性
如照片所示，材質極為柔軟，且延展性良好。
（延展度達2,000％以上）
此外，因形狀對應性高，可用來作為複雜形狀的填塞材料。
切斷面具有自黏性。

項目 黏彈性合成橡膠 NBR合成橡膠 矽膠

比重 0.9 1.6 1.2

硬度 65（ASKER F） 70（蕭氏硬度A） 50（蕭氏硬度A）
拉伸強度（Mpa） 0.17 12.7 8.8

伸展度（%） ＞2000 370 330

最高使用溫度 70 90 200

耐寒性 －10 －10 －70

Q耐藥性比較

黏彈性合成橡膠 NBR合成橡膠 矽膠

汽油輕油 × ◎ △－○
水 ◎ ◎ △
強酸 ◎ ○ △
強鹼 ◎ ○ ○
醚 × ×－△ △

E 請勿在可能沾附溶劑的場所使用。

ELASTOMER SEALING ROUND STRINGS

黏彈性圓繩

CADCAD 2D
3D

標準化加工品

RUBBER STRINGS / RUBBER RINGS

圓線・方線
－橡膠/橡膠海綿－ 

Q可用來作為縫隙填塞物等諸多用途的線狀橡膠・海綿。

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

日 出 貨5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Example
使用範例

RBKWN

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D/A） － ❸L

RBWN2
RBKWN15

－
－

250
1M

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

圓線 方線 M材質 H硬度 顏色

RBWN RBKWN 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A66 黑

RBWS RBKWS 矽膠（SI） 蕭氏硬度A50 乳白

RBWF － 氟素橡膠（FPM） 蕭氏硬度A69
黑

RBWCS RBKWCS CR合成橡膠海綿 ASKER C20

RBWSS RBKWSS 矽膠海綿 ASKER C25 橘

RBWFS － 氟素橡膠海綿 ASKER C35 黑

❷
D

❸L

❷
A

❸L ❷A

圓線

方線

Q圓線

型式 D尺寸
公差

指定單位1mm ❸L選擇
（公尺）❶Type ❷D ❸L

RBWN
（NBR合成
橡膠）
RBWS
（矽膠）
RBWF
（氟素橡膠）

2
±0.35

20～999

1M

3M

5M

10M

3

4

±0.5

5

6

7

8

9

10 ±0.8

12
±1.0

15

Q方線

型式 A尺寸
公差

指定單位1mm❸L選擇
（公尺）❶Type ❷A ❸L

RBKWN
（NBR合成
橡膠）
RBKWS
（矽膠）

5

±0.5

20～999

1M

3M

5M

10M

6

8

10 ±0.8

12

±1.0

15

Q圓線（海綿型）
型式 D尺寸

公差
❸L選擇
（公尺）❶Type ❷D

RBWCS
（CR合成橡膠海綿）
RBWSS
（矽膠海綿）
RBWFS
（氟素橡膠海綿）

3

±1.0
1M

3M

5M

10M

4

5

6

7

8

9

10

±2.012

15

Q方線（海綿型）
型式 A尺寸

公差
❸L選擇
（公尺）❶Type ❷A

RBKWCS
（CR合成橡膠海綿）
RBKWSS
（矽膠海綿）

5

±1.0

1M

3M

5M

10M

6

8

10

±2.012

15

Q精密度基準
L尺寸公差

L 公差

200以下 ±1.5

201～400 ±2.0

401以上 ±3.5

標準化加工品

E RBWFS僅可選擇D5・6・8・10。

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數　量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

日 出 貨3

橘色文字表示

新刊載

E  為RoHS非對應商品


