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ERUBLOC®為Rubloc Imexin公司的註冊商標。Q用於重荷重防震的防震墊中追加了便宜的天然橡膠。

ANTIVIBRATION  PADS

防震墊
－非污染性橡膠型・天然橡膠型・RUBLOC®（對應低頻率）－

Order
訂購範例

型式（❶Type·❷No. ·❸T） － ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N
● A · B尺寸選擇型
● A · B尺寸指定型
● A · B尺寸指定型（附孔加工型）

 BPAT  10
 BPATF  10
 BPASF 4H 10

－
－
－

50
150
200

－
－
－

150
100
125 － F30 － G20 － N6

請依照選定步驟❶～❽選擇型式・數值後再行訂購。

QA・B尺寸選擇型

BPAT
BPAS
BPTG

EG・F尺寸公差：±1

BPATF
BPASF

QA・B尺寸指定型
標準型 附孔加工型（貫穿孔）

EA≧BCADCAD 2D
3D

E表中無交期表示無販售此規格。

4
❸

T
±

1

2525

25
25

❹A±2

❺
B
±

2

4
❸T±1

❹A ❸T

❺
B

❹A

❼
G

❻F

❺
B

❹A

❼
G

❻F

❺
B

❺
B

❹A

❼
G

❻F

❷1Hー1孔ー ❷2Hー2孔ー ❷4Hー4孔ー
4－❽N（貫穿孔）❽N（貫穿孔） 2－❽N（貫穿孔）

QA・B尺寸選擇型

E請勿重疊2 pcs以上使用。    E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。） kgf＝N×0.101972

型式 ❹A
選擇

❺B
選擇

適用荷重
N｛kgf｝

壓縮量特性
N/mm｛kgf/mm｝ 出貨日

❶Type ❸T BPAT BPAS・BPTG BPAT BPAS・BPTG BPAT BPAS BPTG

BPAT
BPAS
BPTG

10

50
50 613～1275｛63～130｝ 355～613｛36～63｝ 1095｛112｝ 488｛50｝

3日 3日
3日

150 1839～3825｛188～390｝ 1066～1839｛109～188｝ 3284｛335｝ 1465｛149｝
300 3677～7649｛375～780｝ 2133～3677｛218～375｝ 6567｛670｝ 2930｛299｝

100
100 2452～5099｛250～520｝ 1422～2452｛145～250｝ 4378｛446｝ 1953｛199｝

庫存品
庫存品

200 4903～10199｛500～1040｝ 2844～4903｛290～500｝ 8756｛893｝ 3906｛398｝

3日

300 7355～15298｛750～1560｝ 4266～7355｛435～750｝ 13134｛1339｝ 5859｛597｝ 3日 －
150 150 5516～11474｛563～1170｝ 3199～5516｛326～563｝ 9851｛1004｝ 4394｛448｝ 庫存品

3日200 200 9807～20398｛1000～2080｝ 5688～9807｛580～1000｝ 17512｛1786｝ 7812｛797｝

3日

300 300 22065～45895｛2250～4680｝ 12798～22065｛1305～2250｝ 39402｛4018｝ 17577｛1792｝

20

50
50 529～1872｛54～191｝ 294～882｛30～90｝ 451｛46｝ 196｛20｝

－

150 1588～5615｛162～573｝ 882～2646｛90～270｝ 1352｛138｝ 588｛60｝
300 3175～11231｛324～1146｝ 1764～5292｛180～540｝ 2705｛276｝ 1176｛120｝

100
100 2117～7487｛216～764｝ 1176～3528｛120～360｝ 1803｛184｝ 784｛80｝
200 4234～14974｛432～1528｝ 2352～7056｛240～720｝ 3606｛368｝ 1568｛160｝
300 6350～22462｛648～2292｝ 3528～10584｛360～1080｝ 5410｛552｝ 2352｛240｝

150 150 4763～16846｛486～1719｝ 2646～7938｛270～810｝ 4057｛414｝ 1764｛180｝
200 200 8467～29949｛864～3056｝ 4704～14112｛480～1440｝ 7213｛736｝ 3136｛320｝ 庫存品
300 300 19051～67385｛1944～6876｝ 10584～31752｛1080～3240｝ 16229｛1656｝ 7056｛720｝ 3日

Q非污染性CR合成橡膠的特長
一般來說橡膠成分中所含的油分或交聯劑的一部分會轉移，很有可
能會污染所接觸材料。
非污染性CR合成橡膠使用特殊配方，為能夠強力抑制污染的橡膠。
一般的物理性質與CR合成橡膠相同。

E依周遭環境不同，可能會有顏色沾染的情況。

A・B尺寸選擇型 A・B尺寸指定型 M 材質 H硬度

BPAT BPATF 非污染性
CR合成橡膠

蕭氏硬度A70

BPAS BPASF 蕭氏硬度A50

BPTG － 天然橡膠 蕭氏硬度A50

Q防震墊

Delivery
出貨日

E以25mm為單位，可以用刀具等裁切使用。    EF尺寸的指定範圍，在選擇1H型時必須符合：N/2＋2.5≦F≦A－N/2－2.5，選擇2H・4H型時必須符合：N＋5≦F≦A－N－5。
EG尺寸的指定範圍，在選擇1H・2H型時必須符合：N/2＋2.5≦G≦B－N/2－2.5，選擇4H型時必須符合：N＋5≦G≦B－N－5。

－附孔加工型－

型式 指定單位25mm
（A≧B） 指定單位1mm 指定孔徑

單位1mm
❶Type ❷No. ❸T ❹A ❺B ❻F ❼G ❽N

BPATF
BPASF

1H
2H
4H

10
25～400 25～300 5～395 5～295 5～20

20

QA・B尺寸指定型 －標準型－

型式 指定單位25mm
（A≧B）

❶Type ❸T ❹A ❺B

BPATF
BPASF

10
25～400 25～300

20

Type T 容許荷量
N｛kgf｝/cm2

壓縮量特性
N/mm｛kgf/mm｝/cm2 出貨日

BPATF 10 50｛5.2｝ 44｛4.5｝
5日20 75｛7.6｝ 17.6｛1.8｝

BPASF 10 24｛2.5｝ 20｛2.0｝
20 35｛3.6｝  7.8｛0.8｝

Alterations

從左端面指定孔位置 開孔位置從下端面指定

XC

B

A

G

F

YC

A

B
G

F

Code XC YC

Spec.

XC＝指定單位1mm
E5≦XC≦385
EN/2＋2.5≦XC≦A－F－N/2－2.5
E僅適用於2H・4H型

YC＝指定單位1mm
E5≦YC≦285
EN/2＋2.5≦YC≦B－G－N/2－2.5
E僅適用於4H型

僅適用於A・B尺寸指定型孔加工型Alteration
追加工 型式（❶Type・❷No.・❸T）－ ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N －（XC・YC）

BPATF2H10 － 175 － 100 － F40 － G30 － N8 － XC30

Example
使用範例

BPAT・RUBLOC

機械

BPAT・BPATF
（貫穿孔追加工） 機

器

0 50 100 150 200

200

150

100

50

0

頻
率［

Hz
］

每1 pcs的荷重［kgf］

震動傳達率資料

RUBLOC18・BPAT10・BPAS10・BPAT20・
BPAS20・BPTG10荷重與頻率

RUBLOC18ー60ー60                    Tr＝1/30
RUBLOC18ー60ー60                    Tr＝1/10
RUBLOC18ー60ー60                    Tr＝1/3
BPAS10ー50ー50                    Tr＝1/30
BPAS10ー50ー50                    Tr＝1/10
BPAS10ー50ー50                    Tr＝1/3
BPAT10ー50ー50                    Tr＝1/30
BPAT10ー50ー50                    Tr＝1/10
BPAT10ー50ー50                    Tr＝1/3
BPAS20ー50ー50                    Tr＝1/30
BPAS20ー50ー50                    Tr＝1/10
BPAS20ー50ー50                    Tr＝1/3
BPAT20ー50ー50                    Tr＝1/30
BPAT20ー50ー50                    Tr＝1/10
BPAT20ー50ー50                    Tr＝1/3
BPTG10ー50ー50

0 200 400 600 800
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m
m
）

荷重（kgf/1  pcs）

荷重壓縮量資料 RUBLOC18ー60ー60
BPAS10ー50ー50
RUBLOC18ー120ー120
BPAT10                   ー50ー50
BPAS10             ー100ー100
BPAT10ー100ー100
BPAT20ー50ー50
BPAT20ー100ー100
BPAS20ー50ー50
BPAS20ー100ー100
BPTG10ー100ー100

CADCAD 2D
3D

10
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ー1孔ー ー2孔ー ー4孔ー
4－❽N（貫穿孔）❽N（貫穿孔） 2－❽N（貫穿孔）

QA・B尺寸選擇型

RUBLOC

QA・B尺寸指定型

RUBLOCF
標準型 附孔加工型（貫穿孔） EG・F尺寸公差：±1

Q特長
・將四種直徑與高度皆不同的突起交互
配置於其中。
・震動在墊內為斜向通過，故可得高度防震效果。

A・B尺寸選擇型 A・B尺寸指定型 M 材質 H硬度

RUBLOC RUBLOCF 合成橡膠（NBR） 蕭氏硬度A40

QA・B尺寸選擇型
型式

❹A選擇 ❺B選擇 適用荷重
N｛kgf｝

壓縮量特性
N/mm｛kgf/mm｝❶Type ❸T

RUBLOC 18

60 60 250～1000｛ 25～ 102｝ 120 ｛ 12｝
120 120 1000～4000｛102～ 408｝ 250 ｛ 25｝
180 180 2500～8800｛255～ 897｝ 900 ｛ 92｝
240 240 4100～16000｛418～1632｝ 1500 ｛153｝

EF尺寸的指定範圍，在選擇1H型時必須符合：N/2＋2.5≦F≦A－N/2－2.5，選擇2H・4H型時必須符合：N＋5≦F≦A－N－5。
EG尺寸的指定範圍，在選擇1H・2H型時必須符合：N/2＋2.5≦G≦B－N/2－2.5，選擇4H型時必須符合：N＋5≦G≦B－N－5。

QA・B尺寸指定型
－標準型－

型式 指定單位60mm
（A≧B）

❶Type ❸T ❹A ❺B

RUBLOCF 18 60～240 60～240

－附孔加工型－

型式 指定單位60mm
（A≧B） 指定單位1mm 指定孔徑

單位1mm
❶Type ❷No. ❸T ❹A ❺B ❻F ❼G ❽N

RUBLOCF
1H
2H
4H

18 60～240 60～240 5～235 5～235 5～20

Type 容許荷重N
N｛kgf｝/cm2

壓縮量特性
N/mm｛kgf/mm｝/cm2

RUBLOCF 10｛1｝ 4｛0.4｝

Q 防震墊
RUBLOC®

Alterations

從左端面指定孔位置 開孔位置從下端面指定

XC

B

A

G

F

YC

A

B
G

F

Code XC YC

Spec.

XC＝指定單位1mm
E5≦XC≦225
EN/2＋2.5≦XC≦A－F－N/2－2.5
E僅適用於2H・4H型

YC＝指定單位1mm
E5≦YC≦225
EN/2＋2.5≦YC≦B－G－N/2－2.5
E僅適用於4H型

僅適用於A・B尺寸指定型孔加工型Alteration
追加工 型式（❶Type・❷No.・❸T）－ ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N －（XC・YC）

RUBLOCF2H18－ 240 － 180 － F80 － G40－ N8 － XC50

型式（❶Type·❷No. ·❸T） － ❹A － ❺B － ❻F － ❼G － ❽N
● A · B尺寸選擇型
● A · B尺寸指定型
● A · B尺寸指定型（附孔加工型）

 RUBLOC  18
 RUBLOCF  18
 RUBLOCF 2H 18

－
－
－

60
240
240

－
－
－

60
60

180 － F100 － G100 － N10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❽選擇型式・數值後再行訂購。

●RUBLOC  色 型式

日 出 貨3
●RUBLOC  色 型式

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～ 200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

x 超過標準訂購少量時，
不適用快件。

Delivery
出貨日

庫
存
品

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
x 超過標準訂購少量時，不適用快件。

P.6第3日出貨

●RUBLOCF

日 出 貨5 P.6第3日出貨

● BPATF · BPASF


