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LED LIGHTINGS  -COMPACT TYPE / SLIM BAR TYPE-

LED照明  精巧型/細棒型

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式（❶Type ·❷P/P1） － ❸顏色
精巧型

細棒型

LEDE225
LEDL185

－
－

W
W

Order
訂購範例

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁合金 陽極處理
端部 SUS304 －
螺栓 SUS304 －
發光面 矽膠 －
電纜線 PVC －

型式
❸顏色 L

照度（勒克司lx） 日光燈
照度比較
（參考）

輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗電力
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K） 配光角度 質量

（g）❶Type ❷P lx/0.5m lx/1m

LEDE
（精巧型）

120 W
（白色）

129 102 26 6W～ DC24
±10%

110 2.6
0～40 6000 約110°

90
225 234 260 67 6W～ 130 3.1 130
390 399 376 106 10W～ 260 6.2 205

3.
3

4.
5

26

2000±50

4－R3.5

11 1.
5

4.5

引線
白 ＋
黑 －

11

26 4.5

❷P（安
裝間
距）

L（全
長）

2000±
50

Q 電纜線部詳細

Q安裝部側面圖

LEDE
（精巧型）

E此商品無法調光，其餘附調光機能的產品，請參照P.2423。

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁  陽極處理 
發光面 矽膠 －
兩端部 聚醯胺 －
支撐座 聚醯胺 －

磁鐵（僅LEDLB） 釹磁鐵 －
電纜線 PVC －

Q細棒型

Q精巧型

型式 ❸顏色 P2 L 照度（勒克司lx） 日光燈
照度比較
（參考）

輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

磁鐵
吸附力
N｛kgf｝

消耗電力
（W）

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K）配光角度

質量（g）

❶Type ❷P1 LEDLB lx/0.5m lx/1m LEDLB LEDL LEDLB
LEDL
（標準型）
LEDLB

（附角度調整支撐座）

185
W

（白色）

135 195 210 60 6W～
DC24
±10%

70

21.5{2.2}

1.68

－10～45 5500 120°

17 27
335 285 345 370 120 10W～ 140 3.36 34 44
485 435 495 540 180 10W～ 210 5.04 51 61
635 585 645 700 240 20W～ 280 6.72 68 78

LEDL
（標準型）

LEDLB
（附角度調整支撐座）

引線
白 ＋
黑 －

＊LEDL沒有附磁鐵。
E角度調整支撐座不單賣。
E此商品無法調光，其餘附調光機能的產品，請參照P.2423。

最小彎曲半徑R11.2

10

11.4

2
8.

9

2－φ3.2

φ
1.

45

（7.9）
❷P1（安
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L（全
長）

1000±50

15

25

15

R7

35

10

18
.5

4－φ3.2

P2（安
裝間
距）

❷P1（安
裝間
距）

L（全
長）

φ
1.

45
2

7.
5

6.
6

1000±50

最小彎曲半徑R11.2

＊2－φ12×3磁鐵

1 以M3螺絲將支撐座鎖好
（也可利用磁鐵來安裝。）
2 將照明本體從支撐座的旁邊滑入
之後固定
3 可以用手將本體，轉至任意角度
E 為了能調整角度，引線請不要拉
太緊。

QLEDLB（角度調整支撐座）的安裝範例

360°

E各項目的詳情請參照P.2431的用語集。E發光顏色的波長請參照P.2432。
E在訂購・安裝時，請先確認P.2432的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色‧亮度會有誤差，即使是相同型式，在發光顏色‧亮度上也可能會有若干差異。

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

安裝時，M4螺帽頭會干
擾到電纜線，請避開電
源線再固定螺帽。 

Q關於精巧型的發光面

防水用樹脂
矽膠

為了要提高保護等級（ IP規格），
LED發光面與其他型的外框不同，
是以防水用樹脂（矽膠）的模壓
加工制成。

建議使用於桌上型裝置的
外蓋或小型的箱型裝置等。
保護等級為IP67，也可有效
使用於會濺到水的小型裝
置。 

Q安裝範例
Example
使用範例

Example
使用範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

E照明規格請參照P.2432。

E照明規格請參照P.2432。

IP67

日 出 貨3

LED LIGHTINGS -THIN TYPE- WITH MAGNETIC

LED照明  薄型/薄型附磁鐵型
 

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷P） － ❸顏色

附磁鐵型

LEDT150
LEDTM270

－
－

W
W

Order
訂購範例

LEDT

LEDTM
（附磁鐵型）

8

52

＊2－M4用沉頭孔

❷P（安
裝間
距）

L（全
長）

3000±50

最小彎曲半徑R18

＊

引線
白 ＋
黑 －

φ
3

最小彎曲半徑R18

＊

Q電纜線部詳細

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁合金 陽極處理

表面濾光片 聚碳酸酯 霧面處理
磁鐵

（僅LEDTM） 釹磁鐵 －
兩端部螺栓 SUS304 －
電纜線 PVC －

φ4.2

4

8

φ12
Q安裝部側面圖（LEDT）

＊LEDTM（附磁鐵型）的表面沒有孔。
E此商品無法調光。其餘附調光機能的產品，請參照P.2423。

QLEDTM（附磁鐵型）背面圖

2－
 φ12

Q安裝部側面圖（LEDTM（附磁鐵型））

2－M3 ×5皿頭螺絲

3
8

磁鐵

CADCAD 2D
3D

100lx

50lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

1.0

1.0

0

（m）

（m）

安裝高度0.5m

1.0 0

200lx
300lx

100lx

1.0

LEDT150－W/LEDTM150－W LEDT270－W/LEDTM270－W
安裝高度0.5m

1.0 0

200lx
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100lx

1.0

200lx
100lx
50lx

300lx
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1.0 0 1.0

1.0

1.0

0
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（m）

安裝高度0.5m

1.0 0

700lx
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200lx
300lx
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1.0

400lx
300lx
200lx
100lx
50lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

1.0

1.0

0

（m）

（m）

LEDT510－W/LEDTM510－WLEDT390－W/LEDTM390－W
安裝高度0.5m

1.0 0

500lx
300lx
200lx
100lx

1.0

200lx

100lx

50lx

安裝高度1.0m

1.0 0 1.0

1.0

1.0

0

（m）

（m）

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2
0
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相
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發
光
強
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）
波長（nm）

LEDT/LEDTM
Q照明規格（參考值） Q發光光譜

IP50

Q薄型/薄型帶磁鐵型

Q關於發光面
小型LED元件以狹窄間隔並排，能
提高均一性與照度。

Example
使用範例

Q磁鐵固定（LEDTM）

LEDTM

・ LEDTM是利用磁鐵進行安裝，因此能依工件與環境不同，
自由更換設置位置。

Q螺栓固定（LEDT）

LEDT

・ LEDT為厚度8mm的燈具，
適用於空間不足的裝置。

型式
❸顏色 L

照度（勒克司lx） 日光燈照度比較
（參考）

輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗
電力
（W）

吸附力
N｛kgf｝ 溫度範圍

（℃）
色溫

（絕對溫度 K）配光角度
質量
（g）

❶Type ❷P lx/0.5m lx/1m LEDTM LEDT LEDTM

LEDT
LEDTM
（附磁鐵型）

150
W

（白色）

166 410 110 10W～
DC24
±10%

130 3.1

21.5{2.2} －10～45 5000 約110°

170 180
270 286 720 220 20W～ 260 6.2 280 290
390 406 1120 330

40W～ 390 9.4 390 400
510 526 1430 430 520 12.5 500 510

Delivery
出貨日

E各項目的詳情請參照P.2431的用語集。  E發光顏色的波長請參照P.2432。
E在訂購・安裝時，請先確認P.2432的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色‧亮度會有誤差，即使是相同型式，在發光顏色‧亮度上也可能會有若干差異。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

日 出 貨3


