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墊
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輪
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腳
墊

42

2442

腳
輪

調
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腳
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型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質
CHAMS－E75
CHAMJ－S65

－
－

U
R

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CASTERS

腳輪
－輕中荷重－

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）・優力膠（褐）・尼龍（白）・合成橡膠（灰） 有 無

（橡膠車輪）

（優力膠車輪）

（尼龍車輪）

本體類型
型式 ❸車輪材質 H A C F1 F2 G1 G2 d E r B t 容許荷重（Ｎ） 質量（g）

❶Type ❷D R U N R U N R U N

活動型 CHAMJ－S

50

R
（橡膠）

U
（優力膠）

N
（尼龍）

70
70 58 55 － 42 － 8.8 27 53 28 25 28

2.3 500 600 600 325 305 290
65 85 61 25 25 700 375 325 310
75 93 28 66 26 600 700 800 420 345 325

100 132 90 90 71 68 71 68
11

32 83 32 32 32
3.2

1200 1000 1200 920 790 770
125 168 102 102 80 75 80 75 40 105 38 40 40 1500 1300 1500 1505 1465 1315
150 190 115 40 1600 1400 1600 1710 1585 1490

固定型 CHAMK－S

50 70
70 47 55 － 28 － 8.8

－ －

28 25 28
2.3 500 600 600 195 175 160

65 85 25 25 700 250 200 185
75 93 26 600 700 800 295 220 200

100 132 110 75 90 80 50 45
11

32 32 32 2.6 1200 1000 1200 740 610 585
125 168 136 100 112 100 56 53 38 40 40 3.0 1500 1300 1500 1135 1090 945
150 190 137 93 40 2.6 1600 1400 1600 1290 1160 1100

活動
附剎車型 CHAMS－S

50 70
70 58 55 － 42 － 8.8 27 67 28 25 28

2.3 500 600 600 345 335 310
65 85 68 25 25 700 430 375 350
75 93 28 26 600 700 800 470 380 360

100 132 90 90 71 68 71 68
11

32 86 32 32 32
3.2

1200 1000 1200 1005 875 850
125 168 102 102 80 75 80 75 40 108 38 40 40 1500 1300 1500 1690 1650 1505
150 190 115 40 1600 1400 1600 1875 1750 1700

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）・優力膠（D50、65、75褐　D100、125、150灰）・尼龍（白） 有 無

（橡膠車輪）

（優力膠車輪）

（尼龍車輪）

活動型

B CF 2

A
F1

4－d
r

t

E

H

❷
D

CHAMJ－E
固定型 活動附剎車型

B CF 2

A
F1

4－d

❷
D

t

H

r

B CF2

A
F1

4－d

❷D

E

H

t

CHAMK－E CHAMS－E

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

活動型
CHAMJ－S

固定型
CHAMK－S

活動附剎車型
CHAMS－S

E

❷D

A

r

C
t

B
H

G1

F1

4－d

A

CB
H

t
G1

F1

❷D

4－d

長圓孔d放大圖

d

G1
G2

F1

F2

長圓孔d放大圖

d

G1
G2

F1

F2

A

r

CB

E

H

G1

F1

t

❷D

4－d

CHAMJ－S、CHAMS－S D100、125、150
CHAMK－S D100

CHAMK－S D125、150

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

CASTERS

腳輪  －導電性車輪架/橡膠 ·優力膠 ·尼龍車輪型

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質
CRJDG100
CSMKU125 － U

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

（優力膠車輪）（橡膠車輪） （橡膠車輪）

d

G1
G2

F1

F2

Type
本體 車輪 軸承

M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部
CRJDG · CRKDG · CRSDG SPHC 三價鉻酸鹽 導電性橡膠

（黑）＊
有

無CSRJDG · CSRKDG · CSRSDG SUS304

滾筒研磨
CSMJU · CSMKU · CSMSPU SUS304

橡膠（黑）
優力膠（灰） 僅D尺寸100・125・150有
尼龍（白） 僅D尺寸150有

＊導電性橡膠的體積固有電阻值為102～104Ω · cm

D125 · 150

活動型

CRJDG
CSRJDG
CSMJU

固定型

CRKDG
CSRKDG
CSMKUH

t

❷D

E

CG

F
A

B

4－dr

H

E

❷D

4－d

F
A

G CB
K

r

t

❷D

CG

4－dF

A

B

H
t

活動附剎車型

CRSDG
CSRSDG
CSMSPU

（E僅本類型不會旋轉。）
Er表示車輪旋轉時的半徑。

ED100、125、150的橡膠車輪的輪框成份為鐵。

ED50的車輪材質無合成橡膠。

本體類型
型式

B H A C
r K

F d t E G 容許荷重
（N）

質量
（g）❶鋼型 ❶不鏽鋼型 ❷D 鋼型 不鏽鋼型 鋼型 不鏽鋼型

活動型 CRJDG CSRJDG

50 20 65
70

42 47 47

－ －

56 6.5 2 22 28 300 190
65

25
85

58
61 61

55
8.8 2.3

27
42

500 370
75 93 66 66 28 600 420
100 122 100 82 82 82 31 40 500 600

固定型 CRKDG CSRKDG

50 20 65
70

42

－ － － －

56 6.5 2

－
28

300 140
65

25
85

47 55
8.8 2.3

500 250
75 93 600 290
100 122 100 58 82 40 500 510

附剎車型 CRSDG CSRSDG

50 20 65
70

42 51 51 32 31 56 6.5 2 22 28 300 210
65

25
85

58
67 67

43 40 55
8.8 2.3

27
42

500 430
75 93 68 68 28 600 470
100 122 100 82 82 44 43 82 31 40 500 670

Q導電性車輪型

E＊1 R（橡膠）型的D尺寸150無活動、固定、附剎車型。E＊2 N （尼龍） 型的D尺寸125無活動、 固定、 附剎車型。

本體類型
型式

❸車輪材質
B

H A C F1 F2 d t E G1 G2 K r
容許荷重（N） 質量

（g）❶Type ❷D R
（橡膠）

U
（優力膠）

N
（尼龍） R U N

活動型 CSMJU

75

R
（橡膠）＊1

U
（優力膠）

N
（尼龍）＊2

25 26 25 93 70 58 55 － 8.8 2.3 28 42 －

－

66 600 700 800 390
100 29

32 32
132 90 90 71 68

11 3
32 71 68 82 800 1000 1000 950

125 32 168
102 102 80 75

36
80 75

99 1000 1200 － 1230
150 40 40 40 190 40 115 － 1800 1600 1500

固定型 CSMKU

75 25 26 25 93 70 47 55 － 8.8 2.3

－

28 －

－ －

600 700 800 270
100 29

32 32
132 110 75 90 80

11 3
50 45 800 1000 1000 720

125 32 168 140 94 112 100 53 56 1000 1200 － 1180
150 40 40 40 190 102 102 80 75 80 75 － 1800 1600 1290

附剎車型 CSMSPU

75 25 26 25 93 70 58 55 － 8.8 2.3 28 42 － 43 68 600 700 800 430
100 29

32 32
132 90 90 71 68

11 3
32 71 68 55 86 800 1000 1000 1060

125 32 168
102 102 80 75

34
80 75

54 97 1000 1200 － 1340
150 40 40 40 190 40 65 115 － 1800 1600 1720

Q橡膠 ·優力膠 ·尼龍車輪型

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

容許負載

平裝版型腳輪

300～
1800N
300～
1800N

300～
1600N

容許負載

平裝版型腳輪

300～
1600N

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照DP.3049～3050。

日 出 貨3

本體類型
型式 ❸車輪材質 H A C F1 F2 d e r B t 容許荷重（Ｎ） 質量（g）

❶Type ❷D R U N R U N E R U N E

活動型 CHAMJ－E
50

R
（橡膠）

U
（優力膠）

N
（尼龍）

E
（合成橡膠）

65
70 42 56 28 6.5

22 47 20 21 21 2 300 380 400 － 180 165 150 －
65 82 23 56 400 300 250 200 190 296
75 92 27 65 21 400 450 500 285 215 200 200
100 122 100 58 82 40 8.8 31 82 25 28 25 2.3 500 600 600 500 600 465 420 526

固定型 CHAMK－E
50 65

70 42 56 28 6.5 － －
20 21 21 2 300 380 400 － 140 120 110 －

65 82 400 300 195 145 135 140
75 92 21 400 450 500 230 160 145 230
100 122 100 58 82 40 8.8 25 28 25 2.3 500 600 600 500 505 345 325 340

活動
附剎車型 CHAMS－E

50 65
70 42 56 28 6.5

22 47 20 21 21 2 300 380 400 － 205 185 170 －
65 82 23 56 400 300 285 215 215 267
75 92 27 65 21 400 450 500 320 250 230 230
100 122 100 58 82 40 8.8 31 82 25 28 25 2.3 500 600 600 500 670 525 475 490

追加規格
以紅字表示

ECSMJU、CSMKU、CSMSPU無導電性。

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

●左述以外

日 出 貨3
●CRKDG50 · CRSDG100 · CSRSDG50

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品


