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CASTERS

腳輪
－中荷重－

CASTERS

腳輪
－中荷重/旋轉固定型－

（橡膠車輪）

（優力膠車輪）

（MC尼龍車輪）

d F2

F1

F1

F2

長圓孔d放大圖（CMGJ·CMGS）
Type

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

CMGJ · CMGK
CMGS · CMGS－L SPHC 三價鉻酸鹽

合成橡膠（黑）・優力膠（藍）
MC（單體澆鑄）尼龍（藍）・制電性橡膠（橘）
不含碳制電性優力膠（黃）

有 有

G CB

F1

A

4－d

活動型

CMGJ
固定型

CMGK
活動附剎車型

CMGS CMGS－L

H

E

❷D

t

B AF1F2

F2
F1
A

4－d
r

H

❷D

t
E E

❷D

98°

t t

HH

❷D

98°

r

F2 A

F2
F1
A

F2
F1
A

B

4－d

BF2F1 F1A

r4－d

Er表示車輪的旋轉半徑以及踏板的旋轉半徑。
E一踩下踏板，會同時固定車輪及旋轉。

（＊）D100・130・150為N（MC尼龍）車輪的尺寸、D200為U（優力膠）車輪的尺寸。
ECMGJ、CMGK、CMGS的交換用輪請參考P.2477。

本體
類型

型式 ❸車輪
材質 H A C F1 F2 G d E（r） B

（＊） t
容許荷重（N） 質量（g） 出貨日

❶Type ❷D R U N T K R U N T K R U N T K

活動
型 CMGJ

75

R
（橡膠）

U
（優力膠）

N

（ MC
尼龍）
T

（導電性橡膠）
K

（不含碳制電
性優力膠 ）

100 81

－

63 －

－

9.5 28 66 32 2.3 800 1200 1200 800 1200 560 650 560 560 520
庫存品

庫存品

3日 3日 3日
100 144 95 73 70 10.5 35 85 32（34）3.6 1200 1700 1800 1200 1700 1060 1240 1130 1060 1010

3日
130 177 105 82 79

11

40 105 38（42）
4

1800 2600 2700 1800 2600 2000 2210 2040 2000 2310

3日150 198 120 93 87 45 120 42（44） 2000 3000 3000 2000 3000 2340 2620 2400 2340 2630

200 250 140 115 105 58 163 45（42）4.5 2500 3700 － － － 4020 4180 － － － － － －

固定
型 CMGK

75 100 95 71 63

－

40 9.5

－ －

32 2.3 800 1200 1200 800 1200 490 550 490 490 440

3日

庫存品 3日

3日 3日
100 144 115 80 80 45 10.5 32（34）

2.9

1200 1700 1800 1200 1700 830 1010 920 830 770

3日

庫存品

130 177
138 90 100 56

11

38（42） 1800 2600 2700 1800 2600 1600 1870 1640 1600 1870
3日

150 198 42（44） 2000 3000 3000 2000 3000 1900 2190 1980 1900 2190

200 250 152 100 112 63 45（42） 4 2500 3700 － － － 3350 3540 － － － － － －

活動
附剎
車型

CMGS

75 100 81

－

63 －

－

9.5 28 89 32 2.3 800 1200 1200 800 1200 620 710 620 620 580 3日 庫存品

3日

3日

3日
100 144 95 73 70 10.5 35 110 32（34）3.6 1200 1700 1800 1200 1700 1170 1350 1240 1170 1080 庫存品

3日
130 177 105 82 79

11

40

130

38（42）
4

1800 2600 2700 1800 2600 2180 2390 2220 2180 2390

3日
3日

150 198 120 93 87 45 42（44） 2000 3000 3000 2000 3000 2520 2800 2580 2520 2800

200 250 140 115 105 58 42 2500 3700 － － － 4250 4410 － － － － － －

CMGS－L

75 100 81

－

63 －

－

9.5 28 89 32 2.3 800 1200 1200 800 1200 620 710 620 620 580

3日 3日 3日

3日
3日

100 144 95 73 70 10.5 35 110 32（34）3.6 1200 1700 1800 1200 1700 1170 1350 1240 1170 1080
3日

130 177 105 82 79
11

40
130

38（42）
4

1800 2600 2700 1800 2600 2180 2390 2220 2180 2390
3日

150 198 120 93 87 45 42（44） 2000 3000 3000 2000 3000 2520 2800 2580 2520 2800 3日

100 102 104 106 108 1010 1012 1014

體積固有電阻值（Ω・cm）比較
導電性橡膠

制電性橡膠（T）

制電性優力膠（K）

防止 帶電區域

導電性 制電性 絕緣性

・不含碳型不會
將地板弄髒

Example
使用範例

CMGS CMGS－L
並排使用時，剎車的相對位置（內側・外側）。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質
CMGS130 － U

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

活動型 固定型 活動附剎車型
4－d

BFA

F
A

H

E

t

 ❷D

BGC

4－d

F
A

H

❷D

4－d

A F

F

A

K
B

 ❷D

H

90°

E

t

本體類型
合成橡膠車輪 優力膠車輪 MC尼龍車輪

型式
出貨日

型式
出貨日

型式
出貨日❶Type ❷D ❶Type ❷D ❶Type ❷D

活動型

CJM
75

庫存品 CJMUC
75

3日

CJMM
75

3日

100 100 100
130

3日

130 130

CJMS
（不鏽鋼）

75 CJMU
（不鏽鋼）

75 CJMMS
（不鏽鋼）

75
100 100 100
130 130 130

固定型

CKM
75

3日

CKMUC
75

CKMM
75

100 100 100
130 130 130

CKMS
（不鏽鋼）

75 CKMU
（不鏽鋼）

75 CKMMS
（不鏽鋼）

75
100 100 100
130 130 130

活動附剎車型
CTM

75 3日
CTMUC

75
CTMM

75
100 庫存品 100 100
130

3日
130 130

CTMS
（不鏽鋼）

100 CTMU
（不鏽鋼）

100 CTMMS
（不鏽鋼）

100
130 130 130

kgf（荷重）＝N×0.101972

本體類型 D
（輪圈寬）

B H A C F d E G K t 制止扭矩
（kg・cm）

容許荷重（N）
合成橡膠車輪 優力膠車輪

MC尼龍車輪
合成橡膠 優力膠橡膠 MC尼龍 SPHC本體 SUS本體

活動型
75 32 32 32 101 84

－
63 9.5 22

－ －
3.2

－
785 980 1667 2353

100 34 144 96 71 10.5 35 4.5 1275 1470 2549 3529
130 40 38 42 178 107 80 11.0 40 1765 2451 3530 4903

固定型
75 32 32 32 101 95 72 63 9.5

－
40

－ － －
785 980 1667 2353

100 34 144 115 80 80 10.5 45 1275 1470 2549 3529
130 40 38 42 178 138 93 100 11.0 56 1765 2451 3530 4903

活動附剎車型
75 32 32 32 101 84

－
63 9.5 22

－
70 3.2 75 785 980 1667 －

100 34 144 96 71 10.5 35 90 4.5 90 1275 1470 2549 3529
130 40 38 42 178 107 80 11.0 40 95 120 1765 2451 3530 4903

＊不鏽鋼型的輪框部為SPHC（鍍白鋅）。

Type 本體 輪＊
軸承

活動型 固定型 活動附剎車型 M材質 S表面處理 M材質（顏色）
CJM CKM CTM SPHC 鍍三價白鋅 合成橡膠

（黑）

有

CJMS CKMS CTMS SUS304 －
CJMUC CKMUC CTMUC SPHC 鍍三價白鋅 優力膠橡膠

（綠）CJMU CKMU CTMU SUS304 －
CJMM CKMM CTMM SPHC 鍍三價白鋅 MC尼龍

（藍）CJMMS CKMMS CTMMS SUS304 －

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質
中荷重活動型

旋轉固定型

CJM75
CMGJV130 － N

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q旋轉固定型

Q中荷重型

H

E
❷D

F2

F1
A

4－d

OFF

ON

r

AF1F 2

t

X視角

X

B

OFF
ON

H

E
❷D

F2
F1

A

4－d
r

AF1F 2

t

B

X視角

X

CMGJV100
130

CMGJV150

E ＊：車輪材質N時為（ ）尺寸。

型式 ❸車輪材質 B
（＊） H A r F1 F2 d t E

容許荷重（N） 質量（g）
出貨日❶Type ❷D R U N R U N

CMGJV
100 R（橡膠）

U（優力膠）
N（MC尼龍）

32（34） 144 95 120 73 70 10.5 3.6 35 1200 1700 1800 1400 1580 1470
3日130 38（42） 177 105 125 82 79

11 4.0
40 1800 2600 2700 2200 2410 2240

150 42（44） 198 120 124 93 87 45 2000 3000 3000 2710 2990 2770

CMGJV150

OFF
（活動）

ON
（固定）

E 100・130與150的ON/OFF方向相反。

Q特長：藉由操作控制桿可切換為活動或固定（不旋轉）的腳輪。無法停止車輪的旋轉

E r表示踏板的旋轉半徑。

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

SPHC 三價鉻酸鹽
合成橡膠（黑）・優力膠（藍）

MC尼龍（藍） 有 有

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Delivery
出貨日

（合成橡膠車輪） （MC尼龍車輪）（優力膠車輪）

（橡膠車輪）

（MC尼龍車輪）

容許負載

平裝版型腳輪

800～
3700N
800～
3700N

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

容許負載

平裝版型腳輪

785～
4903N
785～
4903N

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E表中無交期表示無販售此規格。


