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MINIATURE BALL BEARING GUIDE BUSHING / BALL SLIDER  

迷你型滾珠導引用襯套/滾珠襯套
－法蘭型－   －標準型/精巧型－

MINIATURE BALL BEARING GUIDE BUSHING  -COMPACT / STANDARD TYPE-

迷你型滾珠導引用襯套
－標準型/精巧型－ 交期縮短

設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

刊載商品 • 價格的最新訊息！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

CADCAD 2D
3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q法蘭型 

 Q 滾珠襯套
標準型

Q 滾珠襯套
精巧型

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸Y

BGH10 － 40

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷No.） － ❸Y

BGHT5 － 20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷PD） － ❸F

BGS4 － 20

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

業界標準

■特長：迷你型滾珠襯套中最普遍的規格。 Q特長：可利用螺栓固定，是一種方便安裝的規格。

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Q 導桿直柱型

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●BGB · BGH

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

Type

M材質 H硬度標準型 精巧型

導桿直柱型 附頭緣型 直柱型 附頭緣型

BGB BGH BYB BYH SUJ2 58HRC～
SSBGB SSBGH SSBYB SSBYH 相當於SUS440C 56HRC～

Type
M材質 H硬度

滾珠襯套 滾珠 滾珠

BGS 相當於C3604 
（RoHS對應品）

SUJ2 58HRC～
SSBGS 相當於SUS440C 56HRC～
SSBPS 工程塑膠（POM）相當於SUS440C 56HRC～

Type
M材質 H硬度

滾珠襯套 滾珠 滾珠

BYS 相當於C3604
（RoHS對應品） SUJ2 58HRC～

Q 附頭緣型

E 標準型請與滾珠襯套標準型（BGS・SSBGS・SSBPS）搭配使用，
精巧型請與滾珠襯套精巧型（BYS・SSBYS）搭配使用。

E 導桿直柱・附頭緣型的襯套固定方法，建議使用LOCTITE等接著
固定。

Q精巧型
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Q精巧型
型式 ❸Y

選擇

D
T H d❶Type ❷No. 外徑公差

BYB
SSBYB
BYH
SSBYH

2 10 15 20 5

0
－ 0.006

2.5
7 3.2

3 10 20
6 8 4.230

4 10 20
7

3
9 5.230

5 10 20
8 10 6.230

6 20 30 40 9

0
－ 0.011 4

11 7.2
8 20 30 40 11 13 9.2

10 30 40
14 16 1250

12 30 40
16 18 1450

日 出 貨3

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

●   色 型式

日 出 貨2
●   色 型式

日 出 貨3

●BGS·SSBGS·SSBPS

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●BGS

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●左述以外

日 出 貨2
●左述以外

日 出 貨3

Q標準型
型式 ❸Y

選擇

D
T H d❶Type ❷No. 外徑公差
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BGH
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BGHT（附安裝孔） M 材質  SUJ2
H 硬度  58HRC～

型式 ❸Y
選擇
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❶Type ❷No. 外徑公差
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型式 ❸F
選擇

（D） （D1） B
❶Type ❷PD

BYS

2

10 15 20

3.1 2.1

0.6

3 4.1 3.1
4 5.1 4.1
5 6.1 5.1
6

15 20 30
7.1 6.1

8 9.1 8.1
10

20 30 40
11.8 10.2

1.0 
12 13.8 12.2

φ1.0

❷
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D
（
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❸F Q 工程塑膠（POM）型的特長
防鏽能力比黃銅型（C3604）更強，最適合用於希望避免腐蝕的環境。

型式 ❸F
選擇 （D） （D1）

❶Type ❷PD

BGS
SSBGS
SSBPS

3
10 15 20

4.8 3.2
4 5.8 4.2

（5） 6.8 5.2
（6）

15 20 30
7.8 6.2

（8） 9.8 8.2
（10）

20 30 40
11.8 10.2

（12） 13.8 12.2

ESSBPS僅限PD（ ）尺寸
E本商品請和標準型襯套（BGB・SSBGB・BGH・SSBGH・BGHT）搭配使用。
E基本額定荷重表 WP.236

E 本商品請和精巧型襯套（BYB · SSBYB · BYH · SSBYH）搭配使用。
E 基本額定荷重表 WP.236

E 本商品請和滾珠襯套標準型（BGS・SSBGS・SSBPS）搭配使用。

＝致使用業界標準產品的客戶＝
框中為業界標準規格選定時請優先參考此類型。

＝致使用業界標準產品的客戶＝
框中為業界標準規格選定時請優先參考此類型。

※部分規格交期不穩定，
請以實際詢價結果為準。 ※部分規格交期不穩定，

請以實際詢價結果為準。


