
腳
輪

調
整
腳
墊

42

2475 需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com

腳
輪

調
整
腳
墊

腳
輪

調
整
腳
墊

42

24762D • 3D CAD資料齊全
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

腳
輪

調
整
腳
墊

CASTERS  -CASTING TYPE-

鑄件腳輪
－重荷重－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸車輪材質 － ❹輪寬
CSTBR125 － R － 50

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

活動型 固定型

❷D

H
E

t

r

F
A

G C

❹
B

4－d

❷D

H

t

F
A

G C❹
B

4－d

CSTBR CSTK

Type 本體 車輪 軸承
M材質 M材質（顏色） 旋轉部 車輪部

CSTBR · CSTK FCD450
（塗裝）

合成橡膠（黑）·優力膠（紅）
鐵：FCD450（綠） 鋼珠 徑向軸承

Q活動型

E＊B（輪寬）100時為360。E★B（輪寬）100時為212。E☆B（輪寬）100時為70。

型式 ❸車輪材質 ❹B（輪寬） H A C F G d t E r 質量（g）
❶Type ❷D R U Z R U Z

CSTBR

100

R（橡膠）
U（優力膠）
Z（鑄件）

50 65 50 － 145 136 136 104 104 11 10 40 94 4400 3950 －
125 50 65 178 142 142 110 110 45 110 6300 6200 6850
150 50 65 75 50 65 75 50 65 75 205 161 161 125 125 14 11 50 129 7400 7550 8900
200 50 65 75 90 50 65 75 90 75 260 172 172 136 136 60 164 11800 15100 11760
250 65 75 90 65 75 90 65 75 315 195 195 155 155 15 13 65 194 17050 17850 17200
300 75 90 100 75 90 100 75 365（＊360） 210（★212） 210（★212） 170 170 16 14 75（☆70）228 26500 29000 21600

Q固定型

E＊B（輪寬）100時為360。

型式
❸車輪材質

❹B（輪寬）
H

安裝部尺寸
d t

質量（g）
❶Type ❷D R U Z R U Z R U ZA C F G A C F G A C F G

CSTK

100

R（橡膠）
U（優力膠）
Z （鑄件）

50 50 － 145 150 99 124 64 150 99 124 64 － － － －
11

8 3450 2900 －65 － － 150 103 125 78 － － － － － － － －
125 50 50 50 178 166 90 140 64 166 90 140 64 166 90 140 64 9 4950 － 550065 － 65 165 104 140 78 － － － － 165 104 140 78

150
50 50 50

205
188 98 152 64 188 98 152 64 188 98 152 64

14 10

6300 6700 815065 65 65 188 113 152 78 188 113 152 78 188 113 152 78
75 75 75 188 121 152 86 188 121 152 86 188 121 152 86

200

50 50 －
260

209 99 174 64 209 99 174 64 － － － －
9050 12350 1030065 65 － 209 115 174 78 209 115 174 78 － － － －

75 75 75 209 120 174 86 209 120 174 86 209 120 174 86
90 90 － 209 136 174 100 209 136 174 100 － － － －

250
65 65 65

315
220 114 184 78 220 114 184 78 220 114 184 78

15

12

12300 13050 1375075 75 75 220 122 184 86 220 122 184 86 220 122 184 86
90 90 － 220 138 184 102 220 138 184 102 － － － －

300
75 75 75

＊365
230 123 194 86 230 123 194 86 230 123 194 86

16 21350 23850 1665090 90 － 230 138 194 102 230 138 194 102 － － － －
100 100 － 232 192 192 151 232 192 192 151 － － － －

Q容許荷重表
型式

輪寬
B

容許荷重（N）
Type D R U Z

CSTBR
（活動型）

CSTK
（固定型）

100 50 1400 3400 －
65 1800 － －

125 50 1800 4000 4000
65 2200 － 4700

150
50 2000 4250 4250
65 2500 5900 5900
75 3100 7200 7200

200

50 2700 6500 －
65 3200 7200 －
75 3800 8800 8800
90 5000 10000 －

250
65 4000 9000 9000
75 4700 10500 10500
90 5800 12500 －

300
75 5400 12100 12100
90 6200 13500 －
100 9000 15000 －

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E

NB

NT
NL

H

B1
B2 (W)

(r)

❷D

❸M

NB

NT
NL

H

E
B1

B2 (W)

(r)

❷D

❸M

DESIGN CASTERS

美觀腳輪

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷D） － ❸M － ❹車輪材質
活動型

活動螺牙式型

活動螺牙式附剎車型

CHAM60
CHAN50

CTEJNS50
－
－

8
10

－
－

N
N

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

容許負載

鑄物制

392～
1200N
392～
1200N
392～
1200N

CHAM（活動）
CHAS （附剎車）

CHAN （活動螺牙式）
CHANS（活動螺牙式附剎車）

17

H

❷D

(r)

12
62

 120°
(46.6)

P.C40

R403-d

R6

3.
2

(24)
17

14
19
(二
面
寬
度
)

H

(r)

解除

停止

❸M
❷D

8

62
12 (24)

E1袋4pcs入。請注意訂購數量。

軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SPHC 三價鉻酸鹽 尼龍（黑）

本體類型
型式 ❸M ❹車輪材質 H r 容許荷重

（N）
質量
（g）❶Type ❷D

活動螺牙式型 CHAN 50 8
N

（尼龍）

58 50 1000 170
60 8 10 70 54 1200 200

活動螺牙式
附剎車型 CHANS 50 8 58 52 1000 180

60 8 10 70 56 1200 210

本體類型
型式 ❹車輪材質 H 安裝板 （r） 容許荷重

（N）
質量
（g）❶Type ❷D d

活動型 CHAM 50

N（尼龍）

62
5.5

50 1000 210
60 74 54 1200 240

附剎車型 CHAS 50 62
5.5

52 1000 220
60 74 56 1200 250

CTEJN CTEJNS 軸 車輪

M材質 S表面處理 M材質（顏色）
SWCH 三價鉻酸鹽 合成橡膠（黑）

本體類型
型式 ❸M H B1 B2 （W） 安裝螺牙部 （r） E 容許荷重

（N）❶Type ❷D NB NT NL＊

活動螺牙式型 CTEJN

40 8 10 43 44 12 20 14 5 12（19） 39 15 392
50 8 10 12 58

49 14 21 17 6 14
45.5 17 588

60 8 12 69 50.5 17 980
75A 12

85 64 19 27 21 8
22

63 20 1176
75B 16 25

活動螺牙式
附剎車型 CTEJNS

40 8 10 43 44 12 20 14 5 12（19） 42 15 392
50 8 10 12 58

49 14 21 17 6 14
49 17 588

60 8 12 69 55 17 980
75A 12

85 64 19 27 21 8
22

70.5 20 1176
75B 16 25

＊M10時為（ ）尺寸。

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

日 出 貨3

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨5

E專用扳手刊載於DP.2465。

E專用扳手刊載於DP.2465。

（橡膠車輪）

（優力膠車輪）

（鑄件車輪）

容許負載

鑄物制

1400～
15000N
1400～
15000N


