
握
柄
・
手
輪

旋
鈕

43

握
柄

手
輪

旋
鈕

握
柄
・
手
輪

旋
鈕

43

握
柄

手
輪

旋
鈕

2511 2512

型式（❶Type ·❷M） － ❸D － ❹球體顏色
（樹脂）

（橡膠 ·不鏽鋼 ·鋁合金）

PBA12
PBA6
BGW6

－
－

40
25

－
－

R
B

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日 數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●右述以外
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

●BGW

交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨

型式（Type · M）
GRAM12
GRMS6

型式（Type · D）
GRMK13

Order
訂購範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統需要簡單地確認型號時⋯
台灣三住 搜 尋http://tw.misumi-ec.com

BALL KNOBS

球形握柄
FIXED GRIPS / STAINLESS STEEL REVOLVING GRIPS / COMFORT-HOLD FIXED · REVOLVING GRIPS / REVOLVING GRIPS WITH CAPS

固定握柄/固定・旋轉不鏽鋼握柄/適拿固定・旋轉握柄/附護蓋旋轉握柄

型式 D H Lf 質量
（g） 出貨日❶Type ❷M（粗螺紋）

BGW

6 20 18 10 10

3日
8 25 22.5 12.5 15
10 32 29 16 25
12 40 36 20 40

Q橡膠

型式 ❸D ❹
球體顏色

H Lf 質量（g） 出貨日
PBA PCA

❶Type ❷M（粗螺紋） PBA PCA PBA PCA R B R B

PBA
（無嵌入）

PCA
（黃銅嵌入型）

6
20

R
（紅）

B
（黑）

18 10 10 7
庫存品

庫存品 3日

庫存品

25 23 10 10 15
3日

庫存品
30 28 16 10 20

3日

3日

8

20 18 10 10 7
庫存品

25 23 12 12 15
30 28 16 12 30 庫存品

3日
35 32 16 12 40 3日 3日

10
30 28 18 15 30 庫存品 庫存品 庫存品
35 32 18 15 40

3日 3日
3日

40 37 18 15 55
庫存品

12 40 37 18 15 50
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）E 無指定時為黑色。

Q樹脂（黑：酚醛樹脂，紅：美耐皿樹脂）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）E＊BKS的M3型號之H尺寸為13.5、Lf尺寸為7。

Q不鏽鋼 ·鋁合金

型式 D H Lf 質量（g） 出貨日
❶Type ❷M（粗螺紋） BKS BKA□ BKS BKA BKAW BKAB
不鏽鋼

BKS
鋁合金

BKA
BKAW
BKAB

3 15 ＊13 ＊8 13 5
3日

3日
3日 3日

4 20 18 9.1 31 11 庫存品 庫存品
5 20 18 9.1 30 11

庫存品 3日 3日
6 25 22.5 11 60 21 庫存品
8 32 29 14.5 126 43

3日
10 40 37 18 215 85

Q適拿固定・旋轉握柄

M ＊

L H

Dd

W
＊僅旋轉型可旋轉

（旋轉握柄）
GRMK 
GRMAK
GRMKB

（固定握柄）
GRMHF

M

L H

d D

CADCAD 2D
3D

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。） E表中無交期表示無販售此規格。

型式 M（粗螺紋）
d

H H W
L

質量
（g）

出貨日

Type D GRMK · GRMKB · GRMHF GRMAK 固定 旋轉 旋轉 GRMHF GRMK GRMAK GRMKB
固定
GRMHF
旋轉

GRMK
GRMAK
GRMKB

鋼

鋼
鋁合金
樹脂

13 5

8
10

－ 49 8 11 30 －

庫存品 3日 3日
16 6 48.5 55 8 14 48

庫存品
20 8 13 62.5 70.7 10 15.5 97

25 10 10 16 － 87.3 12 18 192 －

Type 構造
握柄部 螺牙部

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理
GRMHF 固定 SS400

鍍鉻
SS400 鍍鉻

GRMK
旋轉

SS400
GRMAK A2024 噴砂
GRMKB 聚丙烯 －

Q附護蓋旋轉握柄
E 安裝至手輪等裝置之後，僅握柄會旋轉。

Dd

HL

h 1

M

軸環螺栓

內六角扳手
護蓋螺栓軸環

握柄皿頭彈簧

安裝方式

CADCAD 2D
3D

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

型式
D d H h L 質量

（g） 出貨日
Type M（粗螺紋）

GRM
5 18 13 55 18.5 10 25

庫存品
6 13 30
8 26 20 85 33 15 60
10 20 100

Type
握柄部 螺牙部

A附屬品
M材質 M材質 S表面處理

GRM 尼龍6（黑） SCM435 三價鉻酸鹽 皿頭彈簧

W W

d

L

D

HA

M

d

L

D

HA

M （旋轉握柄）
GRMS 

（固定握柄）
GRMSN 

Q固定・旋轉不鏽鋼握柄

CADCAD 2D
3D

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

型式
D d H L W A 質量（g） 出貨日

Type M GRMSN GRMS
固定
GRMSN
旋轉
GRMS

5 10 8 39 6 6.5 6 25

庫存品 庫存品
6 13 10 50 7 8 7 55
8 16 13 60 8 10 8 100
10 20 16 70 10 12 10 180

Type 握柄部 M材質 S表面處理
GRMSN 固定 SUS304 電解研磨GRMS 旋轉

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

Lf
H

❸D

Lf
H

❸D

❷M ❷M

❸D

Lf
H

❷M

※D尺寸的選擇僅限樹脂型。

（樹脂 無嵌入）
PBA
（不鏽鋼）
BKS
（鋁）
BKA
BKAW 
BKAB

（橡膠 有嵌入）
BGW

（樹脂 有嵌入）
PCA 

Q球形握柄

CADCAD 2D
3D

Type
球體 螺牙部

M材質 S表面處理 M材質
PBA （黑）酚醛樹脂

（紅）美耐皿樹脂
－ －

PCA － 黃銅（嵌入）
BGW EPDM（無光澤黑） － 黃銅（嵌入）
BKS SUS304 拋光研磨 －
BKA

鋁合金
研磨 －

BKAW 白色陽極處理 －
BKAB 黑色陽極處理 －

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

GRAM
GRAMS 

GRAF GRAFC

A
L H

Dd d 1

Lf H

Dd 2

lM M M Lf1 H1

D2

Q固定握柄

CADCAD 2D
3D

型式
D D2 d d1 d2 A l H H1 L Lf Lf1

質量（g） 出貨日

Type M（粗螺紋） GRAM · 
GRAMS GRAF GRAFC GRAM GRAMS GRAF GRAFC

GRAM 外螺牙型 6 17 19 12 8 6.5 1.5 1.8 40 65 13 20 12 16 10 30

庫存品

庫存品
庫存品

庫存品

GRAMS 不鏽鋼 ·外螺牙 8 21
24

17 11 8.5
2

4.5 50
80

16 26 16 32 20 40
3日GRAF 內螺牙型 10 25 20 13 10.5

5
65 20 33 20 61 37 45

3日
GRAFC 內螺牙嵌入型 12 28 28 21 16 12.5 2.5 85 95 25 40 24 100 61 65 3日

Type 形狀
握柄部 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

GRAM
外螺牙型

酚醛樹脂
SUM23 三價鉻酸鹽

GRAMS SUS303 －
GRAF 內螺牙型 －
GRAFC 內螺牙（嵌入） 尼龍6 S45C 三價鉻酸鹽

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS303材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。


