
搜尋規格 • 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋2543
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LARGE  DIAMETER  KNURLED  KNOBS / SEVEN  LOBED  KNOBS

大徑凹面旋鈕/七爪旋鈕
MUSHROOM SHAPED KNOBS / WING SHAPED KNOBS / WING KNOBS / THREE LOBED KNOBS

蘑菇形旋鈕/蝶型旋鈕/翼形旋鈕/三爪旋鈕

型式（❶Type ·❷M/R）
NKRF5

NKRR12
NKSF10

型式（❶Type ·❷M） － ❸L

NKRM8
NKSM12

－
－

16
50

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式
D Lr H S1 S2 d d1 C f 質量

（g）❶Type ❷RH8

H8孔型
NKRR

8 40 15 25 9 11 19 14 2.8 7 31
10 50 19 32 13 15.5 22 17 2.8 8 48
12 63 23 40 17 20 26 21 3.8 10 89

Q大徑凹面旋鈕
Type 形狀

旋鈕本體 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NKRM 外螺牙型
尼龍6（無光澤黑）

SS400
三價鉻酸鹽

NKRF 內螺牙型 SUM22L
NKRR H8孔型 SS400 染黑處理 E旋鈕頸部有因拔模產生的突起。
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（外螺牙型） （內螺牙型） （H8孔型）

NKRM NKRF NKRR

CADCAD 2D
3D

Q外螺牙型・內螺牙型
型式 ❸L選擇 Lf

D H S d d1
質量（g）

❶Type ❷M（粗螺紋） NKRM NKRF NKRM NKRF

外螺牙型
NKRM
內螺牙型
NKRF

5 10 16 20 10 32 22 10 15 9 13～15 15
6 10 16 20 25 15 40 25 11 17 10 20～22 17
8 16 20 25 18 50 30 13.5 20 12 36～40 27
10 30 50 20 63 35 15 23 16 78～90 55

型式（❶Type ·❷M）－ ❸L

NWGMC3 － 10

型式（❶Type ·❷M－❸D）
NWGM5－30

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸L選擇 Lf
D d H S

質量（g） 出貨日

❶Type ❷M（粗螺紋） NTM NTLF NTM NTLF
NTM

NTLF
10 20 30

NTM
NTLF

5 10 20 8.5 25 14 15 8 9 7
庫存品庫存品 － 3日

6 10 20 10 31 17 17 9.5 15 12
庫存品8 20 30 12 39 20 20 9.5 27 18 － 3日 庫存品

10 20 30 14 49 22 23 12 44 28 3日 3日

Q三爪旋鈕
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❸L外螺牙型
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d
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❷M

內螺牙型

Type 螺牙部
旋鈕 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NTM 外螺牙型
酚醛樹脂

SWCH12A 鍍白鋅（無光澤）
NTLF 內螺牙型 黃銅 －

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 ❸L選擇 Lf
D H S d

參考質量（g）
❶Type ❷M（粗螺紋） NKSM NKSF NKSM NKSF

NKSM
（外螺牙型）

NKSF
（內螺牙型）

5 10 15 20 25 30 9.5 25 16 8 12 9 5

6 10 16 20 25 30 12 32 20 10 14 13 8

8 16 20 25 30 40 50 55 14 40 25 13 18 36 14

10 25 30 40 45 55 18 50 32 17 22 64 35

12 30 40 50 22 63 40 21 26 111 49

Q七爪旋鈕

D d
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S ❷M

❸L外螺牙型 內螺牙

D

Lf
H

d

❷M

Type 螺牙部
旋鈕 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NKSM 外螺牙型 尼龍6
（無光澤黑）

SWCH10R 三價鉻酸鹽
NKSF 內螺牙 黃銅（嵌入） －

CADCAD 2D
3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

●左述以外

日 出 貨3

　Q蘑菇形旋鈕

H L

d

Lf

Lf

❷M ❷M

D❸
D

內螺牙型外螺牙型

Type 螺牙部
旋鈕 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NMM 外螺牙型 酚醛樹脂
（黑色）

SWCH12A 三價鉻酸鹽
NMF 內螺牙型 黃銅（嵌入） －

CADCAD 2D
3D

型式 L Lf H d 質量（g） 出貨日
❶Type ❷M（粗螺紋）－❸D NMM NMF NMM NMF NMM NMF

NMM
（外螺牙型）
NMF
（內螺牙型）

5－17
10

7 15 10 5 4
庫存品

庫存品
6－21

11
18 12 9 6

6－25 22 14 12 9
8－33 15 12 30 18 26 19 3日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Q蝶型旋鈕

7 18

17
5

φ
10

❷M

❸LType
旋鈕 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NWGMC 酚醛樹脂 SS400 三價鉻酸鹽

CADCAD 2D
3D

型式 ❸L選擇 質量（g） 出貨日❶Type ❷M（粗螺紋）

NWGMC
3 10 5

庫存品4 10 15 10
5 10 15 13

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Q翼形旋鈕

外螺牙型

B

R

Lf
S

H L

d

❷M

❸
D

❷M

❸
D

內螺牙型

Type 螺牙部
旋鈕 螺牙部
M材質 M材質 S表面處理

NWGM 外螺牙型
ABS（無光澤黑） SWCH12A

鍍三價白鋅
NWGF 內螺牙型 黃銅

CADCAD 2D
3D

型式 L Lf B H S d R 質量（g） 出貨日
❶Type ❷M（粗螺紋）－❸D NWGM NWGF NWGM NWGF NWGM NWGF

NWGM
NWGF

4－30
15 10 8 20 5 14

B/2

10 6
庫存品

3日5－30 12
6－40

19
9

28 8
16 15 8 庫存品

8－50 20 10 19 30 13 3日8－65 25 11 22 35 17 3日

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

●NKSM全型式
　NSKF全型式
　NKRM   色 型式
　NKRF6

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短

庫
存
品

隔日出貨 交期縮短


